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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Greep van glaskogelversterkt thermoplast.
Deksel van thermoplast.
Stalen onderdelen rvs, gehard.

Uitvoering:
Greep en deksel zwartgrijs (RAL 7021).
Rvs-onderdelen elektrolytisch gepolijst.

Opmerking:
Het bereiken van het maximale draaimoment wordt door een hoorbare klik
aangegeven. De greep kan alleen met de in de tabel vermelde maximale
draaimomenten worden aangedraaid.

Op aanvraag:
Overige inwendige schroefdraden, maximale draaimomenten en kleuren.

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Bestelnummer D D1 D2 H H1 T Draaimoment
Nm

K1019.180085 M8 80 29,2 53,5 31 13 5
K1019.180105 M10 80 29,2 53,5 31 13 5
K1019.180125 M12 80 29,2 53,5 31 13 5


