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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijvin
N jving

NN
\ Grondstof:

Greep van glaskogelversterkt thermoplast.
Deksel van thermoplast.
Staaldelen: hardheidsklasse 5.8.

Uitvoering:
Greep en deksel antracietgrijs (RAL 7021).Stalen delen blauw gepassiveerd.

P

Op aanvraag:
Andere schroefdraadlengtes en kleuren.
Staaldelen in rvs.
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Artikeloverzicht
Stergrepen, binnendraad
Bestelnummer Vorm D D1 D2 H H1 L T
K1020.18008 K M8 80 29,2 53,5 31 - 17
K1020.18010 K M10 80 29,2 53,5 31 - 17
K1020.18012 K M12 80 29,2 53,5 31 - 17
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 15 -
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 20
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Artikeloverzicht
Bestelnummer Vorm D D1 D2 H H1 L T
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 30 -
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 40 -
K1020.18008X L M8 80 29,2 53,5 31 50 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 15 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 20 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 30 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 40 -
K1020.18010X L M10 80 29,2 53,5 31 50 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 15 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 20 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 30 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 40 -
K1020.18012X L M12 80 29,2 53,5 31 50 -
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