Magneetbussen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Spankracht

2 |

Aanbevolen inbouwtoleranties:

Inrichtingsplaat
| |
A |

Afstandstolerantie +0,1

Bodemplaat

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beschrijving

Grondstof:
Huis roestvast staal.
Magneet neodym.

Uitvoering:
Huis blank.

Opmerking:

Een magneet in de bus trekt de stift (K1069) aan en houdt deze met de aangegeven
spankracht vast.

Herhalingsnauwkeurigheid +0,25. De herhalingsnauwkeurigheid kan met behulp van
extra opnamepennen worden verhoogd.

Inbouwafmetingen vorm A: plaatdikte min. 6 mm.
Inbouwafmetingen vorm B: plaatdikte max. 10 mm.
Inbouwafmetingen vorm C: plaatdikte >10 mm.
Inbouwafmetingen vorm D: blindgat.

Op aanvraag:
Passende moer.

Toebehoren:
Stift K1069

Tekeningverwijzing:

1) Magneet
2) Borgring
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Magneetbussen
Artikeloverzicht
Magneetbussen
Bestelnummer Spankracht Afschuifkracht Temperatuurbestendigheid
N kN
K1068.6 7 0,8 <80 °C
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