Hierros de sujecion desplazables

Descripcion del articulo/Imagenes del producto

Descripcion

Material:
Acero para temple y revenido 1.0503.

Version:
Tratado en caliente y bruiiido.
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Nuestros productos
Hierros de sujecion desplazables
Referencia A B C D E F G H Fuerza Par de apriete
de sujecion max. Nm
N
K0838.08063 63 19 12 19 36 7 9 M8 3200-8000 17
K0838.08080 80 19 12 19 53 7 9 M8 3500-8600 17
K0838.10080 80 25 16 25 45 10 M M10 6800-16900 45
K0838.10100 100 25 16 25 65 10 11 M10 7300-18300 45
K0838.10125 125 25 16 25 90 10 11 M10 7700-19300 45
K0838.12100 100 32 19 28 60 10 13 M12 10200-25600 80
K0838.12125 125 32 19 28 85 10 13 M12 11000-27500 80
K0838.12160 160 32 19 28 120 10 13 M12 11600-29000 80
K0838.16125 125 38 25 36 73 12 17 M16 12100-30300 129
K0838.16160 160 38 25 36 108 12 17 M16 13200-33000 129
K0838.16200 200 38 25 36 148 12 17 M16 13900-34700 129
K0838.20160 160 50 25 45 90 15 21 M20 15000-36000 183
K0838.20200 200 50 32 45 130 15 21 M20 16000-37000 183
K0838.20250 250 50 32 45 180 15 21 M20 17000-38000 183
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