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Grampo pneumatico vertical em versao pesada ﬂ\p

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
Descricao

Material:
Aco.

Versao:
brunido. Cilindro pintado.

Sob consulta:
Interruptores de aproximacéo (reed swicht).

Cilidro pneumatico:
Com duplo efeito e amortecimento de fim de curso regulavel bilateral.
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Grampo pneumatico vertical em versao pesada
Desenhos
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Visdo geral dos artigos
Grampo pneumatico vertical, versao pesada
Codigo do artigo Consumo Angulo de abertura Forca de retencéo Forca de retencéo Forca de tensdo Forca de tensdo
de ar por braco de fixagéo em 6 bar F1 em 6 bar F2 em 6 bar F3 em 6 bar F4
curso duplo N N N N
K0091.0750 0,27 dm® 120° 3000 7500 2250 3150
K0091.1750 0,75 dm® 120° 6500 17500 6500 8000
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Grampo pneumatico vertical em versao pesada

Visao geral dos artigos
Cadigo do artigo A Al B B1 B2 B3 C C1 C3 D H L L1 L2 S R Presséo Quantidade de

operacional Cursos por min.
bar em 6 bar

K0091.0750 48 635 48 635 925 127 72 19 43 87 425 169 67 105 8 G1/4 2-6 30
K0091.1750 549 762 61,8 83 1087 16 71 253 52 10,6 4956 219 90 129 96 G3/8 2-6 15
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