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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço.

Versão:
reta.

Indicação:
Pinos e manilhas podem apresentar divergências nas cores.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Manilha reta

Código do artigo B B1 D
máx.

S
mín.

K mín. H1 Polegadas Capacidade
de carga

kg
K1059.0050008 12 26 22 6 8 24,6 1/4 500
K1059.0075010 13,5 29 25,5 8 9,5 27,2 5/16 750
K1059.0100011 16,8 36 28,5 9,5 11 32,5 3/8 1000
K1059.0150012 19 40 31,5 11 12,5 37,6 7/16 1500
K1059.0200016 20,6 47 35 12,5 15,5 40,7 1/2 2000
K1059.0325019 27 59 47,5 15,5 19 50 5/8 3250
K1059.0475022 31,8 70 54 19 22 59,5 3/4 4750
K1059.0650025 36,6 80 60 22 25 71 7/8 6500
K1059.0850028 43 93 66,5 25 28,5 80,5 1 8500
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Visão geral dos artigos


