Adesivo LOCTITE (acessorio) ﬁ‘l‘

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Indicacéo:

Para colas buchas, mancais, € mangas em posicoes de deslocamento, prensagem e
encolhimento. O contato total com a superficie evita folgas, corrosdo e corrosdo por
contato.

LOCTITE-Fixac¢do cilindrica especial, K0655.638....
Grande capacidade de enchimento das juntas, bem como rapido endurecimento.
Resistente a temperatura de -55 °C até +150 °C.

E@@ T I T E LOCTITE-Fixacdo cilindrica universal, K0655.648....
638

Boa capacidade de enchimento das juntas, rapido tempo de fixacao e excelente
constancia térmica. Resistente a temperaturas de -55 °C até +175 °C.

< RETAINING COMPOUND
FUGEN WELLE-NABE / PRODUIT DE FIXATION,
CILINDRISCH BEVESTIGEN

High strength - Hochfest - Fort - Hoge sterkte

Colagem de
buchas e rolamentos
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Adesivo LOCTITE (acessorio)

Desenhos

Visao geral dos artigos

HINE COMPOUND

rROEIMELE ARG

CILINDRISCH BEVESTIGEN
B84 srsaqty -

emml/mg @

LOCTITE
638 ¢

_ RETAINING COMPOUND o
FUGEN WELLE-NABE / PRODUIT DE FIXATIO j
CILINDRISCH BEVESTIGEN

High strenath - Hoghfest - Fort - Hoge sterkie

50ml/55¢ €

Codigo do artigo Versao Embalagem Resisténcia Torque Constancia
ao cisalhamento de quebra térmica
N/mm? Nm
K0655.6380010 LOCTITE 638 frasco de 10 ml 20-35 35-60 -55°C - +150 °C
K0655.6480010 LOCTITE 648 frasco de 10 ml 16-30 30-55 -55°C - +175°C
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