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Alavancas de aperto de plastico com rosca fémea e posicionador, ﬂqt

inserto roscado de aco brunido
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao
X
\ Material:

Alavanca de aperto em plastico refor¢cado com fibra de vidro e anel dentado de
Zamak.

Pecas de aco com classe de resisténcia 5.8.

Botao de pressdo em plastico (POM).

Versao:
Pecas de aco brunido.

Indicacéo:

As cores padrdo sdo as seguintes:

Alavanca de aperto grafite escuro, botdo de pressao vermelho trafego.
Alavanca de aperto laranja, botdo de pressdo grafite escuro.

Alavanca de aperto vermelho trafego, botdo de pressao grafite escuro.

Sob consulta:

Outros tipos de roscas fémea e versoes especiais.

A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento
de uma taxa adicional.
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Alavancas de aperto de plastico com rosca fémea e posicionador,
inserto roscado de aco brunido
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
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Visao geral dos artigos
Alavanca de aperto com botao de pressao e rosca fémea
Cadigo do artigo Cor Tamanho X T D DI D2 H HI H2 H3 H4 A A B Quantidade
do corpo de dentes
basico
K0269.71104 grafite RAL 7021 1 M4 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.72104 laranja RAL 2004 1 M4 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.73104 vermelho RAL 3020 1 M4 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.71105 grafite RAL 7021 1 M5 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.72105 laranja RAL 2004 1 M5 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
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Alavancas de aperto de plastico com rosca fémea e posicionador,

inserto roscado de aco brunido

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Cor Tamanho X T D D1 D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Quantidade
do corpo de dentes
basico

K0269.73105 vermelho RAL 3020 1 M5 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.71106 grafite RAL 7021 1 M6 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.72106 laranja RAL 2004 1 M6 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.73106 vermelho RAL 3020 1 M6 9 10 13 145 255 4 15 30 335 40 47 75 16
K0269.71206 grafite RAL 7021 2 M6 12 135 18 195 295 6,5 175 415 455 65 75 95 20
K0269.72206 laranja RAL 2004 2 M6 12 135 18 195 295 6,5 175 415 455 65 75 95 20
K0269.73206 vermelho RAL 3020 2 M6 12 135 18 195 295 6,5 175 415 455 65 75 95 20
K0269.71208 grafite RAL 7021 2 M8 12 135 18 195 295 6,5 175 415 455 65 75 95 20
K0269.72208 laranja RAL 2004 2 M8 12 135 18 195 295 65 175 415 455 65 75 95 20
K0269.73208 vermelho RAL 3020 2 M8 12 135 18 195 295 6,5 175 415 455 65 75 95 20
K0269.71308 grafite RAL 7021 3 M8 14 16 215 23 385 10 24 535 583 80 915 11 22
K0269.72308 laranja RAL 2004 3 M8 14 16 215 23 385 10 24 535 58 80 915 11 22
K0269.73308 vermelho RAL 3020 3 M8 14 16 215 23 385 10 24 535 58 80 915 11 22
K0269.71310 grafite RAL 7021 3 M10 14 16 21,5 23 385 10 24 535 58 80 915 11 22
K0269.72310 laranja RAL 2004 3 M10 14 16 21,5 23 385 10 24 535 58 80 915 11 22
K0269.73310 vermelho RAL 3020 3 M10 14 16 215 23 385 10 24 535 58 80 915 11 22
K0269.71410 grafite RAL 7021 4 M10 17 19 255 275 446 10 26 61 66 95 109 13 24
K0269.72410 laranja RAL 2004 4 M10 17 19 255 275 446 10 26 61 66 95 109 13 24
K0269.73410 vermelho RAL 3020 4 M10 17 19 255 275 446 10 26 61 66 95 109 13 24
K0269.71412 grafite RAL 7021 4 M12 17 19 255 275 446 10 26 61 66 95 109 13 24
K0269.72412 laranja RAL 2004 4 M12 17 19 255 275 446 10 26 61 66 95 109 13 24
K0269.73412 vermelho RAL 3020 4 M12 17 19 255 275 446 10 26 61 66 95 109 13 24
K0269.71512 grafite RAL 7021 5 M12 23 23 30 325 506 12 33 72 77 110 126 155 26
K0269.72512 laranja RAL 2004 5 M12 23 23 30 325 506 12 33 72 77 110 126 155 26
K0269.73512 vermelho RAL 3020 5 M12 23 23 30 325 506 12 33 72 77 110 126 155 26
K0269.71516 grafite RAL 7021 5 M16 23 23 30 325 506 12 33 72 77 110 126 155 26
K0269.72516 laranja RAL 2004 5 M16 23 23 30 325 506 12 33 72 77 110 126 155 26
K0269.73516 vermelho RAL 3020 5 M16 23 23 30 325 506 12 33 72 77 110 126 155 26
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