Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante a
DIN 609

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Aco.

Versao:
Classe de resisténcia 8.8, brunido.
Diametro da haste retificado.

Indicacéo:

Os parafusos de ajuste sdo utilizados para que uma junta parafusada possa receber
forcas transversais ou quando as pecas de trabalho devem permanecer em uma
mesma posi¢ao.

Desenhos

Visdo geral dos artigos
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante & DIN 609
Codigo do artigo D1 D E K L L§ Corpp. SW
min. max.
K0706.09X25 9 M8 14,38 53 25 8 11,6 13
K0706.09X30 9 M8 14,38 53 30 13 16,6 13
K0706.09X35 9 M8 14,38 53 35 18 21,6 13
K0706.09X40 9 M8 14,38 53 40 23 26,6 13
K0706.09X45 9 M8 14,38 53 45 28 31,6 13
K0706.09X50 9 M8 14,38 53 50 33 36,6 13
K0706.09X60 9 M8 14,38 53 60 M 44,6 13
K0706.11X30 1 M10 17,77 6,4 30 10 13,9 17
K0706.11X35 1 M10 17,77 6,4 35 15 18,9 17
K0706.11X40 1 M10 17,77 6,4 40 20 23,9 17
K0706.11X45 1 M10 17,77 6,4 45 25 28,9 17
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Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante a

DIN 609
Visao geral dos artigos
Caodigo do artigo D1 D E K L Ls Comp. SW
min. max.
K0706.11X50 1 M10 17,77 6,4 50 30 33,9 17
K0706.11X60 11 M10 17,77 6,4 60 38 419 17
K0706.11X70 1 M10 17,77 6,4 70 48 51,9 17
K0706.11X80 1 M10 17,77 6,4 80 58 61,9 17
K0706.11X90 11 M10 17,77 6,4 90 68 71,9 17
K0706.11X100 1 M10 17,77 6,4 100 78 81,9 17
K0706.13X35 13 M12 19,85 7,5 35 11,5 15,7 19
K0706.13X40 13 M12 19,85 7,5 40 16,5 20,7 19
K0706.13X45 13 M12 19,85 7,5 45 21,5 25,7 19
K0706.13X50 13 M12 19,85 75 50 26,5 30,7 19
K0706.13X60 13 M12 19,85 7,5 60 345 38,7 19
K0706.13X70 13 M12 19,85 7,5 70 445 48,7 19
K0706.13X80 13 M12 19,85 7,5 80 54,5 58,7 19
K0706.13X90 13 M12 19,85 7,5 90 64,5 68,7 19
K0706.13X100 13 M12 19,85 7,5 100 74,5 78,7 19
K0706.17X40 17 M16 26,17 10 40 11,5 16 24
K0706.17X45 17 M16 26,17 10 45 16,5 21 24
K0706.17X50 17 M16 26,17 10 50 21,5 26 24
K0706.17X60 17 M16 26,17 10 60 29,5 34 24
K0706.17X70 17 M16 26,17 10 70 39,5 44 24
K0706.17X80 17 M16 26,17 10 80 49,5 54 24
K0706.17X90 17 M16 26,17 10 90 59,5 64 24
K0706.17X100 17 M16 26,17 10 100 69,5 74 24
K0706.21X50 21 M20 32,95 12,5 50 17,5 22,7 30
K0706.21X60 21 M20 32,95 12,5 60 25,5 30,7 30
K0706.21X70 21 M20 32,95 12,5 70 35,5 40,7 30
K0706.21X80 21 M20 32,95 12,5 80 45,5 50,7 30
K0706.21X90 21 M20 32,95 12,5 90 55,5 60,7 30
K0706.21X100 21 M20 32,95 12,5 100 65,5 70,7 30
K0706.21X120 21 M20 32,95 12,5 120 85,5 90,7 30
K0706.25X60 25 M24 39,35 15 60 19 24,8 36
K0706.25X70 25 M24 39,35 15 70 29 34,8 36
K0706.25X80 25 M24 39,35 15 80 39 448 36
K0706.25X90 25 M24 39,35 15 90 49 54,8 36
K0706.25X100 25 M24 39,35 15 100 59 64,8 36
K0706.25X120 25 M24 39,35 15 120 79 84,8 36
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