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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Classe de resistência do parafuso 10.9.
Pinos em latão ou POM.
Trava rosca nylon.

Versão:
Parafuso brunido.

Indicação:
Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão
cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial.

Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

Desenhos

Visão geral dos artigos

Parafuso de pressão com trava rosca

Código do artigo Material
dos componentes

D D1 L L1 L3 SW

K0668.204X65 Latão M4 2,5 6,5 2,5 1,2 2
K0668.204X105 Latão M4 2,5 10,5 3,5 1,2 2
K0668.204X165 Latão M4 2,5 16,5 5 1,2 2
K0668.204X305 Latão M4 2,5 30,5 5 1,2 2
K0668.204X405 Latão M4 2,5 40,5 5 1,2 2
K0668.205X85 Latão M5 3 8,5 3,5 1,3 2,5
K0668.205X125 Latão M5 3 12,5 5 1,3 2,5
K0668.205X205 Latão M5 3 20,5 6 1,3 2,5
K0668.205X305 Latão M5 3 30,5 6 1,3 2,5
K0668.205X405 Latão M5 3 40,5 6 1,3 2,5
K0668.206X115 Latão M6 4 11,5 3,5 1,9 3
K0668.206X175 Latão M6 4 17,5 7 1,9 3
K0668.206X265 Latão M6 4 26,5 7 1,9 3
K0668.206X415 Latão M6 4 41,5 7 1,9 3
K0668.206X515 Latão M6 4 51,5 7 1,9 3
K0668.206X615 Latão M6 4 61,5 7 1,9 3
K0668.208X12 Latão M8 5,5 12 3,5 2,4 4
K0668.208X22 Latão M8 5,5 22 8 2,4 4
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Visão geral dos artigos

Código do artigo Material
dos componentes

D D1 L L1 L3 SW

K0668.208X32 Latão M8 5,5 32 8 2,4 4
K0668.208X52 Latão M8 5,5 52 8 2,4 4
K0668.208X62 Latão M8 5,5 62 8 2,4 4
K0668.208X82 Latão M8 5,5 82 8 2,4 4
K0668.210X14 Latão M10 7 14 5 2,6 5
K0668.210X18 Latão M10 7 18 9 2,6 5
K0668.210X27 Latão M10 7 27 9 2,6 5
K0668.210X37 Latão M10 7 37 9 2,6 5
K0668.210X52 Latão M10 7 52 9 2,6 5
K0668.210X62 Latão M10 7 62 9 2,6 5
K0668.210X82 Latão M10 7 82 9 2,6 5
K0668.212X185 Latão M12 8,5 18,5 8 3,3 6
K0668.212X225 Latão M12 8,5 22,5 10 3,3 6
K0668.212X325 Latão M12 8,5 32,5 10 3,3 6
K0668.212X425 Latão M12 8,5 42,5 10 3,3 6
K0668.212X525 Latão M12 8,5 52,5 10 3,3 6
K0668.212X625 Latão M12 8,5 62,5 10 3,3 6
K0668.212X825 Latão M12 8,5 82,5 10 3,3 6
K0668.304X7 POM (Poliacetal) M4 2 7 2,5 1,7 2
K0668.304X9 POM (Poliacetal) M4 2 9 3,5 1,7 2
K0668.304X11 POM (Poliacetal) M4 2 11 3,5 1,7 2
K0668.304X13 POM (Poliacetal) M4 2 13 5 1,7 2
K0668.304X17 POM (Poliacetal) M4 2 17 5 1,7 2
K0668.304X31 POM (Poliacetal) M4 2 31 5 1,7 2
K0668.304X41 POM (Poliacetal) M4 2 41 5 1,7 2
K0668.305X9 POM (Poliacetal) M5 3 9 3,5 1,8 2,5
K0668.305X11 POM (Poliacetal) M5 3 11 3,5 1,8 2,5
K0668.305X13 POM (Poliacetal) M5 3 13 5 1,8 2,5
K0668.305X17 POM (Poliacetal) M5 3 17 6 1,8 2,5
K0668.305X21 POM (Poliacetal) M5 3 21 6 1,8 2,5
K0668.305X31 POM (Poliacetal) M5 3 31 6 1,8 2,5
K0668.305X41 POM (Poliacetal) M5 3 41 6 1,8 2,5
K0668.306X113 POM (Poliacetal) M6 3,5 11,3 3,5 1,7 3
K0668.306X133 POM (Poliacetal) M6 3,5 13,3 5 1,7 3
K0668.306X173 POM (Poliacetal) M6 3,5 17,3 7 1,7 3
K0668.306X213 POM (Poliacetal) M6 3,5 21,3 7 1,7 3
K0668.306X263 POM (Poliacetal) M6 3,5 26,3 7 1,7 3
K0668.306X413 POM (Poliacetal) M6 3,5 41,3 7 1,7 3
K0668.306X513 POM (Poliacetal) M6 3,5 51,3 7 1,7 3
K0668.306X613 POM (Poliacetal) M6 3,5 61,3 7 1,7 3
K0668.308X136 POM (Poliacetal) M8 5 13,6 5 2 4
K0668.308X176 POM (Poliacetal) M8 5 17,6 8 2 4
K0668.308X216 POM (Poliacetal) M8 5 21,6 8 2 4
K0668.308X266 POM (Poliacetal) M8 5 26,6 8 2 4
K0668.308X336 POM (Poliacetal) M8 5 33,6 8 2 4
K0668.308X516 POM (Poliacetal) M8 5 51,6 8 2 4
K0668.308X616 POM (Poliacetal) M8 5 61,6 8 2 4
K0668.308X816 POM (Poliacetal) M8 5 81,6 8 2 4
K0668.310X179 POM (Poliacetal) M10 6,5 17,9 9 2,5 5
K0668.310X219 POM (Poliacetal) M10 6,5 21,9 9 2,5 5
K0668.310X269 POM (Poliacetal) M10 6,5 26,9 9 2,5 5
K0668.310X339 POM (Poliacetal) M10 6,5 33,9 9 2,5 5
K0668.310X419 POM (Poliacetal) M10 6,5 41,9 9 2,5 5
K0668.310X519 POM (Poliacetal) M10 6,5 51,9 9 2,5 5
K0668.310X619 POM (Poliacetal) M10 6,5 61,9 9 2,5 5
K0668.310X819 POM (Poliacetal) M10 6,5 81,9 9 2,5 5
K0668.312X221 POM (Poliacetal) M12 8 22,1 10 2,9 6
K0668.312X271 POM (Poliacetal) M12 8 27,1 10 2,9 6
K0668.312X341 POM (Poliacetal) M12 8 34,1 10 2,9 6
K0668.312X421 POM (Poliacetal) M12 8 42,1 10 2,9 6
K0668.312X521 POM (Poliacetal) M12 8 52,1 10 2,9 6
K0668.312X621 POM (Poliacetal) M12 8 62,1 10 2,9 6
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Visão geral dos artigos

Código do artigo Material
dos componentes

D D1 L L1 L3 SW

K0668.312X821 POM (Poliacetal) M12 8 82,1 10 2,9 6


