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Pés niveladores de aco ou aco inoxidavel ﬁ‘ﬂ

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Descricao

Material:
Base, fuso roscado em aco ou ago inoxidavel 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.

Versao:

Base para fuso roscado em aco, galvanizado.

Base em aco inoxidavel, polido.

Fuso roscado em aco inoxidavel, superficie sem tratamento.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.

Indicacéo:

Pé nivelador de ago ou aco inoxidvel com fuso roscado com mancal giratdrio e
superficie de apoio em borracha. O suporte macico em borracha € ligado firmemente
ao prato de metal por vulcanizagdo. O suporte de borracha adere de maneira
excepcional ao solo. Ele amortece vibragbes mecanicas e dificulta a transmisséo de
oscilagdes e impactos para o piso.

Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas,
em que é aplicada uma carga estatica vertical em relacdo ao prato no meio do
fuso. Forgas radiais exercidas, originadas por vibragoes ou outros efeitos de
movimentacdo, influenciam a capacidade de suporte de carga e ndo foram levadas
em consideracéo no calculo dos valores informados.

Com pés de aco inoxidavel, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do
tamanho de fuso M16.

Fornecimento com porca adequada.
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Pés niveladores de aco ou aco inoxidavel
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Visdo geral dos artigos
Pé nivelador de aco ou aco inoxidavel
Cadigo do artigo Forma Material A D D1 H H1 H2 L Sw SwWi Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0739.1105010X50 A aco - 50 M10 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1105010X100 A aco - 50 M10 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1105012X50 A aco - 50 M12 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1105012X100 A aco - 50 M12 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1105012X150 A aco - 50 M12 19 179 29 150 14 - 4
K0739.1106010X50 A aco - 60 MI0 22 82 32 50 14 - 7
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Pés niveladores de aco ou aco inoxidavel
Visdo geral dos artigos
Caédigo do artigo Forma Material A D D1 H H1 H2 L Sw Swi Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0739.1106010X100 A aco - 60 MI10 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1106012X50 A aco - 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.1106012X100 A aco - 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1106012X150 A aco - 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.1108010X50 A aco - 80 MI0 25 85 35 50 14 - 10
K0739.1108010X100 A aco - 80 MI0 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1108012X50 A aco - 80 M12 25 85 35 50 14 - 10
K0739.1108012X100 A aco - 80 M12 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.1108012X150 A aco - 80 M12 25 185 3% 150 14 - 10
K0739.1108014X50 A aco - 80 M4 25 85 35 50 14 - 10
K0739.1108014X100 A aco - 80 M4 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1108014X150 A aco - 80 Mi14 25 185 3% 150 14 - 10
K0739.1108016X100 A aco - 80 M6 25 135 35 100 16 - 10
K0739.1108016X150 A aco - 80 M6 25 185 35 150 16 - 10
K0739.1108020X75 A aco - 80 M2 25 111 36 7% 20 - 10
K0739.1108020X100 A aco - 80 M20 25 136 36 100 20 - 10
K0739.1108020X150 A aco - 80 M20 25 186 36 150 20 - 10
K0739.1108020X200 A aco - 80 M20 25 236 36 200 20 - 10
K0739.1110020X75 A aco - 100 M20 28 1135 385 75 20 - 15
K0739.1110020X100 A aco - 100 M20 28 13855 385 100 20 - 15
K0739.1110020X150 A aco - 100 M20 28 18385 385 150 20 - 15
K0739.1110020X200 A aco - 100 M20 28 2385 385 200 20 - 15
K0739.1110020X250 A aco - 100 M20 28 2885 385 250 20 - 15
K0739.1110024X100 A aco - 100 M24 28 1385 385 100 24 - 15
K0739.1110024X150 A aco - 100 M24 28 1885 385 150 24 - 15
K0739.1110024X200 A aco - 100 M24 28 2385 385 200 24 - 15
K0739.1110024X250 A aco - 100 M24 28 2835 385 250 24 - 15
K0739.1112020X100 A aco - 120 M20 32 1425 425 100 20 - 30
K0739.1112020X150 A aco - 120 M20 32 1925 425 150 20 - 30
K0739.1112020X200 A aco - 120 M20 32 2425 425 200 20 - 30
K0739.1112024X100 A aco - 120 M24 32 1425 425 100 24 - 30
K0739.1112024X150 A aco - 120 M24 32 1925 425 150 24 - 30
K0739.1112024X200 A aco - 120 M24 32 2425 425 200 24 - 30
K0739.1112030X100 A aco - 120 M30 32 1435 435 100 30 - 30
K0739.1112030X150 A aco - 120 M30 32 1935 43,5 150 30 - 30
K0739.1112030X200 A aco - 120 M30 32 2435 435 200 30 - 30
K0739.1205010X50 A aco inoxidavel - 50 M10 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1205010X100 A aco inoxidavel - 50 M10 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1205012X50 A aco inoxidavel - 50 M12 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1205012X100 A aco inoxidavel - 50 M12 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1205012X150 A aco inoxidavel - 50 M12 19 179 29 150 14 - 4
K0739.1206010X50 A aco inoxidavel - 60 M10 22 82 32 50 14 - 7
K0739.1206010X100 A aco inoxidavel - 60 MI0 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1206012X50 A aco inoxidavel - 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.1206012X100 A aco inoxidavel - 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1206012X150 A aco inoxidavel - 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.1208010X50 A aco inoxidavel - 80 MI0 25 85 35 50 14 - 10
K0739.1208010X75 A aco inoxidavel - 80 M0 25 110 35 7% 14 - 10
K0739.1208010X100 A aco inoxidavel - 80 MI0 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.1208010X125 A aco inoxidavel - 80 M10 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.1208012X50 A aco inoxidavel - 80 M12 25 85 35 50 14 - 10
K0739.1208012X75 A aco inoxidavel - 80 M12 25 110 35 7% 14 - 10
K0739.1208012X100 A aco inoxidavel - 80 M12 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.1208012X125 A aco inoxidavel - 80 M12 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.1208012X150 A aco inoxidavel - 80 M12 25 185 35 150 14 - 10
K0739.1208014X75 A aco inoxidavel - 80 M4 25 110 35 75 14 - 10
K0739.1208014X100 A ago inoxidavel - 80 M4 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.1208014X125 A aco inoxidavel - 80 Mi14 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.1208014X150 A aco inoxidavel - 80 M14 25 185 3% 150 14 - 10
K0739.1208014X175 A aco inoxidavel - 80 M4 25 210 3% 175 14 - 10
K0739.1208016X75 A aco inoxidavel - 80 M6 25 110 35 75 13 - 10
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Pés niveladores de aco ou aco inoxidavel
Visdo geral dos artigos
Caédigo do artigo Forma Material A D D1 H H1 H2 L Sw Swi Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0739.1208016X100 A aco inoxidavel - 80 Mi16 25 135 3% 100 13 - 10
K0739.1208016X125 A aco inoxidavel - 80 Mi16 25 160 3% 125 13 - 10
K0739.1208016X150 A aco inoxidavel - 80 M16 25 185 35 150 13 - 10
K0739.1208016X175 A aco inoxidavel - 80 M6 25 210 3% 175 13 - 10
K0739.1208020X75 A aco inoxidavel - 80 M20 25 113 38 7% 17 - 10
K0739.1208020X100 A aco inoxidavel - 80 M20 25 138 38 100 17 - 10
K0739.1208020X125 A aco inoxidavel - 80 M20 25 163 38 125 17 - 10
K0739.1208020X150 A aco inoxidavel - 80 M20 25 188 38 150 17 - 10
K0739.1208020X175 A aco inoxidavel - 80 M20 25 213 38 175 17 - 10
K0739.1208020X200 A aco inoxidavel - 80 M20 25 238 38 200 17 - 10
K0739.1208020X225 A aco inoxidavel - 80 M20 25 263 38 225 17 - 10
K0739.1210020X75 A aco inoxidavel - 100 M20 30 118 43 7% 17 - 15
K0739.1210020X100 A aco inoxidavel - 100 M20 30 143 43 100 17 - 15
K0739.1210020X125 A aco inoxidavel - 100 M20 30 168 43 125 17 - 15
K0739.1210020X150 A aco inoxidavel - 100 M20 30 193 43 150 17 - 15
K0739.1210020X175 A ago inoxidavel - 100 M20 30 218 43 175 17 - 15
K0739.1210020X200 A aco inoxidavel - 100 M20 30 243 43 200 17 - 15
K0739.1210024X100 A aco inoxidavel - 100 M24 30 144 4 100 20 - 15
K0739.1210024X125 A aco inoxidavel - 100 M24 30 169 44 125 20 - 15
K0739.1210024X150 A aco inoxidavel - 100 M24 30 194 44 150 20 - 15
K0739.1210024X175 A aco inoxidavel - 100 M24 30 219 4 175 20 - 15
K0739.1210024X200 A aco inoxidavel - 100 M24 30 244 44 200 20 - 15
K0739.1212020X100 A aco inoxidavel - 120 M20 32 143 43 100 17 - 30
K0739.1212020X150 A aco inoxidavel - 120 M20 32 192 42 150 17 - 30
K0739.1212020X200 A aco inoxidavel - 120 M20 32 242 42 200 17 - 30
K0739.1212024X100 A aco inoxidavel - 120 M24 32 144 44 100 20 - 30
K0739.1212024X150 A aco inoxidavel - 120 M24 32 194 4 150 20 - 30
K0739.1212024X200 A aco inoxidavel - 120 M24 32 244 44 200 20 - 30
K0739.1212030X100 A aco inoxidavel - 120 M30 32 147 47 100 26 - 30
K0739.1212030X150 A aco inoxidavel - 120 M30 32 196 46 150 26 - 30
K0739.1212030X200 A aco inoxidavel - 120 M30 32 246 46 200 26 - 30
K0739.2106010X50 B aco 45 60 M10 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2106010X100 B aco 45 60 M10 22 132 32 100 14 - 7
K0739.2106012X50 B aco 45 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2106012X100 B aco 45 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.2106012X150 B aco 45 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.2108010X50 B aco 54 80 M10 25 85 35 50 14 - 10
K0739.2108010X100 B aco 54 80 M10 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2108012X50 B aco 54 80 M12 25 85 35 50 14 - 10
K0739.2108012X100 B aco 54 80 M12 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.2108012X150 B aco 54 80 M12 25 185 35 150 14 - 10
K0739.2108014X50 B aco 54 80 M14 25 85 35 50 14 - 10
K0739.2108014X100 B aco 54 80 M14 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.2108014X150 B aco 54 80 M14 25 185 35 150 14 - 10
K0739.2108016X100 B aco 54 80 M16 25 135 35 100 16 - 10
K0739.2108016X150 B aco 54 80 M16 25 185 35 150 16 - 10
K0739.2108020X75 B aco 54 80 M20 25 111 36 7% 20 - 10
K0739.2108020X100 B aco 54 80 M20 25 136 36 100 20 - 10
K0739.2108020X150 B aco 54 80 M20 25 186 36 150 20 - 10
K0739.2108020X200 B aco 54 80 M20 25 236 36 200 20 - 10
K0739.2110020X75 B aco 69 100 M20 28 1135 385 75 20 - 15
K0739.2110020X100 B aco 69 100 M20 28 1385 385 100 20 - 15
K0739.2110020X150 B aco 69 100 M20 28 1885 385 150 20 - 15
K0739.2110020X200 B aco 69 100 M20 28 2385 385 200 20 - 15
K0739.2110020X250 B aco 69 100 M20 28 2885 385 250 20 - 15
K0739.2110024X100 B aco 69 100 M24 28 1385 385 100 24 - 15
K0739.2110024X150 B aco 69 100 M24 28 1885 385 150 24 - 15
K0739.2110024X200 B aco 69 100 M24 28 2385 385 200 24 - 15
K0739.2110024X250 B aco 69 100 M24 28 2885 385 250 24 - 15
K0739.2206010X50 B aco inoxidavel 45 60 M10 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2206010X100 B aco inoxidavel 45 60 M10 22 132 32 100 14 - 7
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Pés niveladores de aco ou aco inoxidavel
Visdo geral dos artigos
Caédigo do artigo Forma Material A D D1 H H1 H2 L Sw Swi Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0739.2206012X50 B aco inoxidavel 45 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2206012X100 B aco inoxidavel 45 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.2206012X150 B aco inoxidavel 45 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.2208010X50 B aco inoxidavel 54 80 M10 25 85 35 50 14 - 10
K0739.2208010X75 B aco inoxidavel 54 80 M10 25 110 35 7% 14 - 10
K0739.2208010X100 B aco inoxidavel 54 80 M10 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2208010X125 B aco inoxidavel 54 80 M10 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.2208012X50 B aco inoxidavel 54 80 M12 25 85 35 50 14 - 10
K0739.2208012X75 B aco inoxidavel 54 80 M12 25 110 35 7% 14 - 10
K0739.2208012X100 B aco inoxidavel 54 80 M12 25 135 3% 100 14 - 10
K0739.2208012X125 B aco inoxidavel 54 80 M12 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.2208012X150 B aco inoxidavel 54 80 M12 25 185 3% 150 14 - 10
K0739.2208014X75 B aco inoxidavel 54 80 M14 25 110 35 7% 14 - 10
K0739.2208014X100 B aco inoxidavel 54 80 M14 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2208014X125 B aco inoxidavel 54 80 M14 25 160 35 125 14 - 10
K0739.2208014X150 B ago inoxidavel 54 80 M14 25 185 3% 150 14 - 10
K0739.2208014X175 B aco inoxidavel 54 80 M14 25 210 3% 175 14 - 10
K0739.2208016X75 B aco inoxidavel 54 80 M16 25 110 35 75 13 - 10
K0739.2208016X100 B aco inoxidavel 54 80 M16 25 135 3% 100 13 - 10
K0739.2208016X125 B aco inoxidavel 54 80 M16 25 160 3% 125 13 - 10
K0739.2208016X150 B aco inoxidavel 54 80 M16 25 185 35 150 13 - 10
K0739.2208016X175 B aco inoxidavel 54 80 M16 25 210 3% 175 13 - 10
K0739.2208020X75 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 113 38 7% 17 - 10
K0739.2208020X100 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 138 38 100 17 - 10
K0739.2208020X125 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 163 38 125 17 - 10
K0739.2208020X150 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 188 38 150 17 - 10
K0739.2208020X175 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 213 38 175 17 - 10
K0739.2208020X200 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 238 38 200 17 - 10
K0739.2208020X225 B aco inoxidavel 54 80 M20 25 263 38 225 17 - 10
K0739.2210020X75 B aco inoxidavel 69 100 M20 30 118 43 75 17 - 15
K0739.2210020X100 B aco inoxidavel 69 100 M20 30 143 43 100 17 - 15
K0739.2210020X125 B aco inoxidavel 69 100 M20 30 168 43 125 17 - 15
K0739.2210020X150 B aco inoxidavel 69 100 M20 30 193 43 150 17 - 15
K0739.2210020X175 B aco inoxidavel 69 100 M20 30 218 43 175 17 - 15
K0739.2210020X200 B aco inoxidavel 69 100 M20 30 243 43 200 17 - 15
K0739.2210024X100 B aco inoxidavel 69 100 M24 30 144 4 100 20 - 15
K0739.2210024X125 B aco inoxidavel 69 100 M24 30 169 44 125 20 - 15
K0739.2210024X150 B aco inoxidavel 69 100 M24 30 194 44 150 20 - 15
K0739.2210024X175 B aco inoxidavel 69 100 M24 30 219 4 175 20 - 15
K0739.2210024X200 B aco inoxidavel 69 100 M24 30 244 44 200 20 - 15
K0739.3105010X50 C aco - 50 M10 19 79 29 50 14 5 4
K0739.3105012X50 C aco - 50 M12 19 79 29 50 14 6 4
K0739.3105012X100 C aco - 50 M12 19 129 29 100 14 6 4
K0739.3105016X75 C aco - 50 Mi6 19 104 29 75 16 8 4
K0739.3105016X100 C aco - 50 M16 19 129 29 100 16 8 4
K0739.3105016X150 C aco - 50 Mi6 19 179 29 150 16 8 4
K0739.3106010X50 C aco - 60 MI0 22 82 32 50 14 5 7
K0739.3106012X50 C aco - 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.3106012X100 C aco - 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.3106016X75 C aco - 60 Mi16 22 108 33 75 16 8 7
K0739.3106016X100 C aco - 60 M16 22 133 33 100 16 8 7
K0739.3106016X150 C aco - 60 M16 22 183 33 150 16 8 7
K0739.3108016X100 C aco - 80 Mi6 25 135 35 100 16 8 10
K0739.3108016X150 C aco - 80 Mi16 25 185 35 150 16 8 10
K0739.3108020X75 C aco - 80 M20 25 111 36 7520 10 10
K0739.3110020X100 C aco - 100 M20 28 1385 385 100 20 10 15
K0739.3110020X150 C aco - 100 M20 28 1885 385 150 20 10 15
K0739.3110024X200 C aco - 100 M24 28 2385 385 200 24 10 15
K0739.3112020X100 C aco - 120 M20 32 1425 425 100 20 10 30
K0739.3112020X150 C aco - 120 M20 32 19255 425 150 20 10 30
K0739.3112020X200 C aco - 120 M20 32 2425 425 200 20 10 30
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Visao geral dos artigos

Pés niveladores de aco ou aco inoxidavel

Caédigo do artigo Forma Material A D D1 H H1 H2 L Sw Swi Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0739.3112024X100 C aco - 120 M24 32 1425 425 100 24 10 30
K0739.3112024X150 C ago - 120 M24 32 1925 425 150 24 10 30
K0739.3112024X200 C aco - 120 M24 32 2425 425 200 24 10 30
K0739.3112030X100 C ago - 120 M30 32 1435 435 100 30 10 30
K0739.3112030X150 C ago - 120 M30 32 1935 435 150 30 10 30
K0739.3112030X200 C aco - 120 M30 32 2435 435 200 30 10 30
K0739.3205010X50 C aco inoxidavel - 50 M10 19 79 29 50 14 5 4
K0739.3205012X50 C aco inoxidavel - 50 M12 19 79 29 50 14 6 4
K0739.3205012X100 C aco inoxidavel - 50 M12 19 129 29 100 14 6 4
K0739.3205016X75 C aco inoxidavel - 50 M16 19 104 29 75 13 8 4
K0739.3205016X100 C ago inoxidavel - 50 Mi16 19 129 29 100 13 8 4
K0739.3205016X150 C aco inoxidavel - 50 M1e 19 179 29 150 13 8 4
K0739.3205016X200 C aco inoxidavel - 50 M16 19 229 29 200 13 8 4
K0739.3206010X50 C aco inoxidavel - 60 M10 22 82 32 50 14 5 7
K0739.3206012X50 C aco inoxidavel - 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.3206012X100 C ago inoxidavel - 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.3206016X75 C aco inoxidavel - 60 M16 22 108 33 75 13 8 7
K0739.3206016X100 C aco inoxidavel - 60 M16 22 133 33 100 13 8 7
K0739.3206016X150 C ago inoxidavel - 60 M16 22 183 33 150 13 8 7
K0739.3206016X200 C aco inoxidavel - 60 M16 22 233 33 200 13 8 7
K0739.3208016X75 C aco inoxidavel - 80 Mi16 25 110 3% 75 13 8 10
K0739.3208016X100 C ago inoxidavel - 80 M16 25 135 35 100 13 8 10
K0739.3208016X125 C aco inoxidavel - 80 Mi6 25 160 35 125 13 8 10
K0739.3208016X150 C aco inoxidavel - 80 M16 25 185 35 150 13 8 10
K0739.3208016X175 C aco inoxidavel - 80 Mi6 25 210 35 175 13 8 10
K0739.3208020X75 C aco inoxidavel - 80 M2 25 113 38 75 17 10 10
K0739.3208020X200 C aco inoxidavel - 80 M20 25 238 38 200 17 10 10
K0739.3210020X150 C ago inoxidavel - 100 M20 30 193 43 150 17 10 15
K0739.3212020X100 C aco inoxidavel - 120 M20 32 143 43 100 17 10 30
K0739.3212020X150 C aco inoxidavel - 120 M20 32 194 44 150 17 10 30
K0739.3212020X200 C ago inoxidavel - 120 M20 32 244 4 200 17 10 30
K0739.3212024X100 C aco inoxidavel - 120 M24 32 145 45 100 20 10 30
K0739.3212024X150 C aco inoxidavel - 120 M24 32 195 45 150 20 10 30
K0739.3212024X200 C ago inoxidavel - 120 M24 32 245 45 200 20 10 30
K0739.3212030X100 C aco inoxidavel - 120 M30 32 147 47 100 26 10 30
K0739.3212030X150 C aco inoxidavel - 120 M30 32 197 47 150 26 10 30
K0739.3212030X200 C ago inoxidavel - 120 M30 32 247 47 200 26 10 30
K0739.4106010X50 D aco 45 60 MI10 22 82 32 50 14 5 7
K0739.4106012X50 D aco 45 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.4106012X100 D aco 45 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.4106016X75 D aco 45 60 M16 22 108 33 75 16 8 7
K0739.4106016X100 D aco 45 60 M16 22 133 33 100 16 8 7
K0739.4106016X150 D ago 45 60 M16 22 183 33 150 16 8 7
K0739.4106016X200 D aco 45 60 M16 22 233 33 200 16 8 7
K0739.4206010X50 D aco inoxidavel 45 60 M10 22 82 32 50 14 5 7
K0739.4206012X50 D ago inoxidavel 45 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.4206012X100 D aco inoxidavel 45 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.4206016X75 D aco inoxidavel 45 60 M16 22 108 33 75 13 8 7
K0739.4206016X100 D ago inoxidavel 45 60 M16 22 133 33 100 13 8 7
K0739.4206016X150 D aco inoxidavel 45 60 M16 22 183 33 150 13 8 7
K0739.4206016X200 D aco inoxidavel 45 60 M16 22 233 33 200 13 8 7
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