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Grampo rapido horizontal com base horizontal e eixo de aperto

regulavel, em aco inoxidavel
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

s Descricao
Rost ¢

Material:
Aco inoxidavel.
Elemento do cabo em poliamida.

Versao:
superficie sem protecéo anticorrosiva.
Elemento do manipulo azul, preto ou vermelho.

Indicacéo:

Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutencéo. Aplicacéo de forca
permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo
braco de fixacdo conico com perfil em U.

Sob consulta:
cabos com cores adicionais.

Acessorios:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

RAL 7021 RAL 5002  RAL 3020
A=0 A=1 A=3
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Grampo rapido horizontal com base horizontal e eixo de aperto
regulavel, em aco inoxidavel
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Visdo geral dos artigos
Grampo rapido horizontal com base horizontal, aco inoxidavel
Cadigo do artigo Cor Molde Angulo de abertura Angulode  Forca Forca de Forcade  Forcade  Forcade
dos componentes de furagdo brago de fixagao abertura  manual  retencéo retencéo tensao tensao
cabo FHN FIN F2N F3N F4N
K0660.104001 azul RAL 5002 1 87° 69° 80 400 500 250 300
K0660.105001 azul RAL 5002 2 86° 67° 100 650 900 550 620
K0660.106001 azul RAL 5002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
K0660.108001 azul RAL 5002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
K0660.104000 grafite RAL 7021 1 87° 69° 80 400 500 250 300
K0660.105000 grafite RAL 7021 2 86° 67° 100 650 900 550 620
K0660.106000 grafite RAL 7021 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
K0660.108000 grafite RAL 7021 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
K0660.104003 vermelho RAL 3020 1 87° 69° 80 400 500 250 300
K0660.105003 vermelho RAL 3020 2 86° 67° 100 650 900 550 620
K0660.106003 vermelho RAL 3020 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
K0660.108003 vermelho RAL 3020 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
Cadigo do artigo Cor M A Al A2 A3 AA B Bl B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H Hi L L1
dos componentes
K0660.104001 azul RAL 5002 M4x16 16 24 4 128 095 16 24 102 72 125 15 20 11,7 495 42 287 26,3 91,8 237
K0660.105001 azul RAL 5002 M5x25 18 27 45 135 - 168 27,3 132 92 - 2 225 172 525 55 43,4 389 1257 41,8
K0660.106001 azul RAL 5002 M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 175 125 23 25 435 254 - 55 63,7 59,6 186,6 60,5
K0660.108001 azul RAL 5002 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25 415 322 - 6,2 739 70,1 2231 749
K0660.104000 grafite RAL 7021 M4x16 16 24 4 128 095 16 24 102 72 125 1,5 20 11,7 495 42 28,7 26,3 91,8 23,7
K0660.105000 grafite RAL 7021 M5x25 18 27 45 135 - 168 27,3 132 92 - 2 225 172 525 55 43,4 389 1257 41,8
K0660.106000 grafite RAL 7021 M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 175 125 23 25 435 254 - 55 63,7 59,6 186,6 60,5
K0660.108000 grafite RAL 7021 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25 415 322 - 62 739 70,1 2231 749
K0660.104003 vermelho RAL 3020 M4x16 16 24 4 128 095 16 24 102 72 125 15 20 11,7 495 42 28,7 26,3 91,8 23,7
K0660.105003 vermelho RAL 3020 M5x25 18 27 45 135 - 16,8 27,3 132 92 - 2 225 172 525 55 43,4 389 1257 41,8
K0660.106003 vermelho RAL 3020 M6x35 26 39 65 - - 28 39 175 125 23 25 435 254 - 55 63,7 59,6 186,6 60,5
K0660.108003 vermelho RAL 3020 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25 415 322 - 62 739 70,1 2231 749
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Grampo rapido horizontal com base horizontal e eixo de aperto

regulavel, em aco inoxidavel
Visao geral dos artigos
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