Manipulo de trés pontas 2K ergonémico com rosca fémea

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Desenhos
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Descricao

Material:

Componentes duros em plastico reforgado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastdmero termoplastico.

Aco, classe de resisténcia 5.8 ou aco inoxidavel 1.4305.

Versao:
Aco passivado azul.
Aco inoxidavel, superficie sem tratamento.

Indicacéo:

Pode ser fornecido em série nas cores

preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Devido ao componente macio, obtém-se uma sensagdo haptica com boa aderéncia

do

dispositivo de controle e operagdo. 0 modelo fechado oferece protecdo suficiente

contra a poluicéo.

Sob consulta:
Qutras combinacgdes de cores.
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Manipulo de trés pontas 2K ergonomico com rosca fémea
Visdo geral dos artigos
Cadigo do artigo Forma Material D D1 D2 H H1 T
dos componentes

K0980.5008 K aco M8 53,8 23,9 4 6 17
K0980.5010 K aco M10 53,8 23,9 41 6 17
K0980.6308 K aco M8 67,7 23,9 36 6 17
K0980.6310 K aco M10 67,7 23,9 36 6 17
K0980.05008 K aco inoxidavel M8 53,8 23,9 41 6 17
K0980.05010 K aco inoxidavel M10 53,8 23,9 41 6 17
K0980.06308 K aco inoxidavel M8 67,7 239 36 6 17
K0980.06310 K aco inoxidavel M10 67,7 23,9 36 6 17
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