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Dobradicas de mola Dobradicas com mola de tracao e perfil em aluminio

0,7 Nm, mola de fecho
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:

Aluminio 6060 T5.

Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.

Versao:
Preto anodizado.
Incolor anodizado.

Indicacéo:

As dobradicas sdo equipadas com uma mola tensora integrada de aco, a qual
permite a abertura e fechamento automatico de portas e abas.

Angulo de abertura 180°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm

As dobradicas sdo projetadas para mais de 30.000 ciclos de operacao.

Fixagdo com parafusos de cabeca cilindrica de acordo com DIN 912/ DIN EN ISO
4762.

Faixa de temperatura:
de -20°C a +80°C

Acessorios:
Parafuso de cabeca cilindrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
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Dobradicas de mola Dobradicas com mola de tracao e perfil em aluminio ﬁ‘ﬂ

0,7 Nm, mola de fecho

Desenhos

Dobradigas com mola de fechamento

Sentido de rotagdo
das portas
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Visdo geral dos artigos

Codigo do artigo Cor Superficie A Al B Bl D D1 S F1 F2
do corpo Corpo basico N N

bésico
K1180.556711 preto anodizado 55 38 67 48 63 18 45 5000 4200
K1180.55671 incolor anodizado 55 38 67 48 6,3 18 45 5000 4200
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