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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Corpo básico de alumínio.
Componentes metálicos em aço.
Componentes plásticos PA6.

Versão:
Corpo básico anodizado na cor natural.
Componentes metálicos passivados na cor azul.

Indicação:
Batente móvel para sistemas de perfil tipo B, tipo I e ranhuras em T, de acordo com
a DIN 650. O travamento ocorre ao girar o manípulo estrela. O pino roscado com
amortecimento assegura o fácil deslocamento no desaperto do batente, sem inclinar
a porca de encaixe.
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Batente de aperto móvel para perfis de ranhura

Código do artigo D D1 D2 H H1 L

K1214.064040 40 M6 32 60 40 7
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