Dobradicas de mola em aco o aco inoxidavel 180 mm, mola de abertura

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
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Descricao

Material:
Aco ou ago inoxidavel 1.4301.
Mola tensora de ago inoxidavel.

Verséo:
Aco com superficie sem tratamento ou zincada.
Aco inoxidavel com superficie sem tratamento.

Indicacéo:
Dobradicas na verséo laminada.

Angulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos

Kinn

www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



(
Dobradicas de mola em aco o aco inoxidavel 180 mm, mola de abertura
Desenhos
o
@ A Dobradicas com mola de abertura
T ¥ T
* Sentido de rotagao
| F2 das portas
L
[1
'LL'
It &
IO @
i
I|\
[ ]
[]1
= @ ff 7 4| -
[1]
[l
e - &
I!\
o
s | 8
I|\
-
[
1|
12
T
Al
A
F2+
Visdo geral dos artigos
Cadigo do artigo Forma Versao 1 Material Cor A Al B B1T D DI S
do corpo do corpo
bésico bésico
K1176.4018000 A mola de abertura aco - 40 - 180 - - 4 15
K1176.4018001 B mola de abertura aco - 40 22,7 180 60 4 4 15
K1176.14018000 A mola de abertura aco inoxidavel A2 - 40 - 180 - - 4 15
K1176.14018001 B mola de abertura aco inoxidavel A2 - 40 22,7 180 60 4 4 15
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