imas com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

com carcaca de aco inoxidavel
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

oy Descricao

Material:
Carcaca de aco inoxidavel 1.4016.
Nucleo do ima em ferrita dura.

Versao:
Superficie sem tratamento.

Indicacéo:
Sistema blindado.

Faixa de temperatura:
max. 220 °C.

Indicacéo de desenho:
1) Superficie de aderéncia

Desenhos

Kinn

D
D1
—
e . Z>) i
! =
~ 1
D2 \M
—_—
90°
Visdo geral dos artigos
imas com furo escareado de ferrita dura com carcaca de aco inoxidavel
Cadigo do artigo D D1 D2 H Forca de
aderéncia
N
K1408.120 200,15 4,2 9 6 22
K1408.125 25+0,15 55 11 7 29
K1408.132 32+0,15 5,5 11 7 58
K1408.140 400,2 55 12,5 8 72
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