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Grampo rapido vertical com base vertical e eixo de aperto regulavel ﬁqt

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Aco.

Versao:
Aco zincado.
Cabo plastico resistente ao 6leo.

Indicacéo:
Na versdo K1248.02400 é incluido no fornecimento um posicionador em neoprene.

Acessorios:
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
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Grampo rapido vertical com bhase vertical e eixo de aperto regulavel
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Visdo geral dos artigos
Grampo rapido vertical com base vertical e eixo de aperto regulavel
Codigo do artigo Angulo de abertura Angulo de Forca Forca de Forca de Forca de Forca de
braco de fixagao abertura manual retencéo retencéo tensdo tenséo
cabo FHN FIN F2N F3N FAN
K1248.02400 100° 56° 150 1200 2400 800 1600
K1248.07000 90° 70° 250 3200 7000 1400 3000
K1248.08000 100° 50° 280 3000 8000 1800 3900
Codigo do artigo A Al B Bi1 B2 B3 C C1 C2 D H L L1 L2 M
K1248.02400 19 349 12 6 14,3 8,3 46,8 16 71 7,2 156 141 97 73,2 M8x63
K1248.07000 32 53 20 10 227 12,7 70,4 25 9,5 8,7 245 177 124 90 M12x100
K1248.08000 50,8 76,2 20 10 26,5 16,5 113,5 31,8 12,7 12,3 335 229,2 153 105 M16x150
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