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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Poliamida, aço ou aço inoxidável.

Versão:
Fuso e porcas zincados.
K1442.204020 em nylon.

Indicação:
O eixo de aperto K1442.204020 é fornecido com uma porca.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Eixo de aperto rígido

Código do artigo Material
do corpo
básico

Forma M L

K1442.204020 poliamida A M4 20
K1442.004025 aço A M4 25
K1442.004040 aço A M4 40
K1442.005035 aço A M5 35
K1442.006025 aço A M6 25
K1442.006050 aço A M6 50
K1442.008040 aço A M8 40
K1442.008060 aço A M8 60
K1442.010050 aço A M10 50
K1442.010080 aço A M10 80
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Visão geral dos artigos

Código do artigo Material
do corpo
básico

Forma M L

K1442.012075 aço A M12 75
K1442.012100 aço A M12 100
K1442.016150 aço A M16 150
K1442.104020 aço inoxidável A M4 20
K1442.105030 aço inoxidável A M5 30
K1442.105035 aço inoxidável A M5 35
K1442.106040 aço inoxidável A M6 40
K1442.106050 aço inoxidável A M6 50
K1442.108060 aço inoxidável A M8 60
K1442.110080 aço inoxidável A M10 80


