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Ferramenta de montagem para encaixe roscado
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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Modo de operação:
Ferramentas para montagem para encaixes roscados

Visão geral dos artigos

Código do artigo Para rosca
fêmea

D1

Montagem
Brocas Ø

Montagem
Ø Escareamento

+0,25

Montagem
Macho de

abrir roscas

Montagem
Profundidade

mínima da rosca

Brocas para
remoção

Ø

Remoção
Profundidade

do furo
K0398.805 M5 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0398.806 M6 8,8 10,3 M10x1,25 11,5 7,5 4,8
K0398.808 M8M8X1 10,8 12,3 M12x1,25 13,5 9,5 4,8
K0398.810 M10M10X1,25 12,8 14,3 M14x1,5 15,5 11,5 4,8
K0398.812 M12M12X1,25 14,8 16,3 M16x1,5 17,5 13,5 4,8

Código do artigo Montagem
Brocas Ø

Montagem
Ø Escareamento

+0,25

Montagem
Macho de

abrir roscas

Montagem
Profundidade

mínima da rosca

Brocas para
remoção

Ø

Remoção
Profundidade

do furo
K0399.804 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0399.805 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8
K0399.806 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 4,8
K0399.808 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8
K0399.810 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8
K0399.812 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8
K0399.814 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8
K0399.816 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4
K0399.818 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4
K0399.820 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4
K0399.822 30 32,3 M32x2 36,5 27,8 6,4
K0399.824 31 33,3 M33x2 37,5 28,8 6,4

Código do artigo Montagem
Brocas Ø

Montagem
Ø Escareamento

+0,25

Montagem
Macho de

abrir roscas

Montagem
Profundidade

mínima da rosca

Brocas para
remoção

Ø

Remoção
Profundidade

do furo
K0400.808 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4
K0400.810 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8
K0400.812 10,8 12,3 M10x1,25 14,5 9,5 4,8
K0400.814 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8
K0400.816 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8
K0400.818 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8
K0400.820 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8
K0400.822 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4
K0400.824 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4
K0400.830 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4


