Instrucdes de montagem
Bucha de posicionamento com sensor de condigcao/para sensor de condicao
Bucha de alojamento com sensor de condi¢ao/para sensor de condicao

1. Visdo geral:
(1) Bucha de posicionamento ou
alojamento
(2) Porca de aperto
(3) Sensor

2. Colocar a porca de aperto (2) na bucha
(1) e apertar 2-3 passos da rosca.

3. Inserir 0 sensor (3) por tras e posicionar.
Ajustar a distancia A por meio da peca
(4) ou numa medida especifica.

(E recomendada a utilizagdo de um
dispositivo para teste de sensores).

Distancia minima A até a peca (4):

0,2 mm

Distancia maxima A até a peca (4):
Distancia de operagdo Sn do sensor (3)

Atencao:
Sensor (3) e peca a ser consultada (4)
nao podem tocar um no outro.

/]

4. Apertar a porca de aperto (2) e verificar
a posigao do sensor (3).

Torque de aperto maximo da porca de
aperto: 1,2 Nm.

5. Montar a bucha (1) no local de uso.

Atencao:

A sequéncia dos passos de trabalho
podem divergir dependendo do caso
de aplicacao e local de montagem.




