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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Автоматная сталь. Стопорное кольцо: полиамид (макс. 100 °C).

Исполнение:
оцинкованная сталь.

Указание:
Использование шлицевых гаек с эластичным стопором обеспечивает
существенную экономию, поскольку стопорные пластины и, следовательно,
дорогостоящие работы по фрезерованию шпоночного паза больше не нужны.
Полиамидное кольцо имеет бензино- и маслостойкое исполнение.
Шлицевые гайки с эластичным стопором могут использоваться несколько раз.
Независимо от момента затяжки они выдерживают самые сильные вибрации и
колебания и поэтому могут использоваться также в качестве регулировочных
гаек.

Чертежи

Обзор изделий

Шлицевые гайки с эластичным стопором

Номер заказа D1 D2 D3 H H2 H1 T O

K1918.10 M10x1 18 15 7,6 0,5 4,4 1,5 3
K1918.12 M12x1,5 21 18 9,2 0,5 5,7 1,5 3
K1918.14 M14x1,5 24 21 10,7 0,5 6 1,5 4
K1918.16 M16x1,5 28 24 10,7 0,5 6 2 4
K1918.18 M18x1,5 28 24 10,7 0,5 7,3 2 4
K1918.20 M20x1,5 32 27 9,6 0,5 6 2,5 4
K1918.22 M22x1,5 38 33 12,7 0,5 7 2,5 5
K1918.24 M24x1,5 38 33 10,7 0,5 6,2 2,5 5
K1918.28 M28x1,5 44 38 11,2 0,5 6,9 3 5
K1918.30 M30x1,5 44 38 11 0,5 6,5 3 5
K1918.32 M32x1,5 50 44 11,2 0,5 6,6 3 5
K1918.35 M35x1,5 50 44 11 0,5 7 3 5
K1918.38 M38x1,5 53 47 12,2 0,5 6,6 3 5
K1918.40 M40x1,5 56 50 12 0,5 7 3 6
K1918.42 M42x1,5 62 55 15,2 0,5 10,6 3,5 6
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