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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:
Оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:
Ответные части вилочных головок комбинируются с вилочными головками
и вилочными шарнирами DIN 71752. Эти изделия подходят в основном для
таких случаев применения, когда соединения должны обеспечить компенсацию
смещений в одном направлении.

Чертежи

Обзор изделий
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Обзор изделий

Ответные части к вилкообразным головкам, сталь или нержавеющая сталь

Номер заказа Материал
основы

A A1 B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4

K1460.0406 Автоматная сталь 8 8 4 4 M4 0,5 6 21 16 6 10
K1460.0507 Автоматная сталь 10 10 5 5 M5 0,5 7,5 26 20 8 12,5
K1460.0609 Автоматная сталь 12 12 6 6 M6 0,5 9 31 24 11 15
K1460.0812 Автоматная сталь 16 16 8 8 M8 0,5 12 42 32 14 20
K1460.1015 Автоматная сталь 20 20 10 10 M10 0,5 15 52 40 18 25
K1460.1218 Автоматная сталь 24 24 12 12 M12 0,5 18 62 48 22 30
K1460.1421 Автоматная сталь 27 27 14 14 M14 1 21 72 56 25 35
K1460.1624 Автоматная сталь 32 32 16 16 M16 1 24 83 64 30 40
K1460.2030 Автоматная сталь 40 40 20 20 M20 1 30 105 80 38 50
K1460.10406 нержавеющая сталь A2 8 8 4 4 M4 0,5 6 21 16 6 10
K1460.10507 нержавеющая сталь A2 10 10 5 5 M5 0,5 7,5 26 20 8 12,5
K1460.10609 нержавеющая сталь A2 12 12 6 6 M6 0,5 9 31 24 11 15
K1460.10812 нержавеющая сталь A2 16 16 8 8 M8 0,5 12 42 32 14 20
K1460.11015 нержавеющая сталь A2 20 20 10 10 M10 0,5 15 52 40 18 25
K1460.11218 нержавеющая сталь A2 24 24 12 12 M12 0,5 18 62 48 22 30
K1460.11421 нержавеющая сталь A2 27 27 14 14 M14 1 21 72 56 25 35
K1460.11624 нержавеющая сталь A2 32 32 16 16 M16 1 24 83 64 30 40
K1460.12030 нержавеющая сталь A2 40 40 20 20 M20 1 30 105 80 38 50


