Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

p Beschreibung

Werkstoff:

0-Ring FKM.

Ausfiihrung:

Kugel verglitet.

Hinweis:

Gehéause vernickelt oder blank.
Knopf vergiitet und vernickelt.

Gehduse und Druckknopf Stahl oder Edelstahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.

EinbaumaBe Form A fiir Plattenstarke 6 mm.
EinbaumaBe Form B fiir Plattenstérke 6 bis 16 mm.
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Achtung:
K1065.
Zubehor:
} 2 Aufnahmebuchse K1065.
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Artikeliibersicht
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Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde

Artikeliibersicht

Kugelsperrbolzen ohne Kopf

Bestellnummer Material D D1 D2 D3 M L1 L2 L5 H H1 SWD6 T Spannkraft Scherkraft Auszugskraft F Temperaturbestandigkeit
Grundkorper max. N kN kN
K1063.6212 Stahl 126 12 8 M8x1,25 19 21 135 22 17,5 10 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.10242 Stahl 161016 11 M12x1,5 21,5235 16 34,4 28 13 17 16 50 9 1,5 <180 °C
K1063.16212 Edelstahl 12 6 12 8 M8x1,25 19 21 135 22 17,5 10 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.110242 Edelstanl 1610 16 11 M12x1,5 21,5235 16 344 28 13 17 16 50 9 1,5 <180 °C
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