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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.

Ausführung:
Fußteller und Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
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Zeichnungen

Artikelübersicht

Bestellnummer Form Material
Grundkörper

D D1 H H1 H2 SW SW1 L Belastbarkeit
max. kN (nur bei

statischer Belastung)
K0739.3105010X50 C Stahl 50 M10 19 79 29 14 5 50 4
K0739.3105012X50 C Stahl 50 M12 19 79 29 14 6 50 4

K0739.3105012X100 C Stahl 50 M12 19 129 29 14 6 100 4
K0739.3105016X75 C Stahl 50 M16 19 104 29 16 8 75 4

K0739.3105016X100 C Stahl 50 M16 19 129 29 16 8 100 4
K0739.3105016X150 C Stahl 50 M16 19 179 29 16 8 150 4
K0739.3106010X50 C Stahl 60 M10 22 82 32 14 5 50 7
K0739.3106012X50 C Stahl 60 M12 22 82 32 14 6 50 7

K0739.3106012X100 C Stahl 60 M12 22 132 32 14 6 100 7
K0739.3106016X75 C Stahl 60 M16 22 108 33 16 8 75 7

K0739.3106016X100 C Stahl 60 M16 22 133 33 16 8 100 7
K0739.3106016X150 C Stahl 60 M16 22 183 33 16 8 150 7
K0739.3108016X100 C Stahl 80 M16 25 135 35 16 8 100 10
K0739.3108016X150 C Stahl 80 M16 25 185 35 16 8 150 10
K0739.3108020X75 C Stahl 80 M20 25 111 36 20 10 75 10

K0739.3110020X100 C Stahl 100 M20 28 138,5 38,5 20 10 100 15
K0739.3110020X150 C Stahl 100 M20 28 188,5 38,5 20 10 150 15
K0739.3110024X200 C Stahl 100 M24 28 238,5 38,5 24 10 200 15
K0739.3112020X100 C Stahl 120 M20 32 142,5 42,5 20 10 100 30
K0739.3112020X150 C Stahl 120 M20 32 192,5 42,5 20 10 150 30
K0739.3112020X200 C Stahl 120 M20 32 242,5 42,5 20 10 200 30
K0739.3112024X100 C Stahl 120 M24 32 142,5 42,5 24 10 100 30
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Artikelübersicht

Bestellnummer Form Material
Grundkörper

D D1 H H1 H2 SW SW1 L Belastbarkeit
max. kN (nur bei

statischer Belastung)
K0739.3112024X150 C Stahl 120 M24 32 192,5 42,5 24 10 150 30
K0739.3112024X200 C Stahl 120 M24 32 242,5 42,5 24 10 200 30
K0739.3112030X100 C Stahl 120 M30 32 143,5 43,5 30 10 100 30
K0739.3112030X150 C Stahl 120 M30 32 193,5 43,5 30 10 150 30
K0739.3112030X200 C Stahl 120 M30 32 243,5 43,5 30 10 200 30
K0739.3205010X50 C Edelstahl 50 M10 19 79 29 14 5 50 4
K0739.3205012X50 C Edelstahl 50 M12 19 79 29 14 6 50 4

K0739.3205012X100 C Edelstahl 50 M12 19 129 29 14 6 100 4
K0739.3205016X75 C Edelstahl 50 M16 19 104 29 13 8 75 4

K0739.3205016X100 C Edelstahl 50 M16 19 129 29 13 8 100 4
K0739.3205016X150 C Edelstahl 50 M16 19 179 29 13 8 150 4
K0739.3205016X200 C Edelstahl 50 M16 19 229 29 13 8 200 4
K0739.3206010X50 C Edelstahl 60 M10 22 82 32 14 5 50 7
K0739.3206012X50 C Edelstahl 60 M12 22 82 32 14 6 50 7

K0739.3206012X100 C Edelstahl 60 M12 22 132 32 14 6 100 7
K0739.3206016X75 C Edelstahl 60 M16 22 108 33 13 8 75 7

K0739.3206016X100 C Edelstahl 60 M16 22 133 33 13 8 100 7
K0739.3206016X150 C Edelstahl 60 M16 22 183 33 13 8 150 7
K0739.3206016X200 C Edelstahl 60 M16 22 233 33 13 8 200 7
K0739.3208016X75 C Edelstahl 80 M16 25 110 35 13 8 75 10

K0739.3208016X100 C Edelstahl 80 M16 25 135 35 13 8 100 10
K0739.3208016X125 C Edelstahl 80 M16 25 160 35 13 8 125 10
K0739.3208016X150 C Edelstahl 80 M16 25 185 35 13 8 150 10
K0739.3208016X175 C Edelstahl 80 M16 25 210 35 13 8 175 10
K0739.3208020X75 C Edelstahl 80 M20 25 113 38 17 10 75 10

K0739.3208020X200 C Edelstahl 80 M20 25 238 38 17 10 200 10
K0739.3210020X150 C Edelstahl 100 M20 30 193 43 17 10 150 15
K0739.3212020X100 C Edelstahl 120 M20 32 143 43 17 10 100 30
K0739.3212020X150 C Edelstahl 120 M20 32 194 44 17 10 150 30
K0739.3212020X200 C Edelstahl 120 M20 32 244 44 17 10 200 30
K0739.3212024X100 C Edelstahl 120 M24 32 145 45 20 10 100 30
K0739.3212024X150 C Edelstahl 120 M24 32 195 45 20 10 150 30
K0739.3212024X200 C Edelstahl 120 M24 32 245 45 20 10 200 30
K0739.3212030X100 C Edelstahl 120 M30 32 147 47 26 10 100 30
K0739.3212030X150 C Edelstahl 120 M30 32 197 47 26 10 150 30
K0739.3212030X200 C Edelstahl 120 M30 32 247 47 26 10 200 30


