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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Hochfeste Aluminiumlegierung.

Ausführung:
naturfarben eloxiert.

Hinweis:
Spannzangen zum Spannen von Innenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es
sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K1185
benötigt.
Passende Aufnahme K1183.
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Artikelübersicht

Spannzange für Innenspannung

Bestellnummer D D1 H H1 H2

K1184.2065 65 22,5 28,5 25 10
K1184.2090 90 27 34,5 30 15
K1184.2120 120 29 40,5 35 20
K1184.2160 160 33 46,5 40 25


