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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Edelstahl 1.4548.

Ausführung:
gehärtet min. 40 HRC, blank.

Hinweis:
Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Aufnahmebuchsen Edelstahl Form B (vorderseitig geschraubt)

Bestellnummer
 

D D1 D2 D3 D4 L L1 B D5 D6 D7 S T Mind.
Grundplatten-

dicke H
K1477.13 13 17,3 34,99 4,4 25 11,56 4,5 7,6 35 13,5 M4x7 20 11,91 20
K1477.16 16 20,7 36,99 4,4 29 11,56 4,5 7,6 37 21 M4x7 20 11,91 20
K1477.20 20 24,8 44,99 5,4 35 15,82 6 9,5 45 21 M5x9 25 16,21 25
K1477.25 25 30,4 54,99 6,4 42 19,94 7 11 55 25,5 M6x10 25 20,32 25
K1477.30 30 36,2 59,99 6,4 48 21,77 7 11 60 30,5 M6x11 30 22,15 30
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Artikelübersicht

Bestellnummer
 

D D1 D2 D3 D4 L L1 B D5 D6 D7 S T Mind.
Grundplatten-

dicke H
K1477.35 35 41,3 69,99 8,4 56 22,61 9 14 70 40 M8x17 32 22,99 32
K1477.50 50 58,4 91,99 10,4 75 31,12 11 17 92 55 M10x18 45 31,5 45


