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Montageanleitung K2090

Bestellnummer L S A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B H Tragkraft
pro Paar kg

K2090.0200 200 205,5 26 - - 128 160 14 - - 19 27,1 22

K2090.0250 250 255 26 - - 160 192 32 - - 19 27,1 25

K2090.0300 300 304 26 - - 224 256 18 - - 19 27,1 28

K2090.0350 350 353 26 - - 256 288 36 - - 19 27,1 30

K2090.0400 400 402 26 192 224 320 352 22 128 160 19 27,1 30

K2090.0450 450 452 26 224 256 384 416 8 160 192 19 27,1 28

K2090.0500 500 501 26 256 288 416 448 26 160 192 19 27,1 25

K2090.0550 550 550 26 256 288 480 512 12 224 256 19 27,1 22

K2090.0600 600 599 26 288 320 512 544 30 224 256 19 27,1 20

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Einbau der Schiene auf oder unterhalb der Schubladen-Mittellinie.
Nicht für Flachmontage geeignet.
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