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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Tapones termoplásticos reforzados con fibra de vidrio.
Inserto roscado de latón.

Versión:
Tapones negros. Inserto roscado niquelado.

Indicación:
Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies
articulados en tubos cuadrados.

Planos

Nuestros productos
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Nuestros productos

Referencia A B C L S Adecuado
para tubos
cuadrados

Capacidad
de carga
máx. kN

K0430.103015 M10 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.123015 M12 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.143015 M14 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.163015 M16 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.103020 M10 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.123020 M12 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.143020 M14 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.163020 M16 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.104015 M10 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.124015 M12 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.144015 M14 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.164015 M16 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.204015 M20 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.104020 M10 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.124020 M12 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.144020 M14 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.164020 M16 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.204020 M20 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.104025 M10 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.124025 M12 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.144025 M14 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.164025 M16 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.204025 M20 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.104030 M10 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.124030 M12 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.144030 M14 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.164030 M16 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.204030 M20 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.104040 M10 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.124040 M12 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.144040 M14 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.164040 M16 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.204040 M20 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.125015 M12 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.145015 M14 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.165015 M16 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.205015 M20 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.125020 M12 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.145020 M14 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.165020 M16 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.205020 M20 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.125025 M12 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.145025 M14 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.165025 M16 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.205025 M20 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.125030 M12 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.145030 M14 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.165030 M16 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.205030 M20 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.125040 M12 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.145040 M14 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.165040 M16 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.205040 M20 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.146020 M14 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.166020 M16 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.206020 M20 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.146030 M14 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.166030 M16 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.206030 M20 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.146040 M14 60 52,5 55 45 60 x 4 12
K0430.166040 M16 60 52,5 55 45 60 x 4 12
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Nuestros productos

Referencia A B C L S Adecuado
para tubos
cuadrados

Capacidad
de carga
máx. kN

K0430.206040 M20 60 52,5 55 45 60 x 4 12


