Pinos de bloqueio esférico

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
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Descricao

Material:

Cabo e botdo de pressdo em aco inoxidavel 1.4305.
Pinos em aco inoxidavel 1.4305.

Esferas em ago inoxidavel 1.4125.

Mola de pressao em aco inoxidavel 1.4310.

Versao:
Superficie sem tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de bloqueio esférico servem para fixagéo e unido rapida e facil de
componentes.

Ao pressionar o botdo de pressao, ambas as esferas destravam, fixando assim
as partes a serem unidas. Ao soltar o botdo de pressao, as esferas travam
automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de
desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S e T aB max.

0Os dados de cisalhamento correspondem a carga de ruptura tedrica.

Eles sdo valores de referéncia ndo vinculativos, sem levar em conta os fatores

de seguranca, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados
mencionados sdo de carater informativo e ndo garantem as propriedades de forma
legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuario
deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a
respectiva aplicacao.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio

esférico sdo usados, as condigdes climaticas e o desgaste podem influenciar os
valores determinados.
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Visdo geral dos artigos

Codigo do artigo Forma D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 SW Furo de Cisalhamento
alojamento duplo
H11 max. kN

K0790.001205010 A 115 5 55 10 10 59 25 159 11 5 15
K0790.001205015 A 115 5 55 10 15 59 25 209 11 5 15
K0790.001205020 A 115 5 55 10 20 59 25 259 11 5 15
K0790.001205025 A 115 5 55 10 25 59 25 309 11 5 15
K0790.001205030 A 115 5 55 10 30 59 25 359 11 5 15
K0790.001206010 A 115 6 68 10 10 68 25 168 11 6 22
K0790.001206015 A 115 6 68 10 15 68 25 218 11 6 22
K0790.001206020 A 115 6 68 10 20 68 25 268 11 6 22
K0790.001206025 A 115 6 68 10 25 68 25 318 11 6 22
K0790.001206030 A 115 6 68 10 30 68 25 368 11 6 22
K0790.001206035 A 115 6 68 10 35 68 25 418 11 6 22
K0790.001206040 A 115 6 68 10 40 68 25 468 11 6 22
K0790.001206045 A 115 6 68 10 45 68 25 51,8 11 6 22
K0790.001206050 A 115 6 68 10 50 68 25 58 11 6 22
K0790.001508020 A 155 8 95 135 20 78 33 278 15 8 38
K0790.001508025 A 155 8 95 135 25 78 33 328 15 8 38
K0790.001508030 A 155 8 95 135 30 78 33 378 15 8 38
K0790.001508035 A 155 8 95 135 35 78 33 428 15 8 38
K0790.001508040 A 155 8 95 135 40 78 33 478 15 8 38
K0790.001508045 A 155 8 95 135 45 78 33 528 15 8 38
K0790.001508050 A 155 8 95 135 50 78 33 578 15 8 38
K0790.001510020 A 155 10 12 135 20 89 33 289 15 10 60
K0790.001510025 A 155 10 12 135 25 89 33 339 15 10 60
K0790.001510030 A 155 10 12 135 30 89 33 389 15 10 60
K0790.001510035 A 155 10 12 135 35 89 33 439 15 10 60
K0790.001510040 A 155 10 12 135 40 89 33 489 15 10 60
K0790.001510045 A 155 10 12 135 45 89 33 539 15 10 60
K0790.001510050 A 155 10 12 135 50 89 33 589 15 10 60
K0790.001510060 A 155 10 12 135 60 89 33 689 15 10 60
K0790.002112025 A 22 12 145 20 25 99 395 349 21 12 86
K0790.002112030 A 22 12 145 20 30 99 395 399 21 12 86
K0790.002112035 A 22 12 145 20 35 99 395 449 21 12 86
K0790.002112040 A 22 12 145 20 40 99 395 499 21 12 86
K0790.002112045 A 22 12 145 20 45 99 395 549 21 12 86
K0790.002112050 A 22 12 145 20 50 99 395 599 21 12 86
K0790.002112060 A 22 12 145 20 60 99 395 699 21 12 86
K0790.002112070 A 22 12 145 20 70 99 395 799 21 12 86
K0790.002112080 A 22 12 145 20 80 99 395 899 21 12 86
K0790.002116030 A 22 16 19 20 30 131 395 431 21 16 153
K0790.002116035 A 22 16 19 20 35 131 395 481 21 16 153
K0790.002116040 A 22 16 19 20 40 131 395 531 21 16 153
K0790.002116045 A 22 16 19 20 45 131 395 581 21 16 153
K0790.002116050 A 22 16 19 20 50 131 395 631 21 16 153
K0790.002116060 A 22 16 19 20 60 131 395 731 21 16 153
K0790.002116070 A 22 16 19 20 70 131 395 831 21 16 153
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Pinos de bloqueio esférico
Visao geral dos artigos
Cadigo do artigo Forma D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 SW Furo de Cisalhamento
alojamento duplo
H11 max. kN

K0790.002116080 A 2 16 19 20 80 131 395 931 21 16 153
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