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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Magnetické jádro AlNiCo.

Provedení:
červeně lakováno.

Upozornění:
U-magnety s vysokou adhezní silou. Nestíněný systém. Magnety se dodávají s
pozinkovanou ochrannou deskou a používají se k držení, třídění a zvedání.
Velikosti 1, 2 a 3 mají pouze jeden upevňovací otvor uprostřed.

Teplotní rozsah:
max. 450 °C.

Výkresy

Přehled zboží

Magnety (ve tvaru U)

Objednací číslo Velikost A B D1 H L Přídržná
síla
N

K0560.01 1 - 30 5 20 20 45
K0560.02 2 - 40 5 25 25 90
K0560.03 3 - 45 5 30 29 120
K0560.04 4 32 57 8 35 45 230
K0560.05 5 38 70 8 41 57 320


