Upinaci klouby samostatné nastavitelnée

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Kfidlové madlo:

Cast pro uchyceni termoplast, barva tmavoseda.
Zavitovy Cep ocel 5.8.

Zbyvajici vestavné dily:

Vysoce pevny hlinik.

Provedeni:
Ocelové ¢asti, modre pasivované.
Hlinik z niklové mosazi eloxované.
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Prehled zbozi
Upinaci klouby samostatné nastavitelné
Objednaci éislo D D1 D2 H H1 L L1 L2 L3 L4
K0134.01 8 28 M8 50 85 90 42 24 24 13
K0134.02 10 32 M8 50 95 100 52 24 32 15
K0134.03 12 36 M8 50 10,5 104 56 24 4 17
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Upinaci klouby samostatne nastavitelne
Piehled zbozi
Objednaci éislo D D1 D2 H H1 L L1 L2 L3 L4
K0134.04 16 45 M10 75 13,5 143,2 72 35,6 44 22
K0134.05 20 74 M10 75 22 173,2 102 35,6 62 30
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