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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Zušlechtěná ocel.

Provedení:
Zušlechtěno a brynýrováno.
Dosedací plochy, broušené.

Upozornění:
Otvor se závitem slouží k upevnění součástí přípravku.
Pomocí opěrných lišt přestavitelných lze nastavit libovolnou polohu.

Výkresy

Přehled zboží

Opěrné lišty stavitelné

Objednací číslo D L L1 B B1 H H1

K0824.12025 M12 90 40 38 13 25 12
K0824.12032 M12 90 40 38 13 32 19
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Přehled zboží

Objednací číslo D L L1 B B1 H H1

K0824.12040 M12 90 40 38 13 40 27
K0824.12050 M12 90 40 38 13 50 37
K0824.12125 M12 140 90 38 13 25 12
K0824.12132 M12 140 90 38 13 32 19
K0824.12140 M12 140 90 38 13 40 27
K0824.12150 M12 140 90 38 13 50 37
K0824.16032 M16 90 40 50 17 32 15
K0824.16040 M16 90 40 50 17 40 23
K0824.16050 M16 90 40 50 17 50 33
K0824.16132 M16 140 90 50 17 32 15
K0824.16140 M16 140 90 50 17 40 23
K0824.16150 M16 140 90 50 17 50 33


