Sroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Nerezova ocel 1.4404.

Provedeni:
Lesténo.

Upozornéni:

Optimalni spojovaci prvek pro pfipevnéni krycich plechil, krytli z plexiskla atd.
Nadprdimérné velka dosedaci plocha nakruzku a odlehcovaci zapich na zavitovém
driku zajiStuji rovnomérné rozlozeni sily na pfisluSném podkladu, a to bez pnuti.
Kromé toho je zvolena nejmensi mozna vySka hlavy a tim nejmensi mozné pfipadné
ruSivé hrany. Pohon je provadén pfes dvojhran pomoci otevieného klice.

Povrch Sroubu s kulovou hlavou je leStény a s ohledem na tvarovani je
optimalizovany pro pouZiti v hygienické oblasti. Povrch vykazuje hloubku drsnosti
mnohem menSi nez Ra 0,8 ym. Necistoty a zbytky vyrobku, resp. €isticiho
prostfedku viibec nepfilnou, je zajisténo snadné ¢isténi.

PrisluSenstvi:
Pro utahovani a povolovani Sroubl bez poskozeni doporucujeme pouzit otevieny klic
s ochrannym nastavcem (K1362).
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Prehled zbozi
Sroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
Objednaci éislo D D1 K T SW R1 L
K1320.03X4 M3 8 2 0,6 5 52 4
K1329.03X5 M3 8 2 0,6 5 52 5
K1329.03X6 M3 8 2 0,6 5 52 6
K1329.03X8 M3 8 2 0,6 5 52 8
K1329.03X10 M3 8 2 0,6 5 52 10
K1329.03X12 M3 8 2 0,6 5 52 12
K1329.03X16 M3 8 2 0,6 5 52 16
K1329.03X20 M3 8 2 0,6 5 52 20
K1329.03X25 M3 8 2 0,6 5 52 25
K1329.03X30 M3 8 2 0,6 5 52 30
K1329.04X5 M4 11 3 1 6 6,7 5
K1329.04X6 M4 11 3 1 6 6,7 6
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Sroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN

Prehled zbozi

Objednaci éislo D D1 K T SW R1 L
K1329.04X8 M4 11 3 1 6 6,7 8
K1329.04X10 M4 1 3 1 6 6,7 10
K1329.04X12 M4 11 3 1 6 6,7 12
K1329.04X16 M4 11 3 1 6 6,7 16
K1329.04X20 M4 1 3 1 6 6,7 20
K1329.04X25 M4 11 3 1 6 6,7 25
K1329.04X30 M4 11 3 1 6 6,7 30
K1329.05X6 M5 14 4 1 8 8,6 6
K1329.04X35 M4 11 3 1 6 6,7 35
K1329.04X40 M4 11 3 1 6 6,7 40
K1329.05X8 M5 14 4 1 8 8,6 8
K1329.05X10 M5 14 4 1 8 8,6 10
K1329.05X12 M5 14 4 1 8 8,6 12
K1329.05X16 M5 14 4 1 8 8,6 16
K1329.05X20 M5 14 4 1 8 8,6 20
K1329.05X25 M5 14 4 1 8 8,6 25
K1329.05X30 M5 14 4 1 8 8,6 30
K1329.05X35 M5 14 4 1 8 8,6 35
K1329.06X8 M6 17 5 1,5 10 10 8
K1329.05X40 M5 14 4 1 8 8,6 40
K1329.06X10 M6 17 5 1,5 10 10 10
K1329.06X12 M6 17 5 1,5 10 10 12
K1329.06X16 M6 17 5 1,5 10 10 16
K1329.06X20 M6 17 5 1,5 10 10 20
K1329.06X25 M6 17 5 1,5 10 10 25
K1329.06X30 M6 17 5 1,5 10 10 30
K1329.08X10 M8 20 5 1,5 13 13 10
K1329.06X35 M6 17 5 1,5 10 10 35
K1329.06X40 M6 17 5 1,5 10 10 40
K1329.08X12 M8 20 5 1,5 13 13 12
K1329.08X16 M8 20 5 1,5 13 13 16
K1329.08X20 M8 20 5 1,5 13 13 20
K1329.08X25 M8 20 5 1,5 13 13 25
K1329.08X30 M8 20 5 1,5 13 13 30
K1329.08X35 M8 20 5 1,5 13 13 35
K1329.08X40 M8 20 5 1,5 13 13 40
K1329.10X12 M10 22 6 1,5 15 13,5 12
K1329.10X16 M10 22 6 1,5 15 13,5 16
K1329.10X20 M10 22 6 1,5 15 13,5 20
K1329.10X25 M10 22 6 1,5 15 13,5 25
K1329.10X30 M10 22 6 1,5 15 13,5 30
K1329.10X35 M10 22 6 1,5 15 13,5 35
K1329.10X37 M10 22 6 1,5 15 13,5 37
K1329.10X40 M10 22 6 1,5 15 13,5 40
K1329.12X16 M12 27 7,5 1,5 19 16,3 16
K1329.12X20 M12 27 75 1,5 19 16,3 20
K1329.12X25 M12 27 7,5 1,5 19 16,3 25
K1329.12X30 M12 27 75 1,5 19 16,3 30
K1329.12X35 M12 27 75 1,5 19 16,3 35
K1329.12X40 M12 27 7,5 1,5 19 16,3 40
K1329.12X50 M12 27 75 1,5 19 16,3 50
K1329.16X20 M16 36 9 1,5 24 23 20
K1329.16X25 M16 36 9 1,5 24 23 25
K1329.16X30 M16 36 9 1,5 24 23 30
K1329.16X35 M16 36 9 1,5 24 23 35
K1329.16X40 M16 36 9 1,5 24 23 40
K1329.16X50 M16 36 9 1,5 24 23 50
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Prehled zbozi

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 3/3



