Lisy, pneumatické provedeni

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Stojan lisu z ocelolitiny.
Pneumatické upinace s posuvnou tyci viz K1549.

Provedeni:
Stojan lisu je opatfen modrym lakem.
Pneumatické upinace s posuvnou tyci viz K1549.

Upozornéni:

Valec dvojcinny, bez tlumeni dobéhil do koncové polohy. Pneumatické upinace s
posuvnou tyéi Ize dodate¢né objednat jako kompletni montazni sadu. Technické
Udaje a upinaci sily viz K1549.
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Lisy, pneumatické provedeni

Vykresy
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Prehled zbozi
Lisy, pneumatické provedeni
Objednaci éislo Upinaci Pridrzna P=Provozni Spotfeba Pocet zdvih(i
sila sila tlak v vzduchu na za min
FIN F2 N barech dvojity zdvih pfi 6 barech
K1551.06000 3000 6000 2-6 0,04 dm® 60
K1551.12000 5000 12000 2-6 0,1 dm? 50
K1551.25000 7000 25000 2-6 0,25 dm® 40
Objednaci ¢islo A Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 B Bl B2 D DI D2 D3 H HI H L M R Zdvih
S
K1551.06000 157 95 95 539 46 465 12 44 105 80 70 9 14 M8 155 412 32 55 30 M8 G1/8 25
K1551.12000 210 115 113 59 63 496 18 60 126 95 80 11 19,9 MI10 20 575 40 100 40 M10 G1/8 32
K1551.25000 238 145 139 61 79 52 22 75 150 125 90 11 25 M10 30 747 50 120 60 M12 G1/8 50
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Prehled zbozi
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