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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Специальная сталь.

Исполнение:
Закаленные и отоженные, вороненые.

Указание:
Для шлицевых гаек DIN 1804, гаек подшипников качения DIN 981 и для наших
элементов регулировки высоты от K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 /
K0693 / K0694 / K0695 (для монтажа элементов регулировки высоты требуются
два крючковых ключа). С закругленными кромками для более удобного
обращения.

Чертежи

Обзор изделий

Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный

Номер заказа D
мин.

D
макс.

L T для шлицевой гайки
DIN 1804

для гайки шарикоподшипников
DIN 981

K0787.012014 12 14 110 3 - -
K0787.016020 16 20 110 3 M6, M8 M10
K0787.025028 25 28 136 4 M10, M12 M16
K0787.030032 30 32 136 4 M14, M16 M18, M20
K0787.034036 34 36 170 5 M18, M20 M22
K0787.038045 38 45 170 5 M26 M24 - M30
K0787.040042 40 42 170 5 M22, M24 M26, M28
K0787.045050 45 50 206 6 M26 - M30 M32, M35
K0787.052055 52 55 206 6 M32, M35 M38
K0787.058062 58 62 240 7 M38 - M42 M42 - M45
K0787.065070 65 70 240 7 - M48 - M52
K0787.068075 68 75 240 7 M45 - M50 M50 - M55
K0787.080090 80 90 280 8 M52 - M60 M60 - M70
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