Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Kugel, Standard ﬁ‘ﬂ
Federkraft

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Hiilse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.

Feder Federstahl KI. D.

Ausfiihrung:
briiniert. Kugel gehartet.
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Artikeliibersicht

Federnde Druckstiicke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft

Bestellnummer D D1 H L S Federkraft Federkraft
Anfang Ende
Fica.N F2 ca. N
K0315.03 M3 1,5 0,4 9 1,5 1,5 3
K0315.20 M20 12 4,5 43 10 80 160
K0315.04 M4 2,5 0,8 10 2 4 10
K0315.05 M5 3 0,9 14 2,5 6 11
K0315.06 M6 35 1 15 3 9 13
K0315.08 M8 5 1,5 18 4 15 30
K0315.10 M10 6 2 23 5 20 40
K0315.12 M12 8 2,5 26 6 30 55
K0315.16 M16 10 35 33 8 65 125
K0315.24 M24 15 55 48 12 90 180
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