UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung SystemgroBe 50 mm ﬁqt

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beschreibung

Werkstoff:
Vergiitungsstahl.

Ausfiihrung:
Grundkorper oxidiert.
Funktionsflachen gehértet und geschliffen.

Hinweis:

Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule Doppelspannung sind direkt adaptierbar auf die
Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausfiihrung,
sowie auf Rasterpaletten.

Durch die schmale Ausfiihrung des Basismoduls konnen Sie in Rasterabstédnden ab
40 mm befestigt werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben
M8,M10 sind folgende Haltekrafte moglich:

- Haltekraft (M8) 15.000 N

- Haltekraft (M10) 25.000 N

Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen diirfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im
Spannmodul gespannt werden.
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Artikeliibersicht
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung, SystemgriBe 50 mm
Bestellnummer D H SW Einzugskraft Anzieh-
kN drehmoment
max. Nm
K1118.000750 50 75 4 10 10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



