
K1960
Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl oder Edelstahl A2.

Ausführung:
Festigkeitsklasse mind. 4.6 verzinkt.
Festigkeitsklasse 8.8 blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.

Hinweis:
Gewindestangen werden nur in 1000 mm Länge geliefert.
Gewindestangen der Größe M3 und M4 können im Anlieferzustand geringe
Biegungen aufweisen.

Bei der Ausführung blank kann es technisch bedingt zu einer grauen bis schwarzen
Oberfläche kommen.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Gewindestangen Stahl und Edelstahl DIN 976-1

Bestellnummer Material
Grundkörper

Oberfläche
Grundkörper

Ausführung 1 Festigkeitsklasse D L

K1960.031 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M3 1000
K1960.041 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M4 1000
K1960.051 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M5 1000
K1960.061 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M6 1000
K1960.081 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M8 1000
K1960.101 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M10 1000
K1960.121 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M12 1000
K1960.161 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M16 1000
K1960.201 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M20 1000
K1960.241 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M24 1000
K1960.301 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M30 1000
K1960.361 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 4.6 M36 1000
K1960.1041 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M4 1000
K1960.1051 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M5 1000
K1960.1061 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M6 1000
K1960.1081 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M8 1000
K1960.1101 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M10 1000
K1960.1121 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M12 1000
K1960.1161 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M16 1000
K1960.1201 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M20 1000
K1960.1241 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M24 1000
K1960.1301 Stahl verzinkt Linksgewinde 4.6 M30 1000
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Artikelübersicht

Bestellnummer Material
Grundkörper

Oberfläche
Grundkörper

Ausführung 1 Festigkeitsklasse D L

K1960.05 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M5 1000
K1960.06 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M6 1000
K1960.08 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M8 1000
K1960.10 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M10 1000
K1960.12 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M12 1000
K1960.14 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M14 1000
K1960.16 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M16 1000
K1960.18 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M18 1000
K1960.20 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M20 1000
K1960.22 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M22 1000
K1960.24 Stahl blank Rechtsgewinde 8.8 M24 1000
K1960.043 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M4 1000
K1960.053 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M5 1000
K1960.063 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M6 1000
K1960.083 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M8 1000
K1960.103 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M10 1000
K1960.123 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M12 1000
K1960.143 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M14 1000
K1960.163 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M16 1000
K1960.183 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M18 1000
K1960.203 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M20 1000
K1960.223 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M22 1000
K1960.243 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M24 1000
K1960.303 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M30 1000
K1960.363 Stahl verzinkt Rechtsgewinde 8.8 M36 1000
K1960.1063 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M6 1000
K1960.1083 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M8 1000
K1960.1103 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M10 1000
K1960.1123 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M12 1000
K1960.1163 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M16 1000
K1960.1203 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M20 1000
K1960.1243 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M24 1000
K1960.1303 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M30 1000
K1960.1363 Stahl verzinkt Linksgewinde 8.8 M36 1000
K1960.052 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M5 1000
K1960.062 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M6 1000
K1960.082 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M8 1000
K1960.102 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M10 1000
K1960.122 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M12 1000
K1960.162 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M16 1000
K1960.182 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M18 1000
K1960.202 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M20 1000
K1960.222 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M22 1000
K1960.242 Edelstahl A2 blank Rechtsgewinde 70 M24 1000
K1960.1042 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M4 1000
K1960.1052 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M5 1000
K1960.1062 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M6 1000
K1960.1082 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M8 1000
K1960.1102 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M10 1000
K1960.1122 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M12 1000
K1960.1162 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M16 1000
K1960.1202 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M20 1000
K1960.1242 Edelstahl A2 blank Linksgewinde 70 M24 1000


