Empuiaduras de tubo de aluminio ajustables

Descripcion del articulo/Imagenes del producto

Planos

Descripcion

Material:

Tubo de empufiadura EN AW-6060.
Piezas de retencion EN AW-6063.
Caperuzas protectoras termoplasticas.
Tornillo prisionero ISO 4766-14H.

Version:

Tubo de empufiadura anodizado en colores naturales.

Piezas de retencion anodizadas en color negro o natural.
Piezas terminales (tubo de empufiadura) negras.

Caperuzas protectoras (pieza de retencion) gris claro o negro.

Indicacion:

Las empufiaduras de tubo ajustables se suministran sin montar.

La distancia entre ejes puede establecerse libremente para las empuiaduras de
tubo.

La distancia entre ejes maxima recomendada figura en la tabla, en A max.

En caso de grandes longitudes de empufadura o fuertes cargas pueden insertarse
piezas de retencién adicionales.

Las piezas de retencion se suministran sin montar.

] - 430,155

|

e |

2 [ \ |

dIZIE [ =
l ]
D =T + T =
|2 ] il

[ :

i |

| = |

; i

D 18
18
B
Nuestros productos
Empuiaduras de tubo ajustables
Referencia Color Color A B D H L Capacidad
del cuerpo del componente Max. de carga
de base N

K1018.2503011 anodizado natural anodizado natural 220 36 M8 68 250 1000
K1018.3003011 anodizado natural anodizado natural 270 36 M8 68 300 1000
K1018.4003011 anodizado natural anodizado natural 370 36 M8 68 400 1000
K1018.5003011 anodizado natural anodizado natural 470 36 M8 68 500 1000
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Empunaduras de tubo de aluminio ajustables
Nuestros productos
Referencia Color Color A B D H L Capacidad
del cuerpo del componente max. de carga
de base N
K1018.6003011 anodizado natural anodizado natural 570 36 M8 68 600 1000
K1018.2503012 anodizado natural anodizado negro 220 36 M8 68 250 1000
K1018.3003012 anodizado natural anodizado negro 270 36 M8 68 300 1000
K1018.4003012 anodizado natural anodizado negro 370 36 M8 68 400 1000
K1018.5003012 anodizado natural anodizado negro 470 36 M8 68 500 1000
K1018.6003012 anodizado natural anodizado negro 570 36 M8 68 600 1000
Piezas de retencion
Referencia Color B D H
del cuerpo
de base
K1018.08301 anodizado natural 36 M8 68
K1018.08302 anodizado negro 36 M8 68
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