Parafusos de pressao com ponta

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Parafuso em aco com classe de resisténcia 10.9.
Pino em ago ferramenta.

Versao:
Pino endurecido.
Parafuso e pino brunidos.

Indicacéo:
Parafusos de pressdo com ponta sdo utilizados quando for necessaria uma fixacao
adicional através de um fechamento por forma.
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Visdo geral dos artigos
Codigo do artigo D D1 L L2 L4 SW Capacidade de carga
max. kN (apenas
com carga estatica)
K0272.05X09 M5 3 8,5 1,3 0,5 2,5 4,5
K0272.05X13 M5 3 12,5 1,3 0,5 2,5 45
K0272.05X17 M5 3 16,5 1,3 0,5 2,5 45
K0272.05X21 M5 3 20,5 1,3 0,5 2,5 4,5
K0272.06X14 M6 4 13,5 1,9 0,8 3 9
K0272.06X18 M6 4 17,5 1,9 0,8 3 9
K0272.06X22 M6 4 21,5 1,9 0,8 3 9
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Parafusos de pressao com ponta

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo D D1 L L2 L4 SW Capacidade de carga
max. kN (apenas

com carga estatica)
K0272.06X27 M6 4 26,5 1,9 0,8 3 9
K0272.08X14 M8 55 14 2,4 1 4 15
K0272.08X18 M8 55 18 2,4 1 4 15
K0272.08X22 M8 55 22 2,4 1 4 15
K0272.08X27 M8 55 27 2,4 1 4 15
K0272.08X34 M8 55 34 2,4 1 4 15
K0272.10X18 M10 7 18 2,6 1,5 5 20
K0272.10X22 M10 7 22 2,6 1,5 5 20
K0272.10X27 M10 7 27 2,6 1,5 5 20
K0272.10X34 M10 7 34 2,6 1,5 5 20
K0272.10X42 M10 7 42 2,6 1,5 5 20
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