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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.

Исполнение:
чёрный.

Монтаж:
С обратной стороны.

Чертежи

Обзор изделий

Номер заказа A B B1 D H H1 L T Допустимая
нагрузка

Н
K1087.08605 86 20 12,5 M5 40 28 98,5 8 1000
K1087.08606 86 20 12,5 M6 40 28 98,5 8 1000
K1087.09405 94 20 12,5 M5 40 28 106,5 8 1000
K1087.09406 94 20 12,5 M6 40 28 106,5 8 1000
K1087.11705 117 25 16 M5 50 34 134 8 1000
K1087.11706 117 25 16 M6 50 34 134 8 1000
K1087.11708 117 25 16 M8 50 34 134 13 1000
K1087.12005 120 25 16 M5 50 34 134 15 1000
K1087.12006 120 25 16 M6 50 34 134 8 1000
K1087.12008 120 25 16 M8 50 34 134 13 1000
K1087.13205 132 25 16 M5 50 34 148 15 1000
K1087.13206 132 25 16 M6 50 34 148 8 1000
K1087.13208 132 25 16 M8 50 34 148 13 1000
K1087.15006 149,5 29 18 M6 58 40 168 16 1000
K1087.15008 149,5 29 18 M8 58 40 168 13 1000
K1087.15010 149,5 29 18 M10 58 40 168 13 1000
K1087.17908 179 29 18 M8 58 40 197 13 1000
K1087.17910 179 29 18 M10 58 40 197 13 1000
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