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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Каркас - ковкий чугун или чугун с шаровидным графитом.

Исполнение:
пескоструйный.

Чертежи

Обзор изделий

Номер заказа Форма A D1 H H1 H2 H3 SW Диаметр фасонной
ручки

K0685.106X10 F 63 20 80 52 20 28 10+0,2 16
K0685.108X10 F 80 24 98 65 24 33 10+0,2 20
K0685.108X12 F 80 24 98 65 24 33 12+0,2 20
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Обзор изделий

Номер заказа Форма A D1 H H1 H2 H3 SW Диаметр фасонной
ручки

K0685.110X12 F 100 28 102 65 28 37 12+0,2 20
K0685.110X14 F 100 28 102 65 28 37 14+0,3 20
K0685.112X14 F 125 34 120 80 34 40 14+0,3 25
K0685.112X17 F 125 34 120 80 34 40 17+0,3 25
K0685.116X17 F 160 37 131 83 38 48 17+0,3 25
K0685.116X19 F 160 37 131 83 38 48 19+0,3 25
K0685.120X19 F 200 40 158 105 44 53 19+0,3 32
K0685.120X22 F 200 40 158 105 44 53 22+0,3 32


