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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь 1.1191 (CK45). Прочность на растяжение ≈ 700 Н/мм².

Исполнение:
вороненная.

Указание:
Несущие цапфы согласно VDI 3366.

Как правило, следует использовать четыре несущие цапфы. При использовании
четырех несущих цапф необходимо учитывать, что две цапфы выдерживают
весь вес инструмента. Таким образом, при повороте инструмента нагрузка
может распределяться на две несущие цапфы.

Поставка с винтами с внутренним шестигранником.

Указание на чертеже:
1) кг макс.

Чертежи

Обзор изделий

Несущие цапфы VDI 3366
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Обзор изделий

Номер заказа A A1 B B1 D1 D2 D3 G
для винта с

цилиндрической головкой

L L2 L3 T T1 Допустимая
нагрузка,

кг
K2045.16 10 34 20 - 16 9,5 14,5 M8x25 80 6 20 9 6 320
K2045.20 10 37 25 - 20 11,5 17,5 M10x30 90 8 25 11 8 630
K2045.25 12 38 35 - 25 14 20 M12x40 100 8 30 13 10 1250
K2045.32 16 46 40 - 32 18 26 M16x45 120 10 32 17,5 10 2000
K2045.40 18 54 50 - 40 23 33 M20x60 140 10 40 21,5 12 3200
K2045.50 22 59 60 - 50 27 39 M24x70 160 12 45 25 14 5000
K2045.63 20 78 80 40 63 23 33 M20x100 200 12 50 21,5 16 8000


