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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Encaixe roscado em latão.

Versão:
Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.

Indicação:
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e
articulados nos tubos quadrados.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Tampões com rosca para tubos quadrados
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A B C L S Para tubos
quadrados

Capacidade
de carga
máx. kN

K0430.103015 M10 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.123015 M12 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.143015 M14 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.163015 M16 30 27,5 33 27 30 x 1,5 5
K0430.103020 M10 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.123020 M12 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.143020 M14 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.163020 M16 30 26,5 33 27 30 x 2 5
K0430.104015 M10 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.124015 M12 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.144015 M14 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.164015 M16 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.204015 M20 40 37,5 43 35 40 x 1,5 8
K0430.104020 M10 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.124020 M12 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.144020 M14 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.164020 M16 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.204020 M20 40 36,5 43 35 40 x 2 10
K0430.104025 M10 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.124025 M12 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.144025 M14 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.164025 M16 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.204025 M20 40 35,5 43 35 40 x 2,5 10
K0430.104030 M10 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.124030 M12 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.144030 M14 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.164030 M16 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.204030 M20 40 34,5 43 35 40 x 3 10
K0430.104040 M10 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.124040 M12 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.144040 M14 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.164040 M16 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.204040 M20 40 32,5 43 35 40 x 4 10
K0430.125015 M12 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.145015 M14 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.165015 M16 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.205015 M20 50 47,5 55 44 50 x 1,5 8
K0430.125020 M12 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.145020 M14 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.165020 M16 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.205020 M20 50 46,5 55 44 50 x 2 12
K0430.125025 M12 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.145025 M14 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.165025 M16 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.205025 M20 50 45,5 55 44 50 x 2,5 12
K0430.125030 M12 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.145030 M14 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.165030 M16 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.205030 M20 50 44,5 55 44 50 x 3 12
K0430.125040 M12 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.145040 M14 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.165040 M16 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.205040 M20 50 42,5 55 44 50 x 4 12
K0430.146020 M14 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.166020 M16 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.206020 M20 60 56,5 55 45 60 x 2 12
K0430.146030 M14 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.166030 M16 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.206030 M20 60 54,5 55 45 60 x 3 12
K0430.146040 M14 60 52,5 55 45 60 x 4 12
K0430.166040 M16 60 52,5 55 45 60 x 4 12
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A B C L S Para tubos
quadrados

Capacidade
de carga
máx. kN

K0430.206040 M20 60 52,5 55 45 60 x 4 12


