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Bloccaggi rapidi, tenditori
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Fig. 1:
Meccanismo di chiusura in posizione chiusa.
Comando in sicurezza grazie all‘impugnatura innovativa, senza punti 
d‘inceppamento e profili di disturbo

Fig. 2:
Meccanismo di chiusura ad asta interna con fermo automatico.
Tirando la maniglia il meccanismo di chiusura si sblocca

Fig. 3:
Meccanismo di chiusura in posizione aperta. Rilasciando la maniglia 
il meccanismo di chiusura di sicurezza si innesta nuovamente

Principio di funzionamento chiusura di sicurezza: 

Nota tecnica

Serrare velocemente - fissare in modo affidabile

Durevole e affidabile:
Ancora più durevole, ancora più user friendly, ancora più sicuro. Questo 
obiettivo viene raggiunto al meglio con la nuova generazione di prodotti. 
Gli utenti lo capiranno al primo contatto: la nuova ginochhiera di serraggio 
rapido è solida e maneggevole.
Si lascia manovrare velocemente, ma è al tempo stessa affidabile e sicura. 
La capacità di tenuta è garantita dall‘uso di materiali di ottima qualità. 

Vantaggi:

Incredibilmente stabile:
Tutti i modelli sopportano senza sforzo 300.000 cicli di serraggio

Durevole:
Bussola articolata di alta qualità, nessuna rigatura

Estremamente resistente:
Resistente alla corrosione con SUPERFICIE NITROX o acciaio inox

Semplice:
La regolazione del mandrino é agevolata grazie al  fissaggio della 
chiusura superiore. 

Affidabile:
Applicazione di forza costante all‘apertura e alla chiusura

Ideale per posti angusti:
la struttura compatta lascia spazio a una gestione sicura

Stabilità ottimale:
mediante il braccio di serraggio conico con profilo a U.

Sicura nel funzionamento:
sulle chiusure lisce non è possibile impigliare nulla

Rapida e flessibile:
Facilmente riattrezzabile con una vasta gamma di accessori

Ergonomicità ed effetto antiscivolo:
Si può utilizzare senza problemi anche indossando guanti da lavoro

Non riflettente:
La SUPERFICIE NITROX è ideale per l‘inserimento di dispositivi laser

Apertura sicura:
Più spazio libero tra il braccio di serraggio e l‘impugnatura, evita  
schiacciamenti

Alta compatibilità:
grazie alle lunghe asole facilmente montabile sui fori disponibili

Fissato e bloccato con la chiusura di sicurezza:
Il sistema di bloccaggio interno è un prodotto completamente nuovo. 
Niente rimane appeso o impigliato. Gestirlo è semplice con i guanti da 
lavoro.
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K1463

Materiale:
Morsetto ad azione rapida acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 
Sensore di forza acciaio inox. 
Alloggiamento dell‘elettronica acciaio inox. 
 
Boccola distanziatrice acciaio inox. 
Perno filettato accio inox. 
Tappo di protezione resina termoplastica. 

Versione:
Elementi in accio inox lucido. 
Tappo di protezione nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1463.10600011 

Nota:
incl. 1 set pezzi di serraggio K1464 

Utilizzo:
Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate 
per l‘arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse 
fungono da dispositivo di montaggio e di arresto. 
La ginocchiera ad azione rapida con sensore di forza 
consente la misurazione e l‘impostazione della forza 
di serraggio. In questo modo è possibile definire e 
rintracciare i pezzi da lavorare. 
L‘elemento di fissaggio serve per l‘impostazione della 
forza di serraggio. Per pezzi da lavorare di diverso 
spessore sono disponibili elementi di fissaggio con 
altezze diverse. 

Accessori:
K1464 

Dati tecnici:
Sensore di forza:  
Forza nominale Fnom: forza di serraggio F4  
Intervallo di taratura: 0 - forza di serraggio F4  
Precisione dell‘intero sistema: 5% Fnom  
Forza limite FL: 120% Fnom  
Forza di rottura FB: >200% Fnom  
Intervallo della temperatura nominale BT,nom: -20 - +60 
°C  
 
Elettronica amplificatore:  
Tensione d‘esercizio: 10 - 30 V DC  
Segnale di uscita (valore caratteristico nominale)  
Cnom: 4 - 20 mA 3 conduttori  
Carico ammesso: <(Ub- 10V)/0,024 A  
Collegamento elettrico: M12x1  
Occupazione del collegamento:  
1: UB+  
2: -  
3: 0V / S-  
4: S+  
Grado di protezione: IP66

Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale  
con sensore di forza

Nota disegno:
1) Elemento di fissaggio K1464 
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K1463

KIPP Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con sensore di forza

	 N. ordine	 Colore	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Segnale di uscita 
	 	 componenti	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	

	 K1463.10600011	 grigio nerastro RAL 7021	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 4-20mA

	 K1463.10800011	 grigio nerastro RAL 7021	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 4-20mA

	 K1463.10600311	 rosso traffico RAL 3020	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 4-20mA

	 K1463.10800311	 rosso traffico RAL 3020	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 4-20mA

	 N. ordine	 Colore	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 C	 C1	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 SW1	 SW2 
	 	 componenti									          										           
	 										           										        

	 K1463.10600011	 grigio nerastro RAL 7021	 26	 10	 5,5	 26	 43,5	 45	 51,9	 max. 16,4	 M6	 17	 M12x1	 90,2	 86,1	 30	 186,6	 60	 94	 11	 3

	 K1463.10800011	 grigio nerastro RAL 7021	 26	 10	 6,2	 26	 41,5	 45	 58,7	 max. 18,4	 M8	 17	 M12x1	 100,4	 96,6	 30	 223,1	 73,5	 94	 11	 4

	 K1463.10600311	 rosso traffico RAL 3020	 26	 10	 5,5	 26	 43,5	 45	 51,9	 max. 16,4	 M6	 17	 M12x1	 90,2	 86,1	 30	 186,6	 60	 94	 11	 3

	 K1463.10800311	 rosso traffico RAL 3020	 26	 10	 6,2	 26	 41,5	 45	 58,7	 max. 18,4	 M8	 17	 M12x1	 100,4	 96,6	 30	 223,1	 73,5	 94	 11	 4

Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale  
con sensore di forza
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Materiale:
Morsetto ad azione rapida acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sblocco TPE. 
Sensore di forza acciaio inox. 
Alloggiamento dell‘elettronica acciaio inox. 
 
Boccola distanziatrice acciaio inox. 
Perno filettato accio inox. 
Tappo di protezione resina termoplastica. 

Versione:
Elementi in accio inox lucido. 
Tappo di protezione nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1463.10610011 

Nota:
incl. 1 set pezzi di serraggio K1464 

Utilizzo:
Le ginocchiere di serraggio rapido vengono utilizzate 
per l‘arresto e il bloccaggio di pezzi da lavorare. Esse 
fungono da dispositivo di montaggio e di arresto. 
La ginocchiera ad azione rapida con sensore di forza 
consente la misurazione e l‘impostazione della forza 
di serraggio. In questo modo è possibile definire e 
rintracciare i pezzi da lavorare. 
L‘elemento di fissaggio serve per l‘impostazione della 
forza di serraggio. Per pezzi da lavorare di diverso 
spessore sono disponibili elementi di fissaggio con 
altezze diverse. 

Accessori:
K1464 

Dati tecnici:
Sensore di forza:  
Forza nominale Fnom: forza di serraggio F4  
Intervallo di taratura: 0 - forza di serraggio F4  
Precisione dell‘intero sistema: 5% Fnom  
Forza limite FL: 120% Fnom  
Forza di rottura FB: >200% Fnom  
Intervallo della temperatura nominale BT,nom: -20 - +60 
°C  
 
Elettronica amplificatore:  
Tensione d‘esercizio: 10 - 30 V DC  
Segnale di uscita (valore caratteristico nominale)  
Cnom: 4 - 20 mA 3 conduttori  
Carico ammesso: <(Ub- 10V)/0,024 A  
Collegamento elettrico: M12x1  
Occupazione del collegamento:  
1: UB+  
2: -  
3: 0V / S-  
4: S+  
Grado di protezione: IP66

Nota disegno:
1) Elemento di fissaggio K1464 

Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale  
con chiusura di sicurezza e sensore di forza
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K1463

KIPP Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza

	 N. ordine	 Colore	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Segnale di uscita 
	 	 componenti	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	

	 K1463.10610011	 grigio nerastro RAL 7021	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 4-20mA

	 K1463.10810011	 grigio nerastro RAL 7021	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 4-20mA

	 K1463.10610311	 rosso traffico RAL 3020	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 4-20mA

	 K1463.10810311	 rosso traffico RAL 3020	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 4-20mA

	 N. ordine	 Colore	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 C	 C1	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 SW1	 SW2 
	 	 componenti									          										           
	 										           										        

	 K1463.10610011	 grigio nerastro RAL 7021	 26	 10	 5,5	 26	 53,4	 45	 51,9	 max. 16,4	 M6	 17	 M12x1	 90,2	 86,1	 30	 193,6	 60	 94	 11	 3

	 K1463.10810011	 grigio nerastro RAL 7021	 26	 10	 6,2	 26	 51,1	 45	 58,7	 max. 18,4	 M8	 17	 M12x1	 100,4	 96,6	 30	 230,4	 73,5	 94	 11	 4

	 K1463.10610311	 rosso traffico RAL 3020	 26	 10	 5,5	 26	 53,4	 45	 51,9	 max. 16,4	 M6	 17	 M12x1	 90,2	 86,1	 30	 193,6	 60	 94	 11	 3

	 K1463.10810311	 rosso traffico RAL 3020	 26	 10	 6,2	 26	 51,1	 45	 58,7	 max. 18,4	 M8	 17	 M12x1	 100,4	 96,6	 30	 230,4	 73,5	 94	 11	 4

Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale  
con chiusura di sicurezza e sensore di forza
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KIPP Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza

	 N. ordine	 Versione 1	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 SW1	 SW2 
	 		   									          
	 		   									       

	 K1464.11306X18	 regolabile	 M6	 17	 13	 5	 18	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11306X21	 regolabile	 M6	 17	 13	 5	 21	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11306X23	 regolabile	 M6	 17	 13	 5	 23	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11306X26	 regolabile	 M6	 17	 13	 5	 26	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11306X29	 regolabile	 M6	 17	 13	 5	 29	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11306X32	 regolabile	 M6	 17	 13	 5	 32	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11308X22	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 22	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11308X25	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 25	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11308X28	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 28	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11308X31	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 31	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11308X34	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 34	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11308X37	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 37	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11308X40	 regolabile	 M8	 17	 13	 5	 40	 8	 8	 4	 11	 4

	 K1464.11306	 set	 M6	 17	 13	 5	 -	 8	 6	 4	 11	 3

	 K1464.11308	 set	 M8	 17	 13	 5	 -	 8	 8	 4	 11	 4

Materiale:
Boccola distanziatrice acciaio inox. 
Perno filettato accio inox. 
Tappo di protezione resina termoplastica. 

Versione:
Acciaio inox non trattato. 
Resina termoplastica colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1464.11306X18 

Nota:
La resina termoplastica utilizzata è caratterizzata da 
un‘elevata resistenza meccanica e rigidità. 

Utilizzo:
L‘elemento di fissaggio serve per l‘impostazione della 
forza di serraggio della ginocchiera rapida con sensore 
di forza. Per pezzi da lavorare di diverso spessore sono 
disponibili elementi di fissaggio con altezze diverse. 

Pezzi di serraggio regolabili  
per morsetto ad azione rapida con sensore di forza
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K1482

Materiale:
Alloggiamento TPU. 
Guaina del cavo in poliuretano. 
Dado zigrinato in ottone. 
Contatti bronzo. 

Versione:
Dado zigrinato stagnato. 
Contatti dorati. 
Numero di poli: 5 poli 
Codifica A. 
Schermato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1482.1215X2000 

Nota:
Connettore a spina con collegamento a vite. Connettore a spina 
modellato sul cavo. 
Cavo in PVC, silicone e privo di alogenati. 
Adatto alle catene di traino. 
Accessori per ginocchiera di serraggio rapido con sensore di 
forza K1463. 

Utilizzo:
Connettore a spina con collegamento a vite e cavo per linea di 
collegamento per sensori e attuatori.  
La schermatura del cavo protegge dagli agenti di disturbo esterni 
e garantisce una trasmissione del segnale priva di errori. 

Range di temperatura: 
fisso: da -50 °C a +80 °C 
mobile: da -25 °C a +80 °C 
catena di traino: da -25 °C a +80 °C 

Dati tecnici:
Sezione: 5 x 0,34 mm2  
Tensione: U max. 60 V  
Corrente: I max. 4 A  
Resistenza all‘isolamento: > 1GΩ  
 
Numero cicli innesto: max. 100  
Grado di sporco: 3  
Tipo di protezione: IP67

Nota disegno:
Forma A: bussola (femmina) diritta  
Forma B: bussola (femmina) ad angolo  
Forma C: connettore (maschio) diritta  
Forma D: connettore (maschio) ad angolo  
Forma E: bussola (femmina) diritta + bussola (femmina) diritta 
Forma F: bussola (femmina) diritta + connettore (maschio) diritto 
Forma G: �bussola (femmina) ad angolo + connettore (maschio) 

ad angolo
 
1) Bussola, 2) Connettore 
 
1 = marrone (BN) 
2 = bianco (WH) 
3 = blu (BU) 
4 = nero (BK) 
5 = grigio (GY) 

Connettore a spina con collegamento a vite  
schermato
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K1482

Connettore a spina con collegamento a vite  
schermato

KIPP Connettore a spina con collegamento a vite schermato

	 N. ordine	 Forma	 D1	 D3	 G1	 L1	 P	 Numero di  
	 		   					     conduttori x  
	 		   					     diametro conduttore

	 K1482.1215X2000	 A	 14,5	 6	 M12X1	 43	 2000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1215X5000	 A	 14,5	 6	 M12X1	 43	 5000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1215X10000	 A	 14,5	 6	 M12X1	 43	 10000	 5X0,34 mm²

	 N. ordine	 Forma	 B1	 D1	 D3	 G1	 H1	 L1	 P	 Numero di  
	 			    						      conduttori x  
	 			    						      diametro conduttore

	 K1482.1225X2000	 B	 15,5	 14,5	 6	 M12X1	 28,35	 38,25	 2000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1225X5000	 B	 15,5	 14,5	 6	 M12X1	 28,35	 38,25	 5000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1225X10000	 B	 15,5	 14,5	 6	 M12X1	 28,35	 38,25	 10000	 5X0,34 mm²

	 N. ordine	 Forma	 D2	 D3	 G2	 L2	 P	 Numero di  
	 		   					     conduttori x  
	 		   					     diametro conduttore

	 K1482.1235X2000	 C	 14,5	 6	 M12X1	 46,75	 2000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1235X5000	 C	 14,5	 6	 M12X1	 46,75	 5000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1235X10000	 C	 14,5	 6	 M12X1	 46,75	 10000	 5X0,34 mm²

	 N. ordine	 Forma	 B2	 D2	 D3	 G2	 H2	 L2	 P	 Numero di  
	 			    						      conduttori x  
	 			    						      diametro conduttore

	 K1482.1245X5000	 D	 15,5	 14,5	 6	 M12X1	 32,05	 38,25	 5000	 5X0,34 mm²

	 N. ordine	 Forma	 D1	 D3	 G1	 L1	 P	 Numero di  
	 		   					     conduttori x  
	 		   					     diametro conduttore

	 K1482.1211215X5000	 E	 14,5	 6	 M12X1	 43	 5000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1211215X10000	 E	 14,5	 6	 M12X1	 43	 10000	 5X0,34 mm²

	 N. ordine	 Forma	 D1	 D2	 D3	 G1	 G2	 L1	 L2	 P	 Numero di  
	 		   								        conduttori x  
	 		   								        diametro conduttore

	 K1482.1211235X1000	 F	 14,5	 14,5	 6	 M12X1	 M12X1	 43	 46,75	 1000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1211235X2000	 F	 14,5	 14,5	 6	 M12X1	 M12X1	 43	 46,75	 2000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1211235X5000	 F	 14,5	 14,5	 6	 M12X1	 M12X1	 43	 46,75	 5000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1211235X10000	 F	 14,5	 14,5	 6	 M12X1	 M12X1	 43	 46,75	 10000	 5X0,34 mm²

	 N. ordine	 Forma	 B1	 B2	 D1	 D2	 D3	 G1	 G2	 H1	 H2	 L1	 L2	 P	 Numero di  
	 				     										          conduttori x  
	 				     										          diametro conduttore

	 K1482.1221245X1000	 G	 15,5	 15,5	 14,5	 14,5	 6	 M12X1	 M12X1	 28,35	 32,05	 38,25	 38,25	 1000	 5X0,34 mm²

	 K1482.1221245X5000	 G	 15,5	 15,5	 14,5	 14,5	 6	 M12X1	 M12X1	 28,35	 32,05	 38,25	 38,25	 5000	 5X0,34 mm²
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K0660

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0660.005001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Accessori:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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K0660

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 N. ordine 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	 angolare  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	 di fissaggio

	 K0660.00400Δ	 1	 87°	 69°	 80	 400	 500	 250	 300	 K0098.02

	 K0660.00500Δ	 2	 86°	 67°	 100	 650	 900	 550	 620	 K0098.02

	 K0660.00600Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 K0098.04

	 K0660.00800Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 K0098.04

	 K0660.01000Δ	 3	 90°	 71°	 250	 2200	 4500	 1200	 2800	 K0098.06

	 K0660.01200Δ	 4	 88°	 68°	 280	 2400	 5500	 1000	 2800	 K0098.06

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   																		                   
	 		   																		                

	 K0660.00400Δ	 M4x16	 16	 24	 4	 12,8	 0,95	 16	 24	 10,2	 7,2	 14,1	 1,5	 20	 11,7	 4,95	 4,2	 28,7	 26,3	 91,8	 23,7

	 K0660.00500Δ	 M5x25	 18	 27	 4,5	 13,5	 -	 16,8	 27,3	 13,2	 9,2	 -	 2	 22,5	 17,2	 5,25	 5,5	 43,4	 38,9	 125,7	 41,8

	 K0660.00600Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 -	 28	 39	 17,5	 12,5	 23	 2,5	 43,5	 25,4	 -	 5,5	 63,7	 59,6	 186,6	 60,5

	 K0660.00800Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 -	 31	 45	 21	 16	 24	 2,5	 41,5	 32,2	 -	 6,2	 73,9	 70,1	 223,1	 74,9

	 K0660.01000Δ	 M10x55	 41,5	 59	 9	 -	 -	 43	 59	 26	 19	 39	 3,5	 47	 40	 -	 8,8	 94,8	 88	 279,4	 103,9

	 K0660.01200Δ	 M12x70	 44	 65	 10	 40	 1	 42	 67	 28	 21	 40	 3,5	 47	 52,3	 13,5	 8,5	 104,8	 101,6	 314,7	 122

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 N. ordine 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	 angolare  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	 di fissaggio

	 K0660.00610Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 K0098.04

	 K0660.00810Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 K0098.04

	 K0660.01010Δ	 3	 90°	 71°	 250	 2200	 4500	 1200	 2800	 K0098.06

	 K0660.01210Δ	 4	 88°	 68°	 280	 2400	 5500	 1000	 2800	 K0098.06

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   																		                   
	 		   																		                

	 K0660.00610Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 -	 28	 39	 17,5	 12,5	 23	 2,5	 53,4	 25,4	 -	 5,5	 63,7	 59,6	 193,3	 60,5

	 K0660.00810Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 -	 31	 45	 21	 16	 24	 2,5	 51,1	 32,2	 -	 6,2	 73,9	 70,1	 230,4	 74,9

	 K0660.01010Δ	 M10x55	 41,5	 59	 8,5	 -	 -	 43	 59	 26	 19	 39	 3,5	 56,5	 40	 -	 8,8	 94,8	 88	 286	 103,9

	 K0660.01210Δ	 M12x70	 44	 65	 10	 40	 1	 42	 67	 28	 21	 40	 3,5	 56,5	 52,3	 13,5	 8,5	 104,8	 101,6	 321,3	 122

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0660.006101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Accessori:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino orizzontale, acciaio inox

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0660.10400Δ	 1	 87°	 69°	 80	 400	 500	 250	 300

	 K0660.10500Δ	 2	 86°	 67°	 100	 650	 900	 550	 620

	 K0660.10600Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0660.10800Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   																		                   
	 		   																		                

	 K0660.10400Δ	 M4x16	 16	 24	 4	 12,8	 0,95	 16	 24	 10,2	 7,2	 12,5	 1,5	 20	 11,7	 4,95	 4,2	 28,7	 26,3	 91,8	 23,7

	 K0660.10500Δ	 M5x25	 18	 27	 4,5	 13,5	 -	 16,8	 27,3	 13,2	 9,2	 -	 2	 22,5	 17,2	 5,25	 5,5	 43,4	 38,9	 125,7	 41,8

	 K0660.10600Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 -	 28	 39	 17,5	 12,5	 23	 2,5	 43,5	 25,4	 -	 5,5	 63,7	 59,6	 186,6	 60,5

	 K0660.10800Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 -	 31	 45	 21	 16	 24	 2,5	 41,5	 32,2	 -	 6,2	 73,9	 70,1	 223,1	 74,9

Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0660.105001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0660.106101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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∆ = 0

RAL 5002  
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RAL 3020 
∆ = 3

K0660

KIPP Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale, acciaio inox

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0660.10610Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0660.10810Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   															                
	 		   															             

	 K0660.10610Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 28	 39	 17,5	 12,5	 23	 2,5	 53,4	 25,4	 5,5	 63,7	 59,6	 193,3	 60,5

	 K0660.10810Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 31	 45	 21	 16	 24	 2,5	 51,1	 32,2	 6,2	 73,9	 70,1	 230,4	 74,9

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
Nitrocarburato e ossidato nero. 
Elemento della maniglia nero grafite. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0660.004024 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione.  
Applicazione costante della forza durante l‘apertura e la 
chiusura.  
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta 
conico con profilo a U. 

Utilizzo:
Le scariche elettrostatiche possono compromettere o 
danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, 
come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o 
apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche 
(electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica 
può essere causata da persone o dalla manipolazione 
di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad 
es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo 
stoccaggio, ecc.). Per evitare le scariche elettrostatiche 
in ambiente elettronico sono necessari dei prodotti 
elettricamente dissipativi conformi alla DIN EN 61340-5-1. 
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni 
ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente 
alla norma DIN EN 61340-5-1 

Vantaggi:
- �Realizzato con una speciale plastica a dissipazione 

elettrica 
- �Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o 

elettronici sensibili
- �Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo 

di montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare 

Accessori:
K0098 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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K0660

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 N. ordine 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	 angolare  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	 di fissaggio

	 K0660.004024	 87°	 69°	 80	 400	 500	 250	 300	 K0098.02

	 K0660.005024	 86°	 67°	 100	 650	 900	 550	 620	 K0098.02

	 K0660.006024	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200	 K0098.04

	 K0660.008024	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400	 K0098.04

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 	 dei fori		   																		                   
	 			    																		                

	 K0660.004024	 1	 M4x16	 16	 24	 4	 12,8	 0,95	 16	 24	 10,2	 7,2	 14,1	 1,5	 20	 11,7	 4,95	 4,2	 28,7	 26,3	 91,8	 23,7

	 K0660.005024	 2	 M5x25	 18	 27	 4,5	 13,5	 -	 16,8	 27,3	 13,2	 9,2	 -	 2	 22,5	 17,2	 5,25	 5,5	 43,4	 38,9	 125,7	 41,8

	 K0660.006024	 3	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 -	 28	 39	 17,5	 12,5	 23	 2,5	 43,5	 25,4	 -	 5,5	 63,7	 59,6	 186,6	 60,5

	 K0660.008024	 3	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 -	 31	 45	 21	 16	 24	 2,5	 41,5	 32,2	 -	 6,2	 73,9	 70,1	 223,1	 74,9

Sicurezza:
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, 
componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente 
esplosive. 
L‘utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di 
una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco 
di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare 
un‘esplosione. 
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere 
potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori 
devono implementare e rispettare le direttive ATEX. 
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne garantisce la 
capacità di scarico dell´elettrostaticitá.  
 
Destinatari: 
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui 
prodotti ATEX 2014/34/UE. 
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE 
relativa al sistema di produzione. 
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
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Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0661.005001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0661.00500Δ	 2	 86°	 67°	 100	 650	 900	 550	 620

	 K0661.00600Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0661.00800Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 K0661.01000Δ	 3	 90°	 71°	 250	 2200	 4500	 1200	 2800

	 K0661.01200Δ	 4	 88°	 68°	 280	 2400	 5500	 1000	 2800

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   																                 
	 		   																              

	 K0661.00500Δ	 M5x25	 18	 27	 4,5	 13,5	 -	 8,1	 4,1	 13,2	 9,2	 22,5	 26,2	 5,2	 5,5	 52,2	 47,9	 125,7	 41,8

	 K0661.00600Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 2,5	 14,1	 9,1	 17,5	 12,5	 43,5	 36,9	 8	 5,5	 75,2	 71	 186,6	 60,5

	 K0661.00800Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 3,5	 14,1	 9,1	 21	 16	 41,5	 46,5	 10,5	 6,2	 88,2	 84,3	 223,1	 74,9

	 K0661.01000Δ	 M10x55	 41,5	 59	 9	 -	 2	 16,2	 9,2	 26	 19	 47	 59,6	 10	 8,8	 114,3	 107,5	 279,4	 103,9

	 K0661.01200Δ	 M12x70	 44	 65	 11	 40	 1	 16,2	 9,2	 28	 21	 47	 75,9	 13,5	 8,5	 128,4	 125,2	 314,7	 122
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede verticale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0661.00610Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0661.00810Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 K0661.01010Δ	 3	 90°	 71°	 250	 2200	 4500	 1200	 2800

	 K0661.01210Δ	 4	 88°	 68°	 280	 2400	 5500	 1000	 2800

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   																                 
	 		   																              

	 K0661.00610Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 2,5	 14,1	 9,1	 17,5	 12,5	 53,4	 36,9	 8	 5,5	 75,2	 71	 193,3	 60,5

	 K0661.00810Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 3,5	 14,1	 9,1	 21	 16	 51,1	 46,5	 10,5	 6,2	 88,2	 84,3	 230,4	 74,9

	 K0661.01010Δ	 M10x55	 41,5	 59	 9	 -	 2	 16,2	 9,2	 26	 19	 56,5	 59,6	 10	 8,8	 114,3	 107,5	 286	 103,9

	 K0661.01210Δ	 M12x70	 44	 65	 11	 40	 1	 16,2	 9,2	 28	 21	 56,5	 75,9	 13,5	 8,5	 128,4	 125,2	 321,3	 122

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0661.006101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. 
Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la 
chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
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KIPP Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0661.10500Δ	 2	 86°	 67°	 100	 650	 900	 550	 620

	 K0661.10600Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0661.10800Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   																                 
	 		   																              

	 K0661.10500Δ	 M5x25	 18	 27	 4,5	 13,5	 -	 8,1	 4,1	 13,2	 9,2	 22,5	 26,2	 5,2	 5,5	 52,2	 47,9	 125,7	 41,8

	 K0661.10600Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 2,5	 14,1	 9,1	 17,5	 12,5	 43,5	 36,9	 8	 5,5	 75,2	 71	 186,6	 60,5

	 K0661.10800Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 3,5	 14,1	 9,1	 21	 16	 41,5	 46,5	 10,5	 6,2	 88,2	 84,3	 223,1	 74,9

Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0661.105001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0661.10610Δ	 3	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0661.10810Δ	 3	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 N. ordine	 M	 A	 A1	 A2	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 		   															                
	 		   															             

	 K0661.10610Δ	 M6x35	 26	 39	 6,5	 2,5	 14,1	 9,1	 17,5	 12,5	 53,4	 36,9	 8	 5,5	 75,2	 71	 193,3	 60,5

	 K0661.10810Δ	 M8x45	 26	 44	 9	 3,5	 14,1	 9,1	 21	 16	 51,1	 46,5	 10,5	 6,2	 88,2	 84,3	 230,4	 74,9

Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0661.106101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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K0661

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
Nitrocarburato e ossidato nero. 
Elemento della maniglia nero grafite. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0661.005024 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione.  
Applicazione costante della forza durante l‘apertura e la 
chiusura.  
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta 
conico con profilo a U. 

Utilizzo:
Le scariche elettrostatiche possono compromettere o 
danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, 
come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o 
apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche 
(electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica 
può essere causata da persone o dalla manipolazione 
di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad 
es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo 
stoccaggio, ecc.). Per evitare le scariche elettrostatiche 
in ambiente elettronico sono necessari dei prodotti 
elettricamente dissipativi conformi alla DIN EN 61340-5-1. 
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni 
ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente 
alla norma DIN EN 61340-5-1 

Vantaggi:
- �Realizzato con una speciale plastica a dissipazione 

elettrica 
- �Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o 

elettronici sensibili
- �Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo 

di montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica  
con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
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K0661

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica  
con piede verticale e mandrino a pressione regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede verticale

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0661.005024	 86°	 67°	 100	 650	 900	 550	 620

	 K0661.006024	 86°	 67°	 160	 1350	 1900	 720	 1200

	 K0661.008024	 86°	 67°	 200	 2000	 2800	 830	 1400

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 H1	 L	 L1 
	 	 dei fori		   																                 
	 			    																              

	 K0661.005024	 2	 M5x25	 18	 27	 4,5	 13,5	 -	 8,1	 4,1	 13,2	 9,2	 22,5	 26,2	 5,2	 5,5	 52,2	 47,9	 125,7	 41,8

	 K0661.006024	 3	 M6x35	 26	 39	 6,5	 -	 2,5	 14,1	 9,1	 17,5	 12,5	 43,5	 36,9	 8	 5,5	 75,2	 71	 186,6	 60,5

	 K0661.008024	 3	 M8x45	 26	 44	 9	 -	 3,5	 14,1	 9,1	 21	 16	 41,5	 46,5	 10,5	 6,2	 88,2	 84,3	 223,1	 74,9

Sicurezza:
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, 
componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente 
esplosive. 
L‘utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione 
di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile 
innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono 
causare un‘esplosione. 
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere 
potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i 
gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX. 
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne 
garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.  
 
Destinatari: 
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva 
sui prodotti ATEX 2014/34/UE. 
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE 
relativa al sistema di produzione. 
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K0662

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0662.005001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 maniglia 
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta

	 K0662.00500Δ	 100°	 -	 147°	 64°	 -	 83°

	 K0662.00600Δ	 56°	 83°	 152°	 46°	 56°	 83°

	 K0662.00800Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 86°

	 K0662.01000Δ	 6°	 97°	 176°	 19°	 59°	 91°

	 K0662.01200Δ	 11°	 88°	 164°	 24°	 60°	 91°

	 N. ordine	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 N. ordine 
	 	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	 angolare  
	 	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	 di fissaggio

	 K0662.00500Δ	 100	 750	 1050	 620	 750	 K0098.02

	 K0662.00600Δ	 160	 1350	 1650	 920	 1050	 K0098.02

	 K0662.00800Δ	 190	 2000	 2800	 940	 1350	 K0098.04

	 K0662.01000Δ	 250	 2500	 4500	 1500	 2800	 K0098.06

	 K0662.01200Δ	 280	 3000	 5500	 1400	 2800	 K0098.06

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori														               			    
	 															                			 

	 K0662.00500Δ	 2	 M5x25	 16	 25	 4,5	 14	 24	 33	 13,2	 9,2	 22	 2	 22,5	 18	 4,5	 107,4	 65,6	 35

	 K0662.00600Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 27	 38	 17,5	 12,5	 -	 2,5	 43,5	 24,9	 5,5	 156,3	 86,5	 53

	 K0662.00800Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 32	 45	 20,6	 15,6	 -	 2,5	 41,5	 32,7	 6,8	 184,2	 107	 62

	 K0662.01000Δ	 4	 M10x55	 32	 50	 8	 27	 45	 64	 25,5	 18,5	 38	 3,5	 47	 38,7	 9	 223,9	 153	 95

	 K0662.01200Δ	 5	 M12x70	 32	 53	 10,5	 -	 45	 63	 28	 21	 -	 3,5	 47	 46,7	 8,8	 242,4	 173,5	 113,5
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K0662

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0662.006101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore rego-
labile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 maniglia 
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta

	 K0662.00610Δ	 56°	 83°	 152°	 46°	 56°	 83°

	 K0662.00810Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 86°

	 K0662.01010Δ	 6°	 97°	 176°	 19°	 59°	 91°

	 K0662.01210Δ	 11°	 88°	 164°	 24°	 60°	 91°

	 N. ordine	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 N. ordine 
	 	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	 angolare  
	 	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	 di fissaggio

	 K0662.00610Δ	 160	 1350	 1650	 920	 1050	 K0098.02

	 K0662.00810Δ	 190	 2000	 2800	 940	 1350	 K0098.04

	 K0662.01010Δ	 250	 2500	 4500	 1500	 2800	 K0098.06

	 K0662.01210Δ	 280	 3000	 5500	 1400	 2800	 K0098.06

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori														               			    
	 															                			 

	 K0662.00610Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 27	 38	 17,5	 12,5	 -	 2,5	 53,4	 24,9	 5,5	 163	 86,5	 53

	 K0662.00810Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 32	 45	 20,6	 15,6	 -	 2,5	 51,1	 32,7	 6,8	 191,4	 107	 62

	 K0662.01010Δ	 4	 M10x55	 32	 50	 8	 27	 45	 64	 25,5	 18,5	 38	 3,5	 56,5	 38,7	 9	 230,5	 153	 95

	 K0662.01210Δ	 5	 M12x70	 32	 53	 10,5	 -	 45	 63	 28	 21	 -	 3,5	 56,5	 46,7	 8,8	 249,1	 173,5	 113,5
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K0662

Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0662.105001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

KIPP Dispositivo di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 maniglia 
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta

	 K0662.10500Δ	 100°	 -	 147°	 64°	 -	 83°

	 K0662.10600Δ	 56°	 83°	 152°	 46°	 56°	 83°

	 K0662.10800Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 86°

	 N. ordine	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0662.10500Δ	 100	 750	 1050	 620	 750

	 K0662.10600Δ	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0662.10800Δ	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori														               			    
	 															                			 

	 K0662.10500Δ	 2	 M5x25	 16	 25	 4,5	 14	 24	 33	 13,2	 9,2	 22	 2	 22,5	 18	 4,5	 107,4	 65,6	 35

	 K0662.10600Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 27	 38	 17,5	 12,5	 -	 2,5	 43,5	 24,9	 5,5	 156,3	 86,5	 53

	 K0662.10800Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 32	 45	 20,6	 15,6	 -	 2,5	 41,5	 32,7	 6,8	 184,2	 107	 62
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K0662

Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0662.106101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



125

K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza  con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 maniglia 
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta

	 K0662.10610Δ	 56°	 83°	 152°	 46°	 56°	 83°

	 K0662.10810Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 86°

	 N. ordine	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0662.10610Δ	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0662.10810Δ	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 B6	 C	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori													              			    
	 														               			 

	 K0662.10610Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 27	 38	 17,5	 12,5	 2,5	 53,4	 24,9	 5,5	 163	 86,5	 53

	 K0662.10810Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 32	 45	 20,6	 15,6	 2,5	 51,1	 32,7	 6,8	 191,4	 107	 62
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K0662

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
Nitrocarburato e ossidato nero. 
Elemento della maniglia nero grafite. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0662.005024 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione.  
Applicazione costante della forza durante l‘apertura e la 
chiusura.  
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta 
conico con profilo a U. 

Utilizzo:
Le scariche elettrostatiche possono compromettere o 
danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, 
come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o 
apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche 
(electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica 
può essere causata da persone o dalla manipolazione di 
componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. 
durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, 
ecc.). Per evitare le scariche elettrostatiche in ambiente 
elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente 
dissipativi conformi alla DIN EN 61340-5-1. Questi prodotti 
possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone 
di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 
61340-5-1 

Vantaggi:
- �Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica 
- �Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o 

elettronici sensibili
- �Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo di 

montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare 

Accessori:
K0098 

Sicurezza:
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, 
componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente 
esplosive. 
L‘utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione 
di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile 
innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono 
causare un‘esplosione. 
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere 
potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i 
gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX. 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica  
con piede orizzontale e mandrino a pressione regolabile
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K0662

Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica  
con piede orizzontale e mandrino a pressione regolabile

I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne 
garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.  
 
Destinatari: 
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva 
sui prodotti ATEX 2014/34/UE. 
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE 
relativa al sistema di produzione. 

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede orizzontale

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 maniglia 
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta

	 K0662.005024	 100°	 -	 147°	 64°	 -	 83°

	 K0662.006024	 56°	 83°	 152°	 46°	 56°	 83°

	 K0662.008024	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 86°

	 N. ordine	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 N. ordine 
	 	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio 	 angolare  
	 	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N	 di fissaggio

	 K0662.005024	 100	 750	 1050	 620	 750	 K0098.02

	 K0662.006024	 160	 1350	 1650	 920	 1050	 K0098.04

	 K0662.008024	 190	 2000	 2800	 940	 1350	 K0098.04

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 C	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori		   															                
	 			    															             

	 K0662.005024	 2	 M5x25	 16	 25	 4,5	 14	 24	 33	 13,2	 9,2	 22	 2	 22,5	 18	 4,5	 107,4	 65,6	 35

	 K0662.006024	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 27	 38	 17,5	 12,5	 -	 2,5	 43,5	 24,9	 5,5	 156,3	 86,5	 53

	 K0662.008024	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 32	 45	 20,6	 15,6	 -	 2,5	 41,5	 32,7	 6,8	 184,2	 107	 62
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K0663

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0663.005001 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

K0663

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	Angolo di apertura	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	braccio di sostegno	braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0663.00500Δ	 100°	 -	 129°	 64°	 -	 100	 750	 1050	 620	 750

	 K0663.00600Δ	 56°	 83°	 141°	 46°	 56°	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0663.00800Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 K0663.01000Δ	 6°	 97°	 176°	 19°	 59°	 250	 2500	 4500	 1500	 2800

	 K0663.01200Δ	 11°	 88°	 164°	 24°	 60°	 280	 3000	 5500	 1400	 2800

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori														               			    
	 															                			 

	 K0663.00500Δ	 2	 M5x25	 16	 25	 4,5	 14	 1	 8,1	 4,1	 13,2	 9,2	 22,5	 29,8	 5,5	 4,5	 119,2	 65,6	 35

	 K0663.00600Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 -	 10,2	 5,2	 17,5	 12,5	 43,5	 37,6	 5,5	 5,5	 169	 86,5	 53

	 K0663.00800Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 -	 10,2	 5,2	 20,6	 15,6	 41,5	 49	 6,5	 6,8	 200,4	 107	 62

	 K0663.01000Δ	 2	 M10x55	 32	 50	 8	 27	 3,5	 14,1	 7,1	 25,5	 18,5	 47	 62,3	 13	 9	 247,4	 153	 95

	 K0663.01200Δ	 5	 M12x70	 32	 53	 10,5	 -	 -	 14,1	 7,1	 28	 21	 47	 69,8	 9	 8,8	 265,5	 173,5	 113,5

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
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K0663

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP �Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza, con piede perpendicolare e mandrino pressore 
regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0663.00610Δ	 56°	 83°	 141°	 46°	 56°	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0663.00810Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 K0663.01010Δ	 6°	 97°	 176°	 19°	 59°	 250	 2500	 4500	 1500	 2800

	 K0663.01210Δ	 11°	 88°	 164°	 24°	 60°	 280	 3000	 5500	 1400	 2800

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori														               			    
	 															                			 

	 K0663.00610Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 -	 10,2	 5,2	 17,5	 12,5	 53,4	 37,6	 5,5	 5,5	 175,7	 86,5	 53

	 K0663.00810Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 -	 10,2	 5,2	 20,6	 15,6	 51,1	 49	 6,5	 6,8	 207,6	 107	 62

	 K0663.01010Δ	 2	 M10x55	 32	 50	 8	 27	 3,5	 14,1	 7,1	 25,5	 18,5	 56,5	 62,3	 13	 9	 254	 153	 95

	 K0663.01210Δ	 5	 M12x70	 32	 53	 10,5	 -	 -	 14,1	 7,1	 28	 21	 56,5	 69,8	 9	 8,8	 272,1	 173,5	 113,5

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
nitrocarburato e ossidato nero. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0663.006101 (colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
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∆ = 0
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RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0663.10500Δ	 100°	 -	 129°	 64°	 -	 100	 750	 1050	 620	 750

	 K0663.10600Δ	 56°	 83°	 141°	 46°	 56°	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0663.10800Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori														               			    
	 															                			 

	 K0663.10500Δ	 2	 M5x25	 16	 25	 4,5	 14	 1	 8,1	 4,1	 13,2	 9,2	 22,5	 29,8	 5,5	 4,5	 119,2	 65,6	 35

	 K0663.10600Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 -	 10,2	 5,2	 17,5	 12,5	 43,5	 37,6	 5,5	 5,5	 169	 86,5	 53

	 K0663.10800Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 -	 10,2	 5,2	 20,6	 15,6	 41,5	 49	 6,5	 6,8	 200,4	 107	 62

Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0663.105001 (colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale   
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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Materiale:
Acciaio inox. 
Maniglia in poliammide. 
Staffa di sbloccaggio in TPE. 

Versione:
non trattato. 
Impugnatura blu, nera o rossa. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0663.106101 
(colore impugnatura blu) 

Indicazioni per l‘acquisto:
Δ Inserire qui il colore dell‘impugnatura desiderato. 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di 
manutenzione. Applicazione di forza costante durante 
l‘apertura e la chiusura. 
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore 
conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con 
asta integrata con fermo automatico. 

Su richiesta:
altri colori dell‘impugnatura. 

Accessori:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 
2) Perno di arresto posizione 2 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

K0663

KIPP �Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore 
regolabile, acciaio inox

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0663.10610Δ	 56°	 83°	 141°	 46°	 56°	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0663.10810Δ	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori													              			    
	 														               			 

	 K0663.10610Δ	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 10,2	 5,2	 17,5	 12,5	 53,4	 37,6	 5,5	 5,5	 175,7	 86,5	 53

	 K0663.10810Δ	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 10,2	 5,2	 20,6	 15,6	 51,1	 49	 6,5	 6,8	 207,6	 107	 62

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con chiusura di sicurezza  con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
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K0663

Materiale:
Acciaio. 
Maniglia in poliammide. 

Versione:
Nitrocarburato e ossidato nero. 
Elemento della maniglia nero grafite. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0663.005024 

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione.  
Applicazione costante della forza durante l‘apertura e la 
chiusura.  
La stabilità ottimale è raggiunta grazie al braccio di spinta 
conico con profilo a U. 

Utilizzo:
Le scariche elettrostatiche possono compromettere o 
danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, 
come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o 
apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche 
(electrostatic discharge = ESD).  
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone 
o dalla manipolazione di componenti sensibili alle scariche 
elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, 
il trasporto, lo stoccaggio, ecc.). Per evitare le scariche 
elettrostatiche in ambiente elettronico sono necessari dei 
prodotti elettricamente dissipativi conformi alla  
DIN EN 61340-5-1. Questi prodotti possono essere utilizzati 
per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) 
conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1 

Vantaggi:
- �Realizzato con una speciale plastica a dissipazione 

elettrica 
- �Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o 

elettronici sensibili
- �Le ginocchiere di serraggio rapido fungono da dispositivo 

di montaggio e di arresto
- Impugnatura ergonomica e facile da usare 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica  
con piede verticale e mandrino a pressione regolabile



135

K0663

Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica  
con piede verticale e mandrino a pressione regolabile

Sicurezza:
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, 
componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente 
esplosive. 
L‘utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione 
di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile 
innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono 
causare un‘esplosione. 
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere 
potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i 
gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX. 
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne 
garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.  
 
Destinatari: 
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva 
sui prodotti ATEX 2014/34/UE. 
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE 
relativa al sistema di produzione. 

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede verticale

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura	 Angolo di apertura 
	 	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 braccio di sostegno	 maniglia	 maniglia 
	 	 posizione 1	 posizione 2	 senza battuta	 posizione 1	 posizione 2

	 K0663.005024	 100°	 -	 129°	 64°	 -

	 K0663.006024	 56°	 83°	 141°	 46°	 56°

	 K0663.008024	 13°	 93°	 158°	 26°	 61°

	 N. ordine	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K0663.005024	 100	 750	 1050	 620	 750

	 K0663.006024	 160	 1350	 1650	 920	 1050

	 K0663.008024	 190	 2000	 2800	 940	 1350

	 N. ordine	 Disposizione	 M	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 B6	 C	 C2	 D	 H	 L	 L1 
	 	 dei fori		   															                
	 			    															             

	 K0663.005024	 2	 M5x25	 16	 25	 4,5	 14	 1	 8,1	 4,1	 13,2	 9,2	 22,5	 29,8	 5,5	 4,5	 119,2	 65,6	 35

	 K0663.006024	 3	 M6x35	 14	 29	 7	 12	 -	 10,2	 5,2	 17,5	 12,5	 43,5	 37,6	 5,5	 5,5	 169	 86,5	 53

	 K0663.008024	 3	 M8x45	 21	 39	 9	 19	 -	 10,2	 5,2	 20,6	 15,6	 41,5	 49	 6,5	 6,5	 200,4	 107	 62



136

D

SW

D1
H

R

1

K0664

KIPP Dadi con calotta sferica

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 H	 D1	 SW	 R 
	 Acciaio	 Acciaio inox	  				     
		  	  				  

	 K0664.04	 K0664.104	 M4	 5,2	 8	 7	 7

	 K0664.05	 K0664.105	 M5	 6,7	 10	 9	 9

	 K0664.06	 K0664.106	 M6	 9,5	 13,5	 12,2	 10

	 K0664.08	 K0664.108	 M8	 12,8	 18	 15,3	 12

	 K0664.10	 -	 M10	 12,1	 20	 18,2	 14

	 K0664.12	 -	 M12	 14,8	 23	 20	 16

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio brunito.  
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0664.04 

Nota disegno:
1) saldabile 
 

Dadi con calotta sferica
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Esempio di utilizzo
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Appunti
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Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3

Punto di rotazione 
fisso

Forza di 
bloccaggio 

generata

Impiego di forza

Posizione finale sopra 
il punto morto

Impiego di forza

Punto di rotazione fisso

Forza di bloccaggio generata Posizione finale sopra 
il punto morto

Nota tecnica

Fig. 1:

Tenditore oltre il punto morto.
Il bloccaggio automatico nel morsetto snodato 
impedisce l‘apertura autonoma del braccio tenditore 
durante la lavorazione del pezzo.

Fig. 2:

Tenditore in posizione intermedia.
Chiudendo il tenditore, il braccio di sostegno del 
tenditore si avvicina molto rapidamente al punto morto 
della ginocchiera (angolo di inclinazione maniglia << 
angolo di inclinazione braccio di sostegno).

Fig. 3:

Tenditore aperto.
L‘ampio angolo di apertura del braccio tenditore 
consente operazioni di carico e scarico senza limiti.

I tenditori articolati raggiungono la massima forza di 
bloccaggio quando i tre punti di rotazione giacciono su 
una linea retta (posizione di punto morto).  
L‘arresto avviene quando uno snodo supera la 
posizione di punto morto. Il valore di superamento è 
stato stabilito accuratamente, al fine di ottenere la 
massima tensione, senza che il tenditore si apra in caso 
di vibrazioni o variazioni di carico. L‘incremento della 
forza del sistema a leva articolata nei tenditori a effetto 
lineare viene sfruttato per eseguire le operazioni come: 
leggera punzonatura, foratura, stampatura, incollaggio, 
connessione, chiodatura, saldatura e chiusura.

Forza di tenuta
La forza di tenuta è la forza che il braccio tenditore 
chiuso contrappone alle forze di lavoro che agiscono sul 
pezzo da lavorare e che sopporta senza deformazioni 
permanenti.

Forza di bloccaggio
La forza di bloccaggio è la forza che il braccio tenditore 
esercita sul pezzo da lavorare alla chiusura del 
tenditore.
Per le forze manuali specificate nel catalogo si possono 
ottenere forze di serraggio corrispondenti.
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I sensori di stato con supporto servono per la 
richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di 
serraggio rapido. 
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio 
rapido è aperta o chiusa e consente l‘elaborazione 
elettronica di tale informazione di stato. 
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla 
ginocchiera di serraggio rapido.. 

Materiale:
Acciaio inox. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1736.06111 

Nota:
I sensori di stato e i supporti vengono forniti non 
assemblati. 

Montaggio:
Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e 
impostato sulla lunghezza L1. 
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di 
serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e 
superficie di montaggio. 
La regolazione del punto di commutazione avviene 
in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio 
rapido. 
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di 
montaggio. 

Accessori:
K0660 
K0662 
K1278 
K1737 

Dati tecnici:
Sensore induttivo: 
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO) 
Tensione d‘esercizio 10 - 30 V DC 
Corrente d‘esercizio 100 mA 
Distanza di commutazione 0,8 mm 
Frequenza di commutazione 5000 Hz 
Resistente al cortocircuito; sì 
Protezione da inversione di polarità: sì 
Grado di protezione: IP 67 
Tipo di attacco: cavo 0,3 m, poliuretano, con connettori 
a spina 
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C 
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC 

Sicurezza:
I sensori di stato non sono idonei per la protezione di 
persone. 

Sensori di stato in acciaio inox con supporto  
per ginocchiera di serraggio rapida.
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KIPP Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.

	 N. ordine	 Forma	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 D	 G	 G1	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 P	 SW	 per 	 M=Mandrino 
	 												             										          ginocchiera di serraggio rapido	 morsa rapida 
	 												             											         

	 K1736.06111	 H	 26	 39	 6,5	 -	 28	 39	 -	 8	 23	 2	 5,5	 M5X0,5	 M8x1	 20,1	 -	 27	 13,8	 39	 300	 7	 K0660	 M6x35

	 K1736.08111	 H	 26	 44	 9	 -	 31	 45	 -	 8	 24	 2	 6,2	 M5X0,5	 M8x1	 27,3	 -	 27	 20,6	 39	 300	 7	 K0660	 M8x45

	 K1736.06121	 V	 14	 40	 18	 12	 27	 45,5	 5,5	 -	 -	 2	 5,5	 M5X0,5	 M8x1	 30	 25	 27	 14,5	 39	 300	 7	 K0662	 M6x35

	 K1736.08121	 V	 21	 45	 15	 19	 32	 49	 6,5	 -	 -	 2	 6,8	 M5X0,5	 M8x1	 30	 25	 27	 14,5	 39	 300	 7	 K0662	 M8x45

Sensori di stato in acciaio inox con supporto  
per ginocchiera di serraggio rapida.

Nota disegno:
1) Indicatore LED 
 
BN = marrone 
BK = nero 
BU = blu 
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1243.0500 

Accessori:
K0101 
K1442 
K0103 
K0106 
K1441 

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

KIPP Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1243.0500	 90°	 75°	 50	 250	 500	 150	 350

	 N. ordine	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 C	 C1	 C2	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  															                
	 	  															             

	 K1243.0500	 15,9	 23,8	 11,1	 6	 3	 8	 5	 16	 6,8	 4	 4,4	 25,3	 79	 20,7	 13,5	 M4x20
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KIPP Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1543.0250	 90°	 75°	 80	 250	 500	 150	 350

	 N. ordine	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  															                
	 	  															             

	 K1543.0250	 15,9	 24,3	 11,1	 9,4	 13,3	 8	 5	 3	 9,2	 6,8	 4,4	 18,7	 79	 20,5	 13,5	 M4x20

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1543.0250 

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con base orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1544.0250  

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile

KIPP Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1544.0250	 90°	 75°	 80	 250	 500	 150	 350

	 N. ordine	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  															                
	 	  															             

	 K1544.0250	 15,9	 24,3	 11,1	 8	 13,3	 9,4	 5	 3	 9,2	 6,8	 4,4	 18,7	 79	 20,5	 13,5	 M4x20
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1239.03200 

Nota:
Nei modelli K1239.01000, K1239.02500 e 
K1239.03200 viene fornito un pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale   
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1239.01000	 1	 96°	 78°	 50	 500	 1000	 250	 600

	 K1239.02500	 2	 93°	 76°	 150	 1200	 2500	 400	 1000

	 K1239.03200	 3	 90°	 65°	 150	 2000	 3200	 800	 1600

	 K1239.03400	 2	 90°	 72°	 200	 1400	 3400	 800	 1900

	 K1239.05400	 2	 94°	 76°	 250	 2400	 5400	 1100	 3000

	 K1239.06400	 1	 94°	 80°	 250	 3000	 6400	 1100	 3000

	 N. ordine	 A	 A1	 A3	 A4	 B	 B1	 B2	 B3	 C	 C1	 C2	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  																                 
	 	  																              

	 K1239.01000	 13,5	 25	 -	 -	 8	 4	 9,3	 5,1	 27,5	 9,5	 5,1	 5,2	 47	 110	 37	 25	 M5x35

	 K1239.02500	 26	 38	 -	 3	 10	 5	 11,2	 6,3	 38,2	 14	 9	 5,5	 65,4	 173	 61	 40,6	 M6x50

	 K1239.03200	 25,4	 38	 20,8	 -	 12	 6	 14,7	 8,7	 48,3	 12,7	 6,4	 6,7	 61	 173	 71,6	 39,1	 M8x63

	 K1239.03400	 26	 42	 -	 2,5	 12	 6	 15	 8,6	 49,7	 17,5	 10,5	 6,6	 82,2	 225	 79	 52,7	 M8x60

	 K1239.05400	 41,2	 59	 -	 2	 16	 8	 19,4	 11,5	 63,8	 23	 10	 8,7	 109	 277	 108	 79,5	 M10x80

	 K1239.06400	 41,2	 66	 -	 -	 20	 10	 23,2	 13,7	 79,6	 26	 12,9	 8,7	 131	 308	 128	 93,5	 M12x100
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1433.03400	 90°	 72°	 200	 1400	 3400	 800	 1900

	 K1433.05400	 94°	 76°	 250	 2400	 5400	 1100	 3000

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A4	 B	 B1	 B3	 C	 C1	 C2	 C3	 D	 E	 H	 L	 L1	 M 
	 	  																                 
	 	  																              

	 K1433.03400	 26	 42	 8	 2,5	 12	 6	 6	 49,7	 17,5	 10,5	 16	 6,6	 31	 82,5	 224	 82	 M8x60

	 K1433.05400	 41,2	 59	 9	 2	 16	 8	 8	 63,8	 23	 10	 20	 8,7	 40	 109	 280	 111	 M10x80

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1433.03400 

Nota:
Fascetta del puntale saldabile. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale   
con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
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KIPP Mini ginocchiera di serraggio rapido con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1541.00500	 Acciaio	 90°	 75°	 80	 500	 250

	 K1541.10500	 Acciaio inox	 90°	 75°	 80	 500	 250

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	 corpo base	  												             
	 		   												          

	 K1541.00500	 Acciaio	 15,9	 23,8	 11,1	 15,9	 23,8	 1,5	 9,7	 3	 4,4	 17,3	 81,2	 18,3	 M4x20

	 K1541.10500	 Acciaio inox	 15,9	 23,8	 11,1	 15,9	 23,8	 1,5	 9,7	 3	 4,4	 17,3	 81,2	 18,3	 M4x20

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1541.00500 

Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
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Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1240.010500 

Nota:
Nel modello K1240.010500 il mandrino pressore è 
in nylon. 
Nei modelli K1240.022000, K1240.033200 
e K1240.045000 viene fornito un pressore in 
neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1240.010500	 acciaio	 90°	 75°	 50	 250	 500	 150	 350

	 K1240.022000	 acciaio	 85°	 73°	 100	 1000	 2000	 600	 1200

	 K1240.033200	 acciaio	 90°	 65°	 150	 2000	 3200	 800	 1600

	 K1240.045000	 acciaio	 90°	 68°	 250	 2200	 5000	 1100	 3000

	 K1240.110500	 acciaio inox	 90°	 75°	 50	 250	 500	 150	 350

	 K1240.122000	 acciaio inox	 85°	 73°	 100	 1000	 2000	 600	 1200

	 K1240.133200	 acciaio inox	 90°	 65°	 150	 2000	 3200	 800	 1600

	 K1240.145000	 acciaio inox	 90°	 68°	 250	 2200	 5000	 1100	 3000
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	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	 corpo base	  															                
	 		   															             

	 K1240.010500	 acciaio	 15,9	 23,8	 11,1	 15,9	 23,8	 8	 5	 1,5	 7,7	 6,8	 4,4	 17,3	 79	 20,7	 13,5	 M4x20

	 K1240.022000	 acciaio	 27	 37	 25,4	 22	 36	 11,4	 7,4	 2	 25,1	 12,7	 5,5	 37,8	 143,5	 56,9	 35,7	 M6x44

	 K1240.033200	 acciaio	 25,4	 38	 20,8	 22,2	 35	 14,7	 8,7	 3	 34,9	 12,7	 6,7	 47,6	 173	 71,6	 39,1	 M8x63

	 K1240.045000	 acciaio	 41,3	 57,1	 -	 41,3	 57,2	 19	 11	 4	 44,4	 19	 8,3	 63,4	 295,6	 108,3	 63,6	 M10x85

	 K1240.110500	 acciaio inox	 15,9	 23,8	 11,1	 15,9	 23,8	 8	 5	 1,5	 7,7	 6,9	 4,4	 17,3	 79	 20,7	 13,5	 M4x20

	 K1240.122000	 acciaio inox	 27	 37	 25,4	 22	 36	 11,4	 7,4	 2	 25,1	 12,7	 5,5	 37,8	 143,5	 56,9	 35,7	 M6x40

	 K1240.133200	 acciaio inox	 25,4	 38	 20,8	 22,2	 35	 14,7	 8,7	 3	 34,9	 12,7	 6,7	 47,6	 173	 71,6	 39,1	 M8x60

	 K1240.145000	 acciaio inox	 41,3	 57,1	 -	 41,3	 57,2	 19	 11	 4	 44,4	 19	 8,3	 63,4	 295,6	 108,3	 63,6	 M10x80

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Materiale	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 				    maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1241.01000	 acciaio	 2	 96°	 78°	 80	 500	 1000	 250	 500

	 K1241.02500	 acciaio	 1	 93°	 76°	 150	 1200	 2500	 400	 1000

	 K1241.03400	 acciaio	 1	 90°	 72°	 200	 1400	 3400	 800	 1900

	 K1241.05000	 acciaio	 1	 90°	 72°	 250	 2200	 5000	 1100	 3000

	 K1241.06000	 acciaio	 2	 94°	 80°	 250	 3000	 6000	 1200	 3200

	 K1241.11000	 acciaio inox	 2	 96°	 78°	 80	 500	 1000	 250	 500

	 K1241.12500	 acciaio inox	 1	 93°	 76°	 150	 1200	 2500	 400	 1000

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1241.02500 

Nota:
Nei modelli K1241.02500 e K1241.12500 viene fornito 
un pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 
K1431 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	 corpo base	  															                
	 		   															             

	 K1241.01000	 acciaio	 13,5	 25	 16,8	 27	 9,3	 5,3	 -	 2	 19	 9,5	 5,2	 38,5	 112	 37	 22,8	 M5x40

	 K1241.02500	 acciaio	 26	 38	 28	 40	 11,2	 6,2	 22	 2,5	 25	 14	 5,5	 52,1	 173	 61	 37,5	 M6x50

	 K1241.03400	 acciaio	 26	 42	 31	 47	 15	 9	 26	 3	 34	 17,5	 6,6	 66,5	 225	 79	 48,6	 M8x60

	 K1241.05000	 acciaio	 41,2	 59	 43	 59	 19,4	 11,4	 39	 4	 45	 23	 8,7	 90,1	 277	 108	 72,9	 M10x80

	 K1241.06000	 acciaio	 41,2	 66	 41,3	 67	 23,2	 13,2	 -	 5	 59	 26	 8,7	 110,4	 308	 128	 87,2	 M12x100

	 K1241.11000	 acciaio inox	 13,5	 25	 16,8	 27	 9,3	 5,3	 -	 2	 19	 9,5	 5,2	 38,5	 112	 37	 22,8	 M5x40

	 K1241.12500	 acciaio inox	 26	 38	 28	 40	 11,2	 6,2	 22	 2,5	 25	 14	 5,5	 52,1	 173	 61	 37,5	 M6x50

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e passivato.  
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1434.00700 

Nota:
Mandrino di pressione con pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431  

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1434.00700	 1	 96°	 78°	 50	 700	 300

	 K1434.01400	 5	 93°	 76°	 150	 1400	 600

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B4	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	  													              
	 	  													           

	 K1434.00700	 13,5	 25	 5,7	 16,8	 27	 -	 2	 19	 9,5	 5,2	 38,8	 101	 23	 M5x35

	 K1434.01400	 26	 38	 6	 28	 40	 22	 2,5	 25	 14	 5,5	 53	 156	 38	 M6x50
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1435.01400	 5	 90°	 72°	 200	 1400	 3400	 800	 1900

	 K1435.02400	 5	 94°	 76°	 250	 2400	 5400	 1100	 3000

	 K1435.03000	 1	 94°	 80°	 250	 3000	 6400	 1100	 3000

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B3	 B4	 B5	 C	 C1	 C3	 D	 E	 H	 L	 L1	 M 
	 	  																                 
	 	  																              

	 K1435.01400	 26	 42	 8	 31	 47	 6	 26	 3	 34	 17,5	 16	 6,6	 31	 67	 224	 82	 M8x60

	 K1435.02400	 41,2	 59	 9	 43	 59	 8	 39	 4	 45	 23	 20	 8,7	 40	 90,1	 280	 111	 M10x80

	 K1435.03000	 41,2	 66	 13	 41,3	 67	 10	 -	 5	 59	 26	 23	 8,7	 44	 111	 307	 130	 M12x100

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1435.01400 

Nota:
Fascetta del puntale saldabile. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1242.06000 

Nota:
La morsa può essere montata solo dal basso 
utilizzando viti prigioniere M8 e dadi esagonali M8 
DIN 934, vedi schema. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K1442 
K0102 
K0103 
K0106 
K1441  

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
modello pesante con mandrino pressore regolabile 

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile 

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1242.06000	 91°	 93°	 250	 3000	 6000	 1800	 3400

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 D1	 H	 L	 L1	 M 
	 	  														               
	 	  														            

	 K1242.06000	 70	 90	 30	 48	 22,7	 12,7	 10	 51	 25	 8,3	 13	 83,9	 271	 74,5	 M12x100
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KIPP Pinza di traino

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1439.03400	 Acciaio	 90°	 50°	 250	 3400	 1100

	 K1439.13000	 Acciaio inox	 90°	 50°	 200	 3000	 1000

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B5	 C	 D	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 M 
	 	 corpo base	  													              
	 		   													           

	 K1439.03400	 Acciaio	 40	 25,4	 7,3	 44	 30	 4	 41,2	 6,7	 210	 153	 74,6	 31,8	 14	 1/2-13x2,5

	 K1439.13000	 Acciaio inox	 40	 25,4	 7,3	 44	 30	 4	 41,2	 6,7	 210	 153	 74,6	 31,8	 14	 1/2-13x2,5

Materiale:
Acciaio. Staffa di fissaggio in acciaio colato. 
Acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato e passivato. 
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1439.03400 

Nota:
La pinza di traino è adatta per le operazioni in cui lo 
spazio laterale per il fissaggio è limitato. In questo 
caso, l‘angolare d‘appoggio della pinza di traino viene 
fissato dal basso alla piastra di supporto. 

Pinza di traino
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1244.00800 

Nota:
Il modello K1244.00800 viene fornito con un pressore 
in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale   
con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1244.00800	 95°	 60°	 100	 800	 600

	 K1244.02400	 90°	 70°	 150	 2400	 1200

	 K1244.03400	 90°	 70°	 200	 3400	 1600

	 K1244.04400	 90°	 70°	 250	 4400	 1600

	 K1244.05400	 100°	 50°	 280	 5400	 1800

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 C	 C1	 C2	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	  											            
	 	  											         

	 K1244.00800	 12,7	 25,4	 12	 6	 34,5	 9,6	 6,4	 5,2	 116	 65,8	 28,6	 M6x44

	 K1244.02400	 19	 35	 12	 6	 48	 17,5	 7,5	 7,1	 194	 87,7	 40	 M8x50

	 K1244.03400	 32	 50	 16	 8	 64	 22	 9,5	 8,3	 240	 124,25	 65	 M10x80

	 K1244.04400	 32	 53	 20	 10	 70,4	 25	 9,5	 8,7	 245	 138,25	 74	 M12x100

	 K1244.05400	 50,8	 76,2	 20	 10	 113,5	 31,8	 12,7	 12,3	 335	 197,5	 107,8	 M16x150
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile 

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1245.06000	 210°	 134°	 200	 3000	 6000	 800	 900

	 N. ordine	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 C	 C1	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 			    										           
	 			    										        

	 K1245.06000	 27	 15	 12	 6	 12,5	 6,5	 42	 15	 137	 84	 45	 31	 M6x50

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio temprato e passivato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1245.06000 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
modello pesante con mandrino pressore regolabile 
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1246.02400 

Nota:
Mandrino di pressione con pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1246.01000	 120°	 85°	 80	 700	 1000	 500	 750

	 K1246.01600	 95°	 75°	 100	 1200	 1600	 800	 1000

	 K1246.02400	 100°	 56°	 150	 1200	 2400	 800	 1600

	 K1246.04000	 112°	 61°	 250	 2000	 4000	 1400	 3000
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Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 C	 C1	 C2	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  														               
	 	  														            

	 K1246.01000	 16	 26	 8	 4	 9,5	 5,5	 27,6	 9	 5	 4,4	 99,7	 57	 31	 16,6	 M5x40

	 K1246.01600	 12,7	 27	 12	 6	 12,2	 6,2	 34	 11	 5,5	 5,2	 136	 70	 43	 24,9	 M6x50

	 K1246.02400	 19	 34,9	 12	 6	 14,3	 8,3	 46,8	 16	 7,1	 7,2	 156	 117,2	 73,2	 49,4	 M8x63

	 K1246.04000	 31,8	 49,2	 14	 8	 19	 11	 67,2	 19	 9,5	 8,7	 229	 139,5	 90,3	 63,5	 M10x85
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1248.02400 

Nota:
Nel modello K1248.02400 viene fornito un pressore in 
neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1248.02400	 100°	 56°	 150	 1200	 2400	 800	 1600

	 K1248.07000	 90°	 70°	 250	 3200	 7000	 1400	 3000

	 K1248.08000	 100°	 50°	 280	 3000	 8000	 1800	 3900

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 C	 C1	 C2	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  														               
	 	  														            

	 K1248.02400	 19	 34,9	 12	 6	 14,3	 8,3	 46,8	 16	 7,1	 7,2	 156	 141	 97	 73,2	 M8x63

	 K1248.07000	 32	 53	 20	 10	 22,7	 12,7	 70,4	 25	 9,5	 8,7	 245	 177	 124	 90	 M12x100

	 K1248.08000	 50,8	 76,2	 20	 10	 26,5	 16,5	 113,5	 31,8	 12,7	 12,3	 335	 229,2	 153	 105	 M16x150



161

B1

C

H

C1

C4

A3

M

B2

B3

F1

F3

A1L1

L

B

FH

K1250

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1250.007000	 205°	 130°	 300	 7000	 1400

	 K1250.012000	 195°	 130°	 500	 12000	 1400

	 K1250.014000	 195°	 130°	 500	 14000	 1850

	 N. ordine	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 C	 C1	 C4	 H	 L	 L1	 M 
	 			    										           
	 			    										        

	 K1250.007000	 45	 25	 20	 10	 49,5	 10	 70	 30	 50	 243	 105	 51,1	 M10x80

	 K1250.012000	 50	 25	 24	 12	 56,5	 12	 85	 30	 63	 279	 124	 61,1	 M12x100

	 K1250.014000	 63	 40	 32	 16	 67,5	 16	 108	 38	 78	 325	 158	 75	 M16x150

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio temprato e passivato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1250.007000 

Nota:
Fascetta del puntale saldabile. 

Accessori:
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0106 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
modello pesante con mandrino pressore fisso
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1251.04000 

Nota:
Mandrino di pressione con pressore in neoprene. 
Fascetta del puntale saldabile. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1251.02400	 100°	 56°	 150	 1200	 2400	 800	 1600

	 K1251.04000	 112°	 61°	 250	 2000	 4000	 1400	 3000

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 B3	 C	 C1	 C2	 D	 E	 H	 L	 L1	 M 
	 	  													              
	 	  													           

	 K1251.02400	 19	 34,9	 12	 6	 6	 46,8	 16	 7,1	 7,2	 31	 156	 103,4	 59,4	 M8x63

	 K1251.04000	 31,8	 49,2	 14	 8	 8	 67,2	 19	 9,5	 8,7	 40	 229	 140,3	 91,1	 M10x85
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1253.06000	 180°	 120°	 300	 6000	 1200

	 K1253.012000	 180°	 125°	 500	 12000	 1400

	 K1253.014000	 195°	 130°	 500	 14000	 1850

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	  													              
	 	  													           

	 K1253.06000	 25	 45	 10	 50	 67	 10	 5	 48	 30	 8,3	 221	 127,2	 51,1	 M12x100

	 K1253.012000	 30	 50	 10	 60	 88	 12	 6	 58	 30	 8,3	 252	 146,2	 61,1	 M12x100

	 K1253.014000	 40	 63	 12	 75	 105	 16	 8	 75	 38	 10,3	 295	 185,25	 75	 M16x150

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio temprato e passivato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1253.012000 

Accessori:
K0688 
K0689 
K1442 
K0102 
K0103 
K0106 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
modello pesante con mandrino pressore fisso
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Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1254.0800 

Nota:
Nel modello K1254.0800 viene fornito un pressore in 
neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

KIPP Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1254.0800	 Acciaio	 95°	 60°	 100	 800	 600

	 K1254.1800	 Acciaio inox	 95°	 60°	 100	 800	 600

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 B	 B1	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	 corpo base	  											            
	 		   											         

	 K1254.0800	 Acciaio	 12,7	 25,4	 27	 39,7	 3	 22,7	 9,6	 5,2	 104	 65,8	 28,6	 M6x44

	 K1254.1800	 Acciaio inox	 12,7	 25,4	 27	 39,7	 3	 22,7	 9,6	 5,2	 104	 65,8	 28,6	 M6x40
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K1255

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1255.001000 

Nota:
Nei modelli K1255.001000, K1255.101000, 
K1255.001800, K1255.010001, K1255.001600, 
K1255.101600, K1255.002400 e K1255.004000 viene 
fornito un pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 
K1431 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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K1255

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Materiale	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 				    maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1255.001000	 Acciaio	 1	 120°	 85°	 50	 700	 1000	 500	 700

	 K1255.001800	 Acciaio	 1	 95°	 60°	 100	 800	 1800	 600	 1200

	 K1255.010001	 Acciaio	 2	 96°	 69°	 50	 700	 1000	 500	 800

	 K1255.001600	 Acciaio	 1	 95°	 75°	 100	 1200	 1600	 800	 1000

	 K1255.002000	 Acciaio	 4	 108°	 70°	 100	 1000	 2000	 900	 1200

	 K1255.002400	 Acciaio	 1	 100°	 56°	 150	 1200	 2400	 800	 1600

	 K1255.002600	 Acciaio	 1	 90°	 70°	 150	 1000	 2600	 800	 1600

	 K1255.004000	 Acciaio	 1	 112°	 61°	 250	 2000	 4000	 1400	 3000

	 K1255.040001	 Acciaio	 1	 90°	 70°	 250	 2000	 4000	 1400	 3000

	 K1255.007000	 Acciaio	 1	 90°	 70°	 250	 3200	 7000	 1400	 3000

	 K1255.003600	 Acciaio	 3	 106°	 67°	 100	 1800	 3600	 900	 1800

	 K1255.008000	 Acciaio	 1	 100°	 50°	 280	 3000	 8000	 1800	 3900

	 K1255.101000	 Acciaio inox	 1	 120°	 85°	 50	 700	 1000	 500	 700

	 K1255.101800	 Acciaio inox	 1	 95°	 60°	 100	 800	 1800	 600	 1200

	 K1255.101600	 Acciaio inox	 1	 95°	 75°	 100	 1200	 1600	 800	 1000

	 K1255.102600	 Acciaio inox	 1	 90°	 70°	 150	 1000	 2600	 800	 1600

	 K1255.102400	 Acciaio inox	 1	 100°	 56°	 150	 1200	 2400	 800	 1600

	 K1255.104000	 Acciaio inox	 1	 112°	 61°	 250	 2000	 4000	 1400	 3000

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	 corpo base	  																	                  
	 		   																	               

	 K1255.001000	 Acciaio	 16	 26	 -	 -	 24	 34	 9,5	 5,5	 -	 2	 16	 9	 4,4	 88	 57	 31	 16,6	 M5x35

	 K1255.001800	 Acciaio	 12,7	 25,4	 -	 -	 27	 39,7	 13	 7	 -	 3	 22,7	 9,5	 5,2	 104	 64,7	 33,7	 19,9	 M6x44

	 K1255.010001	 Acciaio	 16	 29	 -	 14	 24	 34	 10	 5	 17,5	 2,5	 22	 10	 4,8	 97	 67	 38	 27,9	 M5x35

	 K1255.001600	 Acciaio	 12,7	 27	 -	 -	 26,8	 37,8	 12,2	 6,2	 -	 3	 23	 11	 5,2	 125	 70	 43	 24,9	 M6x50

	 K1255.002000	 Acciaio	 19	 35	 -	 12,7	 27	 42	 11	 6	 25	 3	 29	 13	 5,5	 135	 79	 44	 32,9	 M6x50

	 K1255.002400	 Acciaio	 19	 34,9	 -	 -	 31,8	 46	 14,3	 8,3	 -	 3	 31,8	 16	 7,2	 141	 117,2	 73,2	 49,4	 M8x63

	 K1255.002600	 Acciaio	 19	 35	 -	 -	 32	 47	 14,9	 8,9	 -	 3	 32	 17,5	 7,1	 178	 110,2	 75,2	 50,1	 M8x60

	 K1255.004000	 Acciaio	 31,8	 49,2	 -	 -	 45,3	 64,3	 19	 11	 -	 3	 44	 19	 8,7	 206	 139,5	 90,3	 63,5	 M10x85

	 K1255.040001	 Acciaio	 32	 50	 -	 -	 45	 64	 18,6	 10,6	 -	 4	 42	 22	 8,3	 220,4	 142,8	 92,8	 62,2	 M10x80

	 K1255.007000	 Acciaio	 32	 53	 -	 -	 45	 64	 22,7	 12,7	 -	 5	 51	 25	 8,7	 226	 177	 124	 90	 M12x100

	 K1255.003600	 Acciaio	 25	 43	 9	 19	 33,7	 51,2	 14,8	 8,8	 -	 3	 35	 19	 8	 197	 143	 100	 70	 M8x60

	 K1255.008000	 Acciaio	 50,8	 76,2	 -	 -	 69,8	 95,2	 26,5	 16,5	 -	 8	 82,1	 31,8	 12,3	 303	 229,2	 153	 105	 M16x150

	 K1255.101000	 Acciaio inox	 16	 26	 -	 -	 24	 34	 9,5	 5,5	 -	 2	 16	 9	 4,4	 88	 57	 31	 16,6	 M5x35

	 K1255.101800	 Acciaio inox	 12,7	 25,4	 -	 -	 27	 39,7	 13	 7	 -	 3	 22,7	 9,5	 5,2	 104	 64,7	 33,7	 19,9	 M6x40

	 K1255.101600	 Acciaio inox	 12,7	 27	 -	 -	 26,8	 37,8	 12,2	 6,2	 -	 3	 23	 11	 5,2	 125	 70	 43	 24,9	 M6x50

	 K1255.102600	 Acciaio inox	 19	 35	 -	 -	 32	 47	 14,9	 8,9	 -	 3	 32	 17,5	 7,1	 178	 110,2	 75,2	 50,1	 M8x60

	 K1255.102400	 Acciaio inox	 19	 34,9	 -	 -	 31,8	 46	 14,3	 8,3	 -	 3	 31,8	 16	 7,2	 141	 117,2	 73,2	 49,4	 M8x60

	 K1255.104000	 Acciaio inox	 31,8	 49,2	 -	 -	 45,3	 64,3	 19	 11	 -	 3	 44	 19	 8,7	 206	 139,5	 90,3	 63,5	 M10x80
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K1256

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1256.01000	 Acciaio	 100°	 56°	 50	 700	 1000	 500	 700

	 K1256.11000	 Acciaio inox	 100°	 56°	 50	 700	 1000	 500	 700

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	 corpo base	  														               
	 		   														            

	 K1256.01000	 Acciaio	 15,9	 25,4	 23,8	 33,3	 9	 5	 2	 16	 8	 4,4	 74,4	 51	 24,6	 20,8	 M5x37

	 K1256.11000	 Acciaio inox	 15,9	 25,4	 23,8	 33,3	 9	 5	 2	 16	 8	 4,4	 74,4	 51	 24,6	 20,8	 M5x30

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1256.01000 

Nota:
Nel modello K1256.01000 viene fornito un pressore in 
neoprene. 

Accessori:
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0106 
K1441 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
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K1257

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1257.011200 

Nota:
Nei modelli K1257.011200 e K1257.023400 viene 
fornito un pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Materiale	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 				    maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1257.011200	 Acciaio	 1	 90°	 170°	 50	 800	 1200	 500	 700

	 K1257.023400	 Acciaio	 4	 90°	 170°	 200	 1400	 3400	 800	 1800

	 K1257.111200	 Acciaio inox	 1	 90°	 170°	 50	 800	 1200	 500	 700

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 B6	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	 corpo base	  																                 
	 		   																              

	 K1257.011200	 Acciaio	 13,5	 26,2	 -	 15,9	 25,4	 9	 5	 2	 34	 12,7	 7,9	 4,4	 36	 57	 30,8	 12,7	 M5x37

	 K1257.023400	 Acciaio	 39	 64,3	 31	 38,1	 62,7	 18,3	 10,3	 3	 70	 33,3	 19	 7,9	 91	 131,8	 67,5	 28	 M10x80

	 K1257.111200	 Acciaio inox	 13,5	 26,2	 -	 15,9	 25,4	 9	 5	 2	 34	 12,7	 7,9	 4,4	 36	 57	 30,8	 12,7	 M5x30
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K1438

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Disposizione	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1438.00800	 2	 96°	 69°	 50	 800	 600

	 K1438.01500	 3	 108°	 70°	 100	 1500	 1000

	 K1438.02400	 1	 90°	 70°	 150	 2400	 1200

	 K1438.03400	 1	 90°	 70°	 200	 3400	 1600

	 K1438.04400	 1	 90°	 70°	 250	 4400	 1600

	 K1438.05400	 1	 100°	 50°	 280	 5400	 1800

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B4	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	  														               
	 	  														            

	 K1438.00800	 16	 29	 6,5	 14	 24	 34	 17,5	 2,5	 21,8	 10,5	 4,8	 97	 66,7	 31,5	 M5x35

	 K1438.01500	 19	 35	 8	 12,7	 27	 42	 25	 3	 29	 13	 5,5	 135	 75,7	 35	 M6x50

	 K1438.02400	 19	 35	 8	 -	 32	 47	 -	 3	 32	 17,5	 7,1	 178	 87,7	 40	 M08x65

	 K1438.03400	 32	 50	 9	 -	 45	 64	 -	 4	 42	 22	 8,3	 218	 124,3	 65	 M10x80

	 K1438.04400	 32	 53	 10	 -	 45	 64	 -	 5	 51	 25	 8,7	 226	 138,3	 74	 M12x100

	 K1438.05400	 50,8	 76,2	 12,7	 -	 69,8	 95,2	 -	 8	 82,1	 31,8	 12,3	 303	 197,5	 107,8	 M16x150

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e passivato.  
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1438.00800 

Nota:
Nel modello K1438.00800 viene fornito un pressore in 
neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
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K1258

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1258.04000 

Nota:
Nel modello K1258.04000 viene fornito un pressore in 
neoprene. Fascetta del puntale saldabile. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1258.02600	 90°	 70°	 150	 1000	 2600	 800	 1600

	 K1258.04000	 112°	 61°	 250	 2000	 4000	 1400	 3000

	 K1258.04400	 90°	 70°	 200	 2200	 4400	 1400	 2800

	 K1258.07000	 90°	 70°	 250	 3200	 7000	 1400	 3000

	 K1258.08000	 100°	 50°	 280	 3000	 8000	 1800	 3900

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 B3	 B5	 C	 C1	 C3	 D	 E	 H	 L	 L1	 M 
	 	  														               
	 	  														            

	 K1258.02600	 19	 35	 32	 47	 6	 3	 32	 17,5	 16	 7,1	 31	 173	 111,9	 73,9	 M8x60

	 K1258.04000	 31,8	 49,2	 45,3	 64,3	 8	 3	 44	 19	 20	 8,7	 40	 206	 140,3	 91,1	 M10x85

	 K1258.04400	 32	 50	 45	 64	 8	 4	 42	 22	 20	 8,3	 40	 218	 148	 98	 M10x80

	 K1258.07000	 32	 53	 45	 64	 10	 5	 51	 25	 23	 8,7	 44	 226	 178	 128	 M12x100

	 K1258.08000	 50,8	 76,2	 69,8	 95,2	 10	 8	 82,1	 31,8	 32	 12,3	 50	 303	 234	 157,8	 M16x150
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K1542

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1542.01200	 85°	 73°	 100	 600	 1200	 300	 700

	 K1542.02800	 90°	 65°	 160	 1200	 2800	 600	 1000

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  																	                  
	 	  																	               

	 K1542.01200	 20,4	 45	 6,1	 10,2	 22	 36	 11,4	 7,4	 8,2	 2	 62,1	 12,7	 5,2	 74,8	 143,5	 54,9	 35,6	 M6x44

	 K1542.02800	 21,4	 40	 5,9	 10,7	 27,6	 42,4	 14,7	 8,7	 9,7	 3	 67,2	 12,7	 6,7	 79,9	 173	 68	 39,1	 M8x63

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1542.01200 

Nota:
Mandrino di pressione con pressore in neoprene. 

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale  
con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
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K1259

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1259.01000	 96°	 69°	 50	 700	 1000	 500	 800

	 K1259.02000	 108°	 70°	 100	 1000	 2000	 900	 1300

	 K1259.03600	 106°	 67°	 100	 1800	 3600	 900	 1800

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 L2	 M 
	 	  																                 
	 	  																              

	 K1259.01000	 14	 29	 -	 -	 17,5	 28	 10	 5	 2,5	 44	 10	 4,9	 121	 67	 31	 26	 M5x35

	 K1259.02000	 19	 35	 -	 -	 26	 42	 11	 6	 3	 64	 13	 5,5	 170	 79	 35	 29,5	 M6x50

	 K1259.03600	 35	 51	 8	 16	 35	 51	 14,8	 8,8	 3	 82	 19	 6,8	 244	 143	 93	 70	 M8x60

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1259.01000 

Nota:
Nei modelli K1259.01000 e K1259.02000 viene fornito 
un pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
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K1436

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e passivato.  
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1436.00800 

Nota:
Nei modelli K1436.00800 e K1436.01600 viene fornito 
un pressore in neoprene. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con base ad angolo e mandrino pressore fisso

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F3 N

	 K1436.00800	 96°	 69°	 50	 800	 600

	 K1436.01600	 108°	 70°	 100	 1600	 1100

	 K1436.03000	 106°	 67°	 100	 3000	 1100

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B5	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M 
	 	  													              
	 	  													           

	 K1436.00800	 14	 29	 -	 -	 17,5	 28	 2,5	 44	 10	 4,9	 121	 65,65	 24,5	 M5x35

	 K1436.01600	 19	 35	 -	 -	 26	 42	 3	 64	 13	 5,5	 170	 75,7	 26	 M6x50

	 K1436.03000	 35	 51	 8	 16	 35	 51	 3	 82	 19	 6,8	 244	 115,3	 58	 M8x60
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KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Forza di	 Forza di 
	 	 braccio di sostegno	 apertura	 manuale	 tenuta 	 tenuta 	 bloccaggio 	 bloccaggio  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N	 F3 N	 F4 N

	 K1437.03600	 106°	 67°	 100	 2000	 3600	 900	 1800

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B3	 B5	 C	 C1	 C3	 D	 E	 H	 L	 L1	 M 
	 	  																                 
	 	  																              

	 K1437.03600	 35	 51	 8	 16	 35	 51	 6	 3	 82	 19	 16	 6,8	 31	 244	 143	 93	 M8x60

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1437.03600 

Nota:
Fascetta del puntale saldabile. 

Accessori:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 

Ginocchiera di serraggio rapido verticale  
con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
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K1260

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1260.02000 

Nota:
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello in corrispondenza della leva a fermaglio.  

Attrezzo di chiusura orizzontale  
con riscontro

KIPP Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

	 N. ordine	 Materiale	 Disposizione	 Forza di	 Forza	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 D	 D1	 H	 Corsa 	 Corsa 	 L1	 Corsa di 
	 	 corpo base	 dei fori	 trazione 	 manuale	  														              L min	 L max.		  serraggio  
	 			   F1 N	 FH N	  																	                 L2

	 K1260.02000	 acciaio	 1	 2000	 100	 26	 13	 4,5	 11	 23	 -	 36	 24	 19	 16	 2,5	 5,2	 4	 42	 101,7	 142,3	 40,6	 16

	 K1260.04000	 acciaio	 2	 4000	 150	 35	 19	 12,2	 14	 39,1	 20,6	 48	 32	 24,8	 19	 3	 6,5	 6	 60,5	 142,4	 192,2	 49,8	 24

	 K1260.07000	 acciaio	 1	 7000	 200	 51	 32	 8	 19	 40	 -	 60	 45	 36	 28	 4	 8,5	 8	 85,6	 177,7	 234	 56,3	 32

	 K1260.12000	 acciaio inox	 1	 2000	 100	 26	 13	 4,5	 11	 23	 -	 36	 24	 19	 16	 2,5	 5,2	 4	 42	 101,7	 142,3	 40,6	 16

	 K1260.14000	 acciaio inox	 2	 4000	 150	 35	 19	 12,2	 14	 39,1	 20,6	 48	 32	 24,8	 19	 3	 6,5	 6	 60,5	 142,4	 192,2	 49,8	 24

	 K1260.17000	 acciaio inox	 1	 7000	 200	 51	 32	 8	 19	 40	 -	 64	 45	 36	 28	 4	 8,6	 8	 76,6	 177,7	 234	 56,3	 32
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K1261

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1261.03000 

Nota:
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello in corrispondenza della leva a fermaglio.  

Attrezzo di chiusura orizzontale  
con riscontro

KIPP Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro

	 N. ordine	 Materiale	 Forma	 Forza	 Forza di	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 B1	 B3	 B5	 D	 D1	 D2	 H	 Corsa 	 Corsa 	 L1	 Corsa di 
	 	 corpo base		  manuale	 trazione 	  														              L min	 L max.		  serraggio  
	 			   FH N	 F1 N	  																	                 L2

	 K1261.01600	 acciaio	 A	 100	 1600	 26,2	 15,9	 6	 9,9	 19,8	 5,2	 28,2	 19	 13	 2	 4,4	 4	 4,4	 31,3	 82,5	 112,5	 10,4	 30

	 K1261.11600	 acciaio inox	 A	 100	 1600	 26,2	 15,9	 6	 9,9	 19,8	 5,2	 28,2	 19	 13	 2	 4,4	 4	 4,4	 31,3	 82,5	 112,5	 10,4	 30

	 K1261.03000	 acciaio	 B	 150	 3000	 39,7	 19	 6,8	 11,5	 25,4	 6,4	 44,4	 31,8	 20	 3	 6,7	 5	 6,3	 42	 148,7	 170,3	 21,6	 45

	 K1261.07000	 acciaio	 B	 200	 7000	 60,3	 41,3	 9,5	 19,1	 38,1	 9,5	 54	 38,1	 30,2	 4	 8,6	 8	 8,5	 76,1	 209,1	 232,8	 23,7	 75

	 K1261.13000	 acciaio inox	 B	 150	 3000	 39,7	 19	 6,8	 11,5	 25,4	 6,4	 44,4	 31,8	 20	 3	 6,7	 5	 6,3	 42	 148,7	 170,3	 21,6	 45

	 K1261.17000	 acciaio inox	 B	 200	 7000	 60,3	 41,3	 9,5	 19,1	 38,1	 9,5	 54	 38,1	 30,2	 4	 8,6	 8	 8,5	 76,1	 209,1	 232,8	 23,7	 75
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K1262

Materiale:
Acciaio. Corpo base e riscontro in acciaio colato. 
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS). 

Versione:
zincato e passivato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1262.020000 

Nota:
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello in corrispondenza della leva a fermaglio.  

Attrezzo di chiusura orizzontale  
modello pesante con riscontro

KIPP Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro

	 N. ordine	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di	 Corsa 	 Corsa 	 Corsa 	 Corsa 	 Corsa di 
	 	 apertura	 manuale	 trazione 	 tenuta 	 L min	 L max.	 L1 min.	 L1 max.	 serraggio  
	 	 maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N					     L2

	 K1262.020000	 138°	 600	 16500	 20000	 270	 320	 38	 88	 60

	 K1262.040000	 120°	 600	 19000	 40000	 335	 395	 52	 112	 70

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B3	 B5	 D	 D1	 H	 T 
	 	  												             
	 	  												          

	 K1262.020000	 59,5	 24	 37	 18	 65	 74	 50	 28	 10	 10,4	 10	 114,3	 27

	 K1262.040000	 82	 36	 44	 22	 78	 84	 56	 34	 12	 12,4	 12	 131	 33,5
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K1265

KIPP Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

	 N. ordine	 Materiale	 Forza	 Forza di	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B3	 B5	 D	 D1	 D2	 H	 L1	 Corsa di	 L3 
	 	 corpo base	 manuale	 trazione 	  														              serraggio 	  
	 		  FH N	 F1 N	  														              L2	

	 K1265.02200	 Acciaio	 100	 2200	 26	 13	 4	 14,3	 25,4	 35	 22	 13,5	 2	 5,3	 4	 4,4	 55	 12,2	 38	 81

	 K1265.04500	 Acciaio	 150	 4500	 33,3	 19,1	 7,1	 20,6	 38,1	 40	 25,4	 17	 3	 7,1	 6	 5,6	 65,4	 20,3	 50	 121,5

	 K1265.07000	 acciaio	 200	 9000	 47,6	 31,8	 9,5	 27	 54	 53	 36,5	 30	 4	 8,7	 8	 8,7	 85,5	 29,4	 63	 132,4

	 K1265.12200	 Acciaio inox	 100	 2200	 26	 13	 4	 14,3	 25,4	 35	 22	 13,5	 2	 5,3	 4	 4,4	 55	 12,2	 38	 81

	 K1265.14500	 Acciaio inox	 150	 4500	 33,3	 19,1	 7,1	 20,6	 38,1	 40	 25,4	 17	 3	 7,1	 6	 5,6	 65,4	 20,3	 50	 121,5

	 K1265.17000	 acciaio inox	 200	 9000	 47,6	 31,8	 9,5	 27	 54	 53	 36,5	 30	 4	 8,7	 8	 8,7	 92	 29,4	 63	 132,4

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1265.02200 

Nota:
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello in corrispondenza della leva a fermaglio. 

Attrezzo di chiusura verticale  
con riscontro
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Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1268.016000 

Nota:
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello in corrispondenza della leva a fermaglio.  

Attrezzo di chiusura orizzontale  
modello pesante con riscontro

KIPP Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro

	 N. ordine	 Materiale	 Forza	 Forza di	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 B	 B1	 B3	 B5	 D	 D1	 H	 Corsa 	 Corsa 	 L1	 Corsa di	 T 
	 	 corpo base	 manuale	 trazione 	  												            L min	 L max.		  serraggio 	  
	 		  FH N	 F1 N	  															               L2	

	 K1268.016000	 acciaio	 300	 16000	 85,8	 57,2	 -	 34,9	 57,2	 79,4	 57,2	 80,5	 9,6	 10,3	 9,6	 95,5	 274,5	 297,3	 22,8	 87	 28,6

	 K1268.030000	 acciaio	 500	 30000	 85,8	 57,2	 11,2	 34,9	 57,2	 79,4	 57,2	 80,5	 9,6	 10,3	 12,7	 93,8	 249,6	 278	 28,4	 50	 28,6

	 K1268.130000	 acciaio inox	 500	 30000	 85,8	 57,2	 11,2	 34,9	 57,2	 79,4	 57,2	 80,5	 9,6	 10,3	 12,7	 93,8	 249,6	 278	 28,4	 50	 28,6
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K1270

KIPP Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro

	 N. ordine	 Materiale	 Forza	 Forza di	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 B3	 B5	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 Corsa di	 R	 T 
	 	 corpo base	 manuale	 trazione 	  														              serraggio		   
	 		  FH N	 F1 N	  														              L3		

	 K1270.02500	 Acciaio	 150	 2500	 38,1	 19	 12,7	 49,2	 34,9	 36,8	 51,1	 3	 5,6	 8	 36,5	 212	 71,1	 75,8	 100	 4,9	 16,9

	 K1270.04000	 Acciaio	 150	 4000	 47,6	 31,8	 7,9	 65,7	 49,2	 49,2	 65,7	 4	 8,7	 9,5	 57,4	 287,5	 86,9	 82,1	 133,8	 7	 33

	 K1270.05000	 Acciaio	 200	 5000	 54	 28,6	 12,7	 85,7	 60,3	 60,3	 85,7	 5	 10,3	 12,7	 67	 337,5	 90,4	 91,9	 153	 8	 42,6

	 K1270.12500	 Acciaio inox	 150	 2500	 38,1	 19	 12,7	 49,2	 34,9	 36,8	 51,1	 3	 5,6	 8	 36,5	 212	 71,1	 75,8	 100	 4,9	 16,9

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1270.02500 

Nota:
Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello, in corrispondenza del gancio di chiusura. 
 
Corsa: 0 - 5 mm. 

Ginocchiera a uncino orizzontale  
con riscontro
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K1432

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1432.02000 

Nota:
Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate 
per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e 
sportelli. 
La corsa può essere regolata a piacere per ogni 
modello, in corrispondenza del gancio di chiusura. 
 
Corsa: 0 - 5 mm.  

Ginocchiera a uncino orizzontale  
con riscontro

KIPP Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 apertura	 manuale	 trazione 	 tenuta  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N

	 K1432.02000	 Acciaio	 153°	 100	 1500	 2000

	 K1432.04000	 Acciaio	 155°	 160	 3000	 4000

	 K1432.07000	 Acciaio	 155°	 200	 4000	 7000

	 K1432.12000	 Acciaio inox	 153°	 100	 1500	 2000

	 K1432.14000	 Acciaio inox	 155°	 160	 3000	 4000

	 K1432.17000	 Acciaio inox	 155°	 200	 4000	 7000

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 Corsa di	 R	 T 
	 	 corpo base	  															               serraggio		   
	 		   															               L3		

	 K1432.02000	 Acciaio	 26	 13	 6,5	 40	 28	 21,5	 43	 31	 24,5	 5,2	 6	 25,4	 167	 45,5	 58	 70	 5,4	 14

	 K1432.04000	 Acciaio	 35	 19	 8	 52	 36	 29	 57	 41	 34	 6,5	 8	 35	 247	 68,2	 84	 90	 7	 20

	 K1432.07000	 Acciaio	 51	 32	 9,5	 71,5	 52,5	 43,5	 78	 59	 50	 8,5	 12	 49,3	 314	 84	 104	 115	 10	 27

	 K1432.12000	 Acciaio inox	 26	 13	 6,5	 40	 28	 21,5	 43	 31	 24,5	 5,2	 6	 25,4	 167	 45,5	 58	 70	 5,4	 14

	 K1432.14000	 Acciaio inox	 35	 19	 8	 52	 36	 29	 57	 41	 34	 6,5	 8	 35	 247	 68,2	 84	 90	 7	 20

	 K1432.17000	 Acciaio inox	 51	 32	 9,5	 71,5	 52,5	 43,5	 78	 59	 50	 8,5	 12	 49,3	 314	 84	 104	 115	 10	 27
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K1545

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1545.00500 

Nota:
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e 
aperta.  
Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a 
trazione.  

Mini ginocchiera a spinta  
con staffa

KIPP Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

	 N. ordine	 Materiale	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 corpo base	 apertura	 manuale	 bloccaggio 	 tenuta  
	 		  maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N

	 K1545.00500	 Acciaio	 190°	 80	 500	 500

	 K1545.10500	 Acciaio inox	 190°	 80	 500	 500

	 N. ordine	 Materiale	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B5	 C1	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 M	 Corsa 
	 	 corpo base	  														              S 
	 		   														            

	 K1545.00500	 Acciaio	 15,9	 33	 7,1	 15,9	 27	 2	 12,7	 4,4	 6,3	 43,5	 67,9	 34,9	 12	 M4x20	 17

	 K1545.10500	 Acciaio inox	 15,9	 33	 7,1	 15,9	 27	 2	 12,7	 4,4	 6,3	 43,5	 67,9	 34,9	 12	 M4x20	 17
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KIPP Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

	 N. ordine	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 apertura	 manuale	 bloccaggio 	 tenuta  
	 	 maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N

	 K1546.02400	 190°	 150	 1200	 2400

	 K1546.04000	 185°	 180	 2000	 4000

	 N. ordine	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 C1	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 M	 M1	 R	 T	 Corsa 
	 							        											           S 
	 							        											         

	 K1546.02400	 22,4	 13,4	 30	 57	 42	 25	 6,5	 11	 85	 136	 51	 13	 12	 M6	 M20x1,5	 60	 4	 32

	 K1546.04000	 28	 15,5	 30	 64	 45	 30	 8,5	 16	 120	 173	 59,5	 17,5	 20	 M10	 M24x1,5	 90	 4,5	 38

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Acciaio zincato e passivato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1546.02400 

Nota:
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e 
aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione 
sia a trazione. 
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre 
montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata. 

Ginocchiera a spinta  
con staffa
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K1547

Materiale:
Acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Acciaio zincato e passivato. 
Acciaio inox non trattato. 
Impugnatura in plastica resistente all‘olio 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1547.01000 

Nota:
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e 
aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione 
sia a trazione. 
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre 
montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata. 

Attenzione:
I modelli in acciaio inox sono senza staffa. 

Nota disegno:
1) con staffa d‘appoggio 
2) senza staffa d‘appoggio  

Ginocchiera a spinta  
con staffa

KIPP Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

	 N. ordine	 N. ordine	 Disposizione	 M	 M1	 R	 Corsa	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 acciaio	 acciaio inox	 dei fori				    S	 apertura	 manuale	 bloccaggio 	 tenuta  
	 con staffa d‘appoggio	 senza staffa d‘appoggio						      maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N

	 K1547.01000	 K1547.11000	 1/-	 M6	 M16x1,5	 68,5	 20,3	 189°	 40	 500	 1000

	 K1547.02000	 K1547.12000	 2/-	 M8	 M20x1,5	 90	 40	 186°	 60	 1000	 2000

	 K1547.04000	 K1547.14000	 3/-	 M10	 M27x2	 127	 66,7	 181°	 100	 2000	 4000

	 N. ordine	 N. ordine	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 B2	 B3	 C1	 C2	 C3	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 T 
	 acciaio	 acciaio inox											            								         
	con staffa d‘appoggio	 senza staffa d‘appoggio											            								      

	 K1547.01000	 K1547.11000	 30/-	 13,5/-	10,5/-	 18/-	 44/-	 -	 24/-	 26/-	 -	 -	 5,2/-	 9,4	 94,5/78	 64,3	 30/34	 8,7/12,7	 15,8	 21,3	 4/-

	 K1547.02000	 K1547.12000	 41,3/-	14,4/-	 19/-	 41,3/-	69,9/-	41,3/-	28,6/-	 33/-	 12,7/-	33,3/-	 5,6/-	 10,9	 123/100,9	 118,7	 41,7/46,7	 11/16	 25,4	 40,7	 5/-

	 K1547.04000	 K1547.14000	 62/-	 21/-	 31,8/-	45,2/-	 76/-	 45,2/-	 40/-	 37/-	 21/-	 52,8/-	 8,5/-	 15,9	 164,5/143	 169,2	 86/91	 17/22	 32	 69	 5/-
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K1440

KIPP Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa

	 N. ordine	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 apertura	 manuale	 bloccaggio 	 tenuta  
	 	 maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N

	 K1440.03500	 185°	 100	 1400	 3500

	 K1440.05500	 185°	 140	 1500	 5500

	 K1440.07500	 185°	 160	 1600	 7500

	 N. ordine	 B3	 C1	 D1	 D2	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 M	 M1	 R	 Corsa 
	 			    											           S 
	 			    											         

	 K1440.03500	 24	 9,5	 10	 19	 104,5	 126,4	 52	 16	 18	 36	 M6x25	 M16x1,5	 95	 31

	 K1440.05500	 25,6	 12	 13	 24	 120,5	 158,5	 60	 20	 30	 40	 M8x40	 M20x1,5	 108,5	 38

	 K1440.07500	 29	 14,3	 16	 28,6	 146,3	 234,9	 92,8	 23	 40	 69,8	 M10x50	 M24x1,5	 132	 67

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e passivato.  
Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di 
pressione fosfatizzati.  
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1440.03500 

Nota:
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e 
aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione 
sia a trazione. 
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre 
montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata. 

Accessori:
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0106 

Ginocchiera a spinta orizzontale  
senza staffa
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Materiale:
Acciaio. Corpo e maniglia in ghisa a grafite sferoidale 
(GJS). 

Versione:
fosfatizzato.  
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0087.250003 

Nota:
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e 
aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione 
sia a trazione. 
Per l‘avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre 
dotati di un limite di sollevamento. 

Accessori:
K0101 
K0102 
K0103 
K0106 
 

Ginocchiera a spinta orizzontale  
modello pesante con maniglia

KIPP Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia

	 N. ordine	 Disposizione	 Colore	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 dei fori	 componenti	 apertura	 manuale	 tenuta 	 bloccaggio  
	 			   maniglia	 FH N	 F2 N	 F1 N

	 K0087.0600	 2	 blu	 185°	 140	 6000	 3000

	 K0087.1200	 1	 blu	 185°	 150	 12000	 5000

	 K0087.2500	 1	 blu	 185°	 170	 25000	 5000

	 K0087.5000	 1	 blu	 185°	 200	 50000	 7000

	 K0087.060003	 2	 rosso	 185°	 140	 6000	 3000

	 K0087.120003	 1	 rosso	 185°	 150	 12000	 5000

	 K0087.250003	 1	 rosso	 185°	 170	 25000	 5000

	 K0087.500003	 1	 rosso	 185°	 200	 50000	 7000

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 C1	 C2	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 M	 R	 Corsa 
	  									          								        S 
	  									          								      

	 K0087.0600	 89	 25	 36,5	 -	 46	 33,4	 23	 12	 5,5	 14	 63	 127	 38	 30	 M8	 95	 32

	 K0087.1200	 133	 8	 35	 41	 61	 41	 32	 18	 8,5	 20	 88	 188	 55	 40	 M10	 143	 50

	 K0087.2500	 197	 11	 45	 45	 82	 54	 41	 22	 10,3	 25	 108	 300	 103	 60	 M12	 200	 75

	 K0087.5000	 254	 10	 70	 70	 85	 57	 50	 28	 10,3	 30	 127	 390	 136	 60	 M16	 245	 100

	 K0087.060003	 89	 25	 36,5	 -	 46	 33,4	 23	 12	 5,5	 14	 63	 127	 38	 30	 M8	 95	 32

	 K0087.120003	 133	 8	 35	 41	 61	 41	 32	 18	 8,5	 20	 88	 188	 55	 40	 M10	 143	 50

	 K0087.250003	 197	 11	 45	 45	 82	 54	 41	 22	 10,3	 25	 108	 300	 103	 60	 M12	 200	 75

	 K0087.500003	 254	 10	 70	 70	 85	 57	 50	 28	 10,3	 30	 127	 390	 136	 60	 M16	 245	 100
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K0088

Materiale:
Acciaio. Corpo in ghisa a grafite sferoidale (GJS). 

Versione:
fosfatizzato.  
Maniglia a leva galvanizzata e cromata.  
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0088.060003 

Nota:
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa 
e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a 
pressione sia a trazione. 
Per l‘avanzamento e il ritorno, i tenditori sono 
inoltre dotati di un limite di sollevamento. 

Accessori:
K0099 
K0101 
K0102 
K0103 
K0106 

Nota disegno:
1) Possibilità di fissaggio manopola dx e sx 
 

Ginocchiera a spinta orizzontale  
modello pesante con maniglia a leva intercambiabile

KIPP Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile

	 N. ordine	 Colore	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 C1	 C2	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 M	 Corsa	 Forza	 Forza di	 Angolo di 
	 	 componenti									          								        S	 manuale	 tenuta 	 apertura 
	 										           									         FH N	 F2 N	 maniglia

	 K0088.0600	 blu	 89	 25	 36,5	 -	 46	 33,4	 23	 12	 5,5	 14	 127	 127	 38	 30	 65	 M8	 32	 140	 6000	 185°

	 K0088.1200	 blu	 133	 8	 35	 41	 61	 41	 32	 18	 8,5	 20	 196	 188	 55	 40	 106	 M10	 50	 150	 12000	 185°

	 K0088.2500	 blu	 197	 11	 45	 45	 82	 54	 41	 22	 10,3	 25	 270	 300	 103	 60	 125	 M12	 75	 170	 25000	 185°

	 K0088.5000	 blu	 254	 10	 70	 70	 85	 57	 50	 28	 10,3	 30	 360	 390	 136	 60	 155	 M16	 100	 200	 50000	 185°

	 K0088.060003	 rosso	 89	 25	 36,5	 -	 46	 33,4	 23	 12	 5,5	 14	 127	 127	 38	 30	 65	 M8	 32	 140	 6000	 185°

	 K0088.120003	 rosso	 133	 8	 35	 41	 61	 41	 32	 18	 8,5	 20	 196	 188	 55	 40	 106	 M10	 50	 150	 12000	 185°

	 K0088.250003	 rosso	 197	 11	 45	 45	 82	 54	 41	 22	 10,3	 25	 270	 300	 103	 60	 125	 M12	 75	 170	 25000	 185°

	 K0088.500003	 rosso	 254	 10	 70	 70	 85	 57	 50	 28	 10,3	 30	 360	 390	 136	 60	 155	 M16	 100	 200	 50000	 185°

	 N. ordine	 Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 N 
	  	  
	  	

	 K0088.0600	 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N

	 K0088.1200	 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

	 K0088.2500	 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

	 K0088.5000	 10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N

	 K0088.060003	 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N

	 K0088.120003	 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

	 K0088.250003	 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

	 K0088.500003	 10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N
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KIPP Ginocchiera a spinta orizzontale mini

	 N. ordine	 Forma	 Corsa	 Forza di	 Forza di 
	 	  	 S	 tenuta 	 tenuta  
	 	  		  F2 N	 F1 N

	 K0745.10050	 A	 16	 500	 500

	 K0745.20050	 B	 16	 500	 500

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e passivato.  
Impugnatura in plastica resistente all‘olio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0745.10050 

Nota:
Ginocchiera a spinta orizzontale con altezza molto 
ridotta. I tenditori si arrestano in posizione di presa 
chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a 
pressione sia a trazione. 

Nota disegno:
Forma A: �sollecitazione di compressione per rotazione 

in senso antiorario
Forma B: �sollecitazione di compressione per rotazione 

in senso orario 
 

Ginocchiera a spinta orizzontale mini
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KIPP Ginocchiera pneumatica orizzontale

	 N. ordine	 Angolo di apertura	 Consumo	 Forza di tenuta	 Forza di tenuta	 Forza di bloccaggio	 Forza di bloccaggio	 Pressione	 N. corse  
	 	 braccio di sostegno	 d‘aria 	 con 6 bar F1	 con 6 bar F2	 con 6 bar F3	 con 6 bar F4	 d‘esercizio 	 al min.  
	 		  per ciclo	 N	 N	 N	 N	 bar	 con 6 bar

	 K1548.01000	 70°	 0,06 dm³	 1000	 1500	 800	 1200	 2 - 6	 60

	 K1548.01200	 85°	 0,08 dm³	 1200	 1800	 1000	 1500	 2 - 6	 60

	 K1548.01600	 90°	 0,28 dm³	 1600	 2400	 1200	 1800	 2 - 6	 50

	 K1548.03000	 85°	 0,32 dm³	 3000	 5400	 2400	 4800	 2 - 6	 50

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B3	 C	 C1	 D	 H	 L	 L1	 M	 R 
	 	  													              
	 	  													           

	 K1548.01000	 16	 212,5	 5	 24	 40	 5,5	 18	 9	 4,5	 52	 243,5	 31	 M5x35	 G1/8

	 K1548.01200	 12,7	 218	 7	 26,8	 48	 6,2	 25	 11	 5,2	 61,5	 261	 43	 M6x50	 G1/8

	 K1548.01600	 19	 270	 8	 32	 59	 8,9	 34,5	 17,5	 7,1	 85,2	 345,2	 75,2	 M08x65	 G1/8

	 K1548.03000	 32	 311,5	 10	 45	 76	 13,2	 53,5	 25	 8,7	 117,5	 435,5	 124	 M12x100	 G1/8

Materiale:
Parti di leva e mandrino pressore in acciaio. 

Versione:
Parti di leva galvanizzate e cromate.  
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.  
Cilindro non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1548.01000 

Nota:
Nei modelli K1548.01000 e K1548.01200 viene fornito 
un pressore in neoprene. 

Cilindro pneumatico:
A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa. 

Ginocchiera pneumatica orizzontale
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Materiale:
Parti di leva, staffa e tirante longitudinale in acciaio. 
Alloggiamento del tirante longitudinale in ghisa a 
grafite sferoidale (GJS). 

Versione:
fosfatizzato. Cilindro non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1549.06000 

Cilindro pneumatico:
A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa.  

Ginocchiera pneumatica a spinta

KIPP Ginocchiera pneumatica a spinta

	 N. ordine	 Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 N	 Forza di	 Consumo	 Pressione	 N. corse  
	 		  tenuta 	 d‘aria 	 d‘esercizio 	 al min.  
	 		  F2 N	 per ciclo	 bar	 con 6 bar

	 K1549.06000	 5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 200mm/800N, 24mm/1500N	 6000	 0,04 dm³	 2 - 6	 60

	 K1549.12000	 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N	 12000	 0,1 dm³	 2 - 6	 50

	 K1549.25000	 5mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N	 25000	 0,25 dm³	 2 - 6	 40

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 B1	 C1	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 M	 R	 Corsa 
	 	  															               S 
	 	  															             

	 K1549.06000	 284	 25	 36,5	 -	 59	 33,4	 14	 5,5	 14	 46,2	 325	 41	 30	 M8	 G1/8	 25

	 K1549.12000	 380	 8	 35	 41	 76,5	 41	 21	 8,5	 19,9	 66,5	 435	 55	 40	 M10	 G1/8	 32

	 K1549.25000	 475	 12	 45	 45	 96	 54	 26	 10,3	 25	 94,5	 577	 102	 60	 M12	 G1/8	 50



192

A3

A

A4
D3

1

F1

F2

 ØD1

B

M
H1

H2

H

L

B2

A1

A2

DD2

S

A6A5

B1

FH

K1550

KIPP Presse a ginocchiera modello manuale

	 N. ordine	 Angolo di	 Forza	 Forza di	 Forza di 
	 	 apertura	 manuale	 bloccaggio 	 tenuta  
	 	 maniglia	 FH N	 F1 N	 F2 N

	 K1550.06000	 185°	 140	 3000	 6000

	 K1550.12000	 185°	 160	 5000	 12000

	 K1550.25000	 185°	 180	 7000	 25000

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 B	 B1	 B2	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 L	 M	 Corsa 
	 	  																			                   S 
	 	  																			                 

	 K1550.06000	 157	 95	 95	 56	 44	 46,5	 12	 105	 80	 70	 9	 14	 M8	 15,5	 202	 32	 75	 30	 M8	 32

	 K1550.12000	 210	 115	 113	 62	 60	 49,6	 18	 126	 95	 80	 11	 19,9	 M10	 20	 290	 40	 100	 40	 M10	 50

	 K1550.25000	 238	 145	 139	 65	 75	 52	 22	 150	 125	 90	 11	 25	 M10	 30	 418	 50	 120	 60	 M12	 75

Materiale:
Struttura di sostegno della pressa in getto d‘acciaio. 
Per la ginocchiera a spinta orizzontale vedere K0088. 

Versione:
Sostegno per pressa verniciato in colore blu. 
Per la ginocchiera a spinta vedere K0088. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1550.06000 

Nota:
La ginocchiera a spinta con maniglia a leva 
intercambiabile può essere ordinata come modulo 
di montaggio completo. Per i dati tecnici e le forze di 
bloccaggio vedere K0088. 

Nota disegno:
1) Possibilità di fissaggio manopola dx e sx 

Presse a ginocchiera modello manuale
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K1551

Materiale:
Sostegno per pressa in acciaio colato. 
Per la ginocchiera pneumatica a spinta vedere K1549. 

Versione:
Sostegno per pressa verniciato in colore blu. 
Per la ginocchiera pneumatica a spinta vedere K1549. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1551.06000 

Nota:
Cilindro a doppio effetto senza ammortizzatore di fine 
corsa. Le ginocchiere pneumatiche a spinta possono 
essere ordinate come kit di montaggio completo. Per i 
dati tecnici e le forze di serraggio vedere K1549.  

Presse a ginocchiera modello pneumatico

KIPP Presse a ginocchiera modello pneumatico

	 N. ordine	 Forza di	 Forza di	 Pressione	 Consumo	 N. corse  
	 	 bloccaggio 	 tenuta 	 d‘esercizio 	 d‘aria 	 al min.  
	 	 F1 N	 F2 N	 bar	 per ciclo	 con 6 bar

	 K1551.06000	 3000	 6000	 2 - 6	 0,04 dm³	 60

	 K1551.12000	 5000	 12000	 2 - 6	 0,1 dm³	 50

	 K1551.25000	 7000	 25000	 2 - 6	 0,25 dm³	 40

	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6	 A7	 B	 B1	 B2	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 L	 M	 R	 Corsa 
	 	  																					                     S 
	 	  																					                   

	 K1551.06000	 157	 95	 95	 53,9	 46	 46,5	 12	 44	 105	 80	 70	 9	 14	 M8	 15,5	 412	 32	 96	 30	 M8	 G1/8	 25

	 K1551.12000	 210	 115	 113	 59	 63	 49,6	 18	 60	 126	 95	 80	 11	 19,9	 M10	 20	 575	 40	 155	 40	 M10	 G1/8	 32

	 K1551.25000	 238	 145	 139	 61	 79	 52	 22	 75	 150	 125	 90	 11	 25	 M10	 30	 747	 50	 222	 60	 M12	 G1/8	 50
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K1431

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato e passivato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1431.02 

Nota disegno:
1) Fissare il tenditore su questa superficie  

Angolare di fissaggio

KIPP Angolare di fissaggio

	 N. ordine	 Forma	 A	 A1	 A2	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 S 
	  										           
	  										        

	 K1431.02	 A	 18	 43	 12,5	 15	 37	 13,5	 29,5	 5,3	 2

	 K1431.04	 B	 25,4	 54	 14,3	 19,1	 41,5	 12	 44,5	 5,5	 3

	 K1431.06	 C	 44	 76	 16	 32	 62	 21	 66	 8,5	 4
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KIPP Viti di pressione con pressore

	 N. ordine	 L	 H	 D	 D1	 S	 F  
	  						      max. kN 
	  						       

	 K0688.06X	 32/37/42/52	 7	 M6	 12	 2,5	 1

	 K0688.08X	 38/43/48/53/63	 9	 M8	 16	 4	 2,3

	 K0688.10X	 53,5/58,5/63,5/68,5/83,5	 11	 M10	 20	 5	 3,5

	 K0688.12X	 64,5/69,5/74,5/84,5/104,5	 13	 M12	 25	 6	 4,6

	 K0688.16X	 70,3/75,3/85,3/105,3/130,3	 15	 M16	 32	 7	 6

Materiale:
Viti e pressore in acciaio automatico. 

Versione:
Vite colore nero. 
Pressore brunito.  
Estremità delle viti e pressore cementati. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0688.10X63 

Nota disegno:
1) Anello d‘arresto 

 

Viti di pressione  
con pressore
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KIPP Viti di pressione con pressore

	 N. ordine	 L	 H	 D	 D1	 S	 F  
	  						      max. kN 
	  						       

	 K0689.06X52	 52	 7	 M6	 12	 2,5	 1

	 K0689.08X63	 63	 9	 M8	 16	 4	 2,3

	 K0689.10X84	 84	 11	 M10	 20	 5	 3,5

	 K0689.12X104	 104	 13	 M12	 25	 6	 4,6

	 K0689.14X105	 105	 14	 M14	 28	 6	 5

	 K0689.16X130	 130	 15	 M16	 32	 7	 6

Materiale:
Viti e pressore in acciaio automatico. 

Versione:
Vite colore nero. 
Pressore brunito.  
Estremità delle viti e pressore cementati. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0689.10X84 

Nota disegno:
1) Spina elastica 

 

Viti di pressione  
con pressore
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KIPP Viti di pressione in neoprene

	 N. ordine	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 S 	 F 
	  						      max.	 max. N 
	  							     

	 K0690.08	 63	 17	 M8 x 46	 19	 12	 3	 750

	 K0690.081	 43	 17	 M8 x 26	 19	 12	 3	 750

	 K0690.10	 80	 19	 M10 x 61	 19	 14	 3,5	 1000

	 K0690.101	 55	 19	 M10 x 36	 19	 14	 3,5	 1000

Materiale:
Vite in acciaio,  
Pressore in neoprene. 

Versione:
Neoprene vulcanizzato su parte filettata. 
Vite ramata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0690.08 

 

Viti di pressione in neoprene
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KIPP Mandrini pressori rigidi

	 N. ordine	 Materiale	 Forma	 M	 L 
	  	 corpo base			    
	  				  

	 K1442.204020	 poliammide	 A	 M4	 20

	 K1442.004025	 Acciaio	 A	 M4	 25

	 K1442.004040	 Acciaio	 A	 M4	 40

	 K1442.005035	 Acciaio	 A	 M5	 35

	 K1442.006025	 Acciaio	 A	 M6	 25

	 K1442.006050	 Acciaio	 A	 M6	 50

	 K1442.008040	 Acciaio	 A	 M8	 40

	 K1442.008060	 Acciaio	 A	 M8	 60

	 K1442.010050	 Acciaio	 A	 M10	 50

	 K1442.010080	 Acciaio	 A	 M10	 80

	 K1442.012075	 Acciaio	 A	 M12	 75

	 K1442.012100	 Acciaio	 A	 M12	 100

	 K1442.016150	 Acciaio	 A	 M16	 150

	 K1442.104020	 Acciaio inox	 A	 M4	 20

	 K1442.105030	 Acciaio inox	 A	 M5	 30

	 K1442.105035	 Acciaio inox	 A	 M5	 35

	 K1442.106040	 Acciaio inox	 A	 M6	 40

	 K1442.106050	 Acciaio inox	 A	 M6	 50

	 K1442.108060	 Acciaio inox	 A	 M8	 60

	 K1442.110080	 Acciaio inox	 A	 M10	 80

Materiale:
Poliammide, acciaio o acciaio inox. 

Versione:
Mandrino e dadi zincati. 
K1442.204020 in nylon. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1442.005035 

Nota:
Il mandrino pressore K1442.204020 viene fornito con 
un dado. 

Mandrini pressori rigidi



199

L1

L

ØD ØD
1

M

K1443

Materiale:
Mandrino filettato e dadi in acciaio o acciaio inox. 
Pressore neoprene. 

Versione:
Mandrino filettato e dadi zincati o non trattati. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1443.050372  

Mandrini pressori  
con pressore in neoprene vulcanizzato

KIPP Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato

	 N. ordine	 Materiale	 D	 D1	 M	 L	 L1 
	  	 corpo base	  				     
	  		   				  

	 K1443.040421	 Acciaio	 8	 12	 M4	 42	 10

	 K1443.050372	 Acciaio	 10	 10	 M5	 37	 5,7

	 K1443.060441	 Acciaio	 10	 16	 M6	 44	 14

	 K1443.080631	 Acciaio	 13	 19	 M8	 63	 19

	 K1443.100851	 Acciaio	 15	 24	 M10	 85	 26

	 K1443.121001	 Acciaio	 25	 31	 M12	 100	 26

	 K1443.1040251	 Acciaio inox	 8	 12	 M4	 25	 10

	 K1443.1050421	 Acciaio inox	 11	 13	 M5	 42	 10

	 K1443.1060501	 Acciaio inox	 10	 16	 M6	 50	 14

	 K1443.1080641	 Acciaio inox	 13	 19	 M8	 64	 19

	 K1443.1100851	 Acciaio inox	 24	 30	 M10	 85	 26
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KIPP Tappi di protezione

	 N. ordine	 Forma	 Materiale	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 per 
	 		  corpo base	  					     viti 
	 			    					      

	 K0106.06	 A	 poliammide	 9	 -	 6,6	 4	 2,3	 M3

	 K0106.01	 B	 neoprene	 11	 6,6	 5,5	 8,5	 4	 M4

	 K0106.02	 B	 neoprene	 12,5	 7,3	 6,5	 10	 4,7	 M5

	 K0106.03	 B	 neoprene	 15	 9,9	 8,5	 12	 5,8	 M6

	 K0106.04	 B	 neoprene	 19	 12,7	 11	 15	 7,1	 M8

	 K0106.07	 B	 neoprene	 23	 15	 14,5	 18	 9	 M10

	 K0106.05	 B	 neoprene	 26	 19	 16,5	 20	 10	 M12

	 K0106.08	 B	 neoprene	 33	 24	 22	 27	 13	 M16

Materiale:
Neoprene o poliammide. 

Versione:
Neoprene nero, resistente all‘olio, durezza 75 Shore A. 
Poliammide bianca. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0106.03 
 

Tappi di protezione
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KIPP Tappi di protezione antistatici

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 per 
	  	  					     viti 
	  	  					      

	 K0106.0124	 11	 6,6	 5,5	 8,5	 4	 M4

	 K0106.0224	 12,5	 7,3	 6,8	 10	 4,7	 M5

	 K0106.0324	 15	 9,9	 8,5	 12	 5,8	 M6

	 K0106.0424	 19	 12,7	 11,3	 15	 7,1	 M8

Materiale:
Neoprene. 

Versione:
Neoprene nero, resistente all‘olio, durezza 75 Shore A. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0106.0124 

Utilizzo:
Le scariche elettrostatiche possono compromettere o 
danneggiare elementi presenti nelle immediate vicinanze, 
come componenti elettrici o elettronici, meccanismi o 
apparecchi sensibili alle scariche elettromagnetiche 
(electrostatic discharge = ESD). Una scarica elettrostatica 
può essere causata da persone o dalla manipolazione 
di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad 
es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo 
stoccaggio, ecc.). Per evitare le scariche elettrostatiche 
in ambiente elettronico sono necessari dei prodotti 
elettricamente dissipativi conformi alla DIN EN 61340-5-1. 
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni 
ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente 
alla norma DIN EN 61340-5-1 

Vantaggi:
- �Realizzato con una speciale plastica a dissipazione 

elettrica 
- �Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o 

elettronici sensibili 

Sicurezza:
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, 
componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente 
esplosive. 
L‘utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione 
di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile 
innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono 
causare un‘esplosione. 
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere 
potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i 
gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX. 
I nostri prodotti sono certificati da TÜV Süd che ne 
garantisce la capacità di scarico dell´elettrostaticitá.  
 
Destinatari: 
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva 
sui prodotti ATEX 2014/34/UE. 
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE 
relativa al sistema di produzione. 
 

Tappi di protezione antistatici
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K1441

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1441.0041  

Dischi di fissaggio per mandrini pressori

KIPP Dischi di fissaggio per mandrini pressori

	 N. ordine	 N. ordine	 D 	 D1	 L 
	 Acciaio	 Acciaio inox	 Foro passante 		   
		  	 per		

	 K1441.0041	 K1441.1041	 M4	 12,7	 8,7

	 K1441.0051	 K1441.1051	 M5	 12,6	 9,7

	 K1441.0061	 K1441.1061	 M6	 14	 12

	 K1441.0062	 K1441.1062	 M6	 15	 13,5

	 K1441.0081	 K1441.1081	 M8	 22	 15,5

	 K1441.0101	 K1441.1101	 M10	 25	 19

	 K1441.0121	 -	 M12	 33	 24

	 K1441.0161	 -	 M16	 35	 27
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KIPP Blocco di adattamento alluminio

	 N. ordine	 B	 H	 L 
	 			     
	 			    

	 K1210.5050	 50	 12	 50

Materiale:
Alluminio. 

Versione:
anodizzato naturale. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1210.5050 

Nota:
Un blocco di adattamento viene utilizzato come 
elemento di rialzo.  
Esso viene utilizzato insieme flange di adattamento 
rotonde K1211. 
Viti di serraggio e dadi per il montaggio del blocco di 
adattamento sono compresi. 

 

Blocco di adattamento  
alluminio
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K1211

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato, passivato blu. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1211.145 

Nota:
Le flange di adattamento possono essere utilizzate in 
combinazione con le ginocchiere di serraggio rapido. 
Consentono un posizionamento senza problemi delle 
ginocchiere di serraggio ad esse collegate.  
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della 
macchina con l‘ausilio dei dispositivi di serraggio 
eccentrici. 

Vantaggi:
Posizionamento e spostamento flessibili. 
Strutturazione flessibile dell‘altezza mediante blocco di 
adattamento. 
Montaggio semplificato mediante l‘apertura per la 
forma B. 

Accessori:
Dispositivi di serraggio eccentrici K0754 
Ginocchiera di serraggio rapido K…. 

Nota disegno:
Forma A: chiusa 
Forma B: aperta 
 

Flangia di adattamento  
rotonda

KIPP Flangia di adattamento rotonda

	 N. ordine	 Forma	 Versione 2	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	 L6	 R	 R1	 R2	 S 
	 									          														               
	 									          														            

	 K1211.145	 A	 chiuso	 40	 30	 -	 38	 60	 16,5	 145	 11,5	 M5	 M6	 140	 8	 14	 13	 26	 38	 10	 5	 42	 58,5	 5

	 K1211.1145	 B	 aperto	 40	 30	 30	 38	 60	 16,5	 145	 11,5	 M5	 M6	 140	 8	 14	 13	 26	 38	 10	 5	 42	 58,5	 5
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