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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
Конические штифты ISO 2339 доступны в исполнении из обыкновенной или
нержавеющей стали, являются важными элементами в машиностроении. Эти
штифты соответствуют международным стандартам ISO 2339 и гарантируют
надежное соединение для различных случаев применения в производстве
машин и промышленного оборудования. Конструкция из обыкновенной
или нержавеющей стали гарантирует высокую прочность и устойчивость
к коррозии, в зависимости от специальных требований при эксплуатации.
Коническая форма B облегчает монтаж и гарантирует надежное соединение.
Эти конические штифты отличаются высокой допустимой нагрузкой и
долговечностью, они отвечают самым строгим требованиям машиностроения.

Чертежи

Обзор изделий

Конические штифты ISO 2339, сталь или нержавеющая сталь, форма B

Номер заказа Форма Материал
основы

D L Z1

K2183.0020010 B Сталь 2 10 0,25
K2183.0020012 B Сталь 2 12 0,25
K2183.0020014 B Сталь 2 14 0,25
K2183.0020016 B Сталь 2 16 0,25
K2183.0020018 B Сталь 2 18 0,25
K2183.0020020 B Сталь 2 20 0,25
K2183.0020022 B Сталь 2 22 0,25
K2183.0020024 B Сталь 2 24 0,25
K2183.0020026 B Сталь 2 26 0,25
K2183.0020028 B Сталь 2 28 0,25
K2183.0020030 B Сталь 2 30 0,25
K2183.0020032 B Сталь 2 32 0,25
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Обзор изделий

Номер заказа Форма Материал
основы

D L Z1

K2183.0020036 B Сталь 2 36 0,25
K2183.0020040 B Сталь 2 40 0,25
K2183.0020045 B Сталь 2 45 0,25
K2183.0020050 B Сталь 2 50 0,25
K2183.0025010 B Сталь 2,5 10 0,3
K2183.0025012 B Сталь 2,5 12 0,3
K2183.0025014 B Сталь 2,5 14 0,3
K2183.0025016 B Сталь 2,5 16 0,3
K2183.0025018 B Сталь 2,5 18 0,3
K2183.0025020 B Сталь 2,5 20 0,3
K2183.0025022 B Сталь 2,5 22 0,3
K2183.0025024 B Сталь 2,5 24 0,3
K2183.0025026 B Сталь 2,5 26 0,3
K2183.0025028 B Сталь 2,5 28 0,3
K2183.0025030 B Сталь 2,5 30 0,3
K2183.0025032 B Сталь 2,5 32 0,3
K2183.0025036 B Сталь 2,5 36 0,3
K2183.0025040 B Сталь 2,5 40 0,3
K2183.0025045 B Сталь 2,5 45 0,3
K2183.0025050 B Сталь 2,5 50 0,3
K2183.0025055 B Сталь 2,5 55 0,3
K2183.0025060 B Сталь 2,5 60 0,3
K2183.0030010 B Сталь 3 10 0,4
K2183.0030012 B Сталь 3 12 0,4
K2183.0030014 B Сталь 3 14 0,4
K2183.0030016 B Сталь 3 16 0,4
K2183.0030018 B Сталь 3 18 0,4
K2183.0030020 B Сталь 3 20 0,4
K2183.0030022 B Сталь 3 22 0,4
K2183.0030024 B Сталь 3 24 0,4
K2183.0030026 B Сталь 3 26 0,4
K2183.0030028 B Сталь 3 28 0,4
K2183.0030030 B Сталь 3 30 0,4
K2183.0030032 B Сталь 3 32 0,4
K2183.0030036 B Сталь 3 36 0,4
K2183.0030040 B Сталь 3 40 0,4
K2183.0030045 B Сталь 3 45 0,4
K2183.0030050 B Сталь 3 50 0,4
K2183.0030055 B Сталь 3 55 0,4
K2183.0030060 B Сталь 3 60 0,4
K2183.0040010 B Сталь 4 10 0,5
K2183.0040012 B Сталь 4 12 0,5
K2183.0040014 B Сталь 4 14 0,5
K2183.0040016 B Сталь 4 16 0,5
K2183.0040018 B Сталь 4 18 0,5
K2183.0040020 B Сталь 4 20 0,5
K2183.0040022 B Сталь 4 22 0,5
K2183.0040024 B Сталь 4 24 0,5
K2183.0040026 B Сталь 4 26 0,5
K2183.0040028 B Сталь 4 28 0,5
K2183.0040030 B Сталь 4 30 0,5
K2183.0040032 B Сталь 4 32 0,5
K2183.0040036 B Сталь 4 36 0,5
K2183.0040040 B Сталь 4 40 0,5
K2183.0040045 B Сталь 4 45 0,5
K2183.0040050 B Сталь 4 50 0,5
K2183.0040055 B Сталь 4 55 0,5
K2183.0040060 B Сталь 4 60 0,5
K2183.0040070 B Сталь 4 70 0,5
K2183.0040080 B Сталь 4 80 0,5
K2183.0040090 B Сталь 4 90 0,5
K2183.0040100 B Сталь 4 100 0,5
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Обзор изделий

Номер заказа Форма Материал
основы

D L Z1

K2183.0050014 B Сталь 5 14 0,63
K2183.0050016 B Сталь 5 16 0,63
K2183.0050018 B Сталь 5 18 0,63
K2183.0050020 B Сталь 5 20 0,63
K2183.0050022 B Сталь 5 22 0,63
K2183.0050024 B Сталь 5 24 0,63
K2183.0050026 B Сталь 5 26 0,63
K2183.0050028 B Сталь 5 28 0,63
K2183.0050030 B Сталь 5 30 0,63
K2183.0050032 B Сталь 5 32 0,63
K2183.0050036 B Сталь 5 36 0,63
K2183.0050040 B Сталь 5 40 0,63
K2183.0050045 B Сталь 5 45 0,63
K2183.0050050 B Сталь 5 50 0,63
K2183.0050055 B Сталь 5 55 0,63
K2183.0050060 B Сталь 5 60 0,63
K2183.0050065 B Сталь 5 65 0,63
K2183.0050070 B Сталь 5 70 0,63
K2183.0050080 B Сталь 5 80 0,63
K2183.0050090 B Сталь 5 90 0,63
K2183.0050100 B Сталь 5 100 0,63
K2183.0060020 B Сталь 6 20 0,8
K2183.0060022 B Сталь 6 22 0,8
K2183.0060024 B Сталь 6 24 0,8
K2183.0060026 B Сталь 6 26 0,8
K2183.0060028 B Сталь 6 28 0,8
K2183.0060030 B Сталь 6 30 0,8
K2183.0060032 B Сталь 6 32 0,8
K2183.0060036 B Сталь 6 36 0,8
K2183.0060040 B Сталь 6 40 0,8
K2183.0060045 B Сталь 6 45 0,8
K2183.0060050 B Сталь 6 50 0,8
K2183.0060055 B Сталь 6 55 0,8
K2183.0060060 B Сталь 6 60 0,8
K2183.0060070 B Сталь 6 70 0,8
K2183.0060080 B Сталь 6 80 0,8
K2183.0060090 B Сталь 6 90 0,8
K2183.0060100 B Сталь 6 100 0,8
K2183.0060110 B Сталь 6 110 0,8
K2183.0060120 B Сталь 6 120 0,8
K2183.0060130 B Сталь 6 130 0,8
K2183.0080024 B Сталь 8 24 1
K2183.0080026 B Сталь 8 26 1
K2183.0080028 B Сталь 8 28 1
K2183.0080030 B Сталь 8 30 1
K2183.0080032 B Сталь 8 32 1
K2183.0080036 B Сталь 8 36 1
K2183.0080040 B Сталь 8 40 1
K2183.0080045 B Сталь 8 45 1
K2183.0080050 B Сталь 8 50 1
K2183.0080055 B Сталь 8 55 1
K2183.0080060 B Сталь 8 60 1
K2183.0080070 B Сталь 8 70 1
K2183.0080080 B Сталь 8 80 1
K2183.0080090 B Сталь 8 90 1
K2183.0080100 B Сталь 8 100 1
K2183.0080110 B Сталь 8 110 1
K2183.0080120 B Сталь 8 120 1
K2183.0080130 B Сталь 8 130 1
K2183.0080140 B Сталь 8 140 1
K2183.0080150 B Сталь 8 150 1
K2183.0100028 B Сталь 10 28 1,2
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Обзор изделий

Номер заказа Форма Материал
основы

D L Z1

K2183.0100030 B Сталь 10 30 1,2
K2183.0100032 B Сталь 10 32 1,2
K2183.0100036 B Сталь 10 36 1,2
K2183.0100040 B Сталь 10 40 1,2
K2183.0100045 B Сталь 10 45 1,2
K2183.0100050 B Сталь 10 50 1,2
K2183.0100055 B Сталь 10 55 1,2
K2183.0100060 B Сталь 10 60 1,2
K2183.0100065 B Сталь 10 65 1,2
K2183.0100070 B Сталь 10 70 1,2
K2183.0100080 B Сталь 10 80 1,2
K2183.0100090 B Сталь 10 90 1,2
K2183.0100100 B Сталь 10 100 1,2
K2183.0100110 B Сталь 10 110 1,2
K2183.0100120 B Сталь 10 120 1,2
K2183.0100130 B Сталь 10 130 1,2
K2183.0100140 B Сталь 10 140 1,2
K2183.0100150 B Сталь 10 150 1,2
K2183.0120030 B Сталь 12 30 1,6
K2183.0120032 B Сталь 12 32 1,6
K2183.0120036 B Сталь 12 36 1,6
K2183.0120040 B Сталь 12 40 1,6
K2183.0120045 B Сталь 12 45 1,6
K2183.0120050 B Сталь 12 50 1,6
K2183.0120055 B Сталь 12 55 1,6
K2183.0120060 B Сталь 12 60 1,6
K2183.0120070 B Сталь 12 70 1,6
K2183.0120080 B Сталь 12 80 1,6
K2183.0120090 B Сталь 12 90 1,6
K2183.0120100 B Сталь 12 100 1,6
K2183.0120110 B Сталь 12 110 1,6
K2183.0120120 B Сталь 12 120 1,6
K2183.0120130 B Сталь 12 130 1,6
K2183.0120140 B Сталь 12 140 1,6
K2183.0120150 B Сталь 12 150 1,6
K2183.0140040 B Сталь 14 40 1,8
K2183.0140045 B Сталь 14 45 1,8
K2183.0140050 B Сталь 14 50 1,8
K2183.0140055 B Сталь 14 55 1,8
K2183.0140060 B Сталь 14 60 1,8
K2183.0140070 B Сталь 14 70 1,8
K2183.0140080 B Сталь 14 80 1,8
K2183.0140090 B Сталь 14 90 1,8
K2183.0140100 B Сталь 14 100 1,8
K2183.0140110 B Сталь 14 110 1,8
K2183.0140120 B Сталь 14 120 1,8
K2183.0140130 B Сталь 14 130 1,8
K2183.0140140 B Сталь 14 140 1,8
K2183.0140150 B Сталь 14 150 1,8
K2183.0160040 B Сталь 16 40 2
K2183.0160045 B Сталь 16 45 2
K2183.0160050 B Сталь 16 50 2
K2183.0160055 B Сталь 16 55 2
K2183.0160060 B Сталь 16 60 2
K2183.0160070 B Сталь 16 70 2
K2183.0160080 B Сталь 16 80 2
K2183.0160090 B Сталь 16 90 2
K2183.0160100 B Сталь 16 100 2
K2183.0160110 B Сталь 16 110 2
K2183.0160120 B Сталь 16 120 2
K2183.0160130 B Сталь 16 130 2
K2183.0160140 B Сталь 16 140 2
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Обзор изделий

Номер заказа Форма Материал
основы

D L Z1

K2183.0160150 B Сталь 16 150 2
K2183.0160165 B Сталь 16 165 2
K2183.0160180 B Сталь 16 180 2
K2183.1020010 B нержавеющая сталь 2 10 0,25
K2183.1020012 B нержавеющая сталь 2 12 0,25
K2183.1020014 B нержавеющая сталь 2 14 0,25
K2183.1020016 B нержавеющая сталь 2 16 0,25
K2183.1020018 B нержавеющая сталь 2 18 0,25
K2183.1020020 B нержавеющая сталь 2 20 0,25
K2183.1020022 B нержавеющая сталь 2 22 0,25
K2183.1020024 B нержавеющая сталь 2 24 0,25
K2183.1020026 B нержавеющая сталь 2 26 0,25
K2183.1020028 B нержавеющая сталь 2 28 0,25
K2183.1020030 B нержавеющая сталь 2 30 0,25
K2183.1020032 B нержавеющая сталь 2 32 0,25
K2183.1020036 B нержавеющая сталь 2 36 0,25
K2183.1025012 B нержавеющая сталь 2,5 12 0,3
K2183.1025014 B нержавеющая сталь 2,5 14 0,3
K2183.1025016 B нержавеющая сталь 2,5 16 0,3
K2183.1025018 B нержавеющая сталь 2,5 18 0,3
K2183.1025020 B нержавеющая сталь 2,5 20 0,3
K2183.1025022 B нержавеющая сталь 2,5 22 0,3
K2183.1025024 B нержавеющая сталь 2,5 24 0,3
K2183.1025026 B нержавеющая сталь 2,5 26 0,3
K2183.1025028 B нержавеющая сталь 2,5 28 0,3
K2183.1025030 B нержавеющая сталь 2,5 30 0,3
K2183.1025032 B нержавеющая сталь 2,5 32 0,3
K2183.1025036 B нержавеющая сталь 2,5 36 0,3
K2183.1030012 B нержавеющая сталь 3 12 0,4
K2183.1030014 B нержавеющая сталь 3 14 0,4
K2183.1030016 B нержавеющая сталь 3 16 0,4
K2183.1030018 B нержавеющая сталь 3 18 0,4
K2183.1030020 B нержавеющая сталь 3 20 0,4
K2183.1030022 B нержавеющая сталь 3 22 0,4
K2183.1030024 B нержавеющая сталь 3 24 0,4
K2183.1030026 B нержавеющая сталь 3 26 0,4
K2183.1030028 B нержавеющая сталь 3 28 0,4
K2183.1030030 B нержавеющая сталь 3 30 0,4
K2183.1030032 B нержавеющая сталь 3 32 0,4
K2183.1030036 B нержавеющая сталь 3 36 0,4
K2183.1030040 B нержавеющая сталь 3 40 0,4
K2183.1030045 B нержавеющая сталь 3 45 0,4
K2183.1030050 B нержавеющая сталь 3 50 0,4
K2183.1040018 B нержавеющая сталь 4 18 0,5
K2183.1040020 B нержавеющая сталь 4 20 0,5
K2183.1040022 B нержавеющая сталь 4 22 0,5
K2183.1040024 B нержавеющая сталь 4 24 0,5
K2183.1040026 B нержавеющая сталь 4 26 0,5
K2183.1040028 B нержавеющая сталь 4 28 0,5
K2183.1040030 B нержавеющая сталь 4 30 0,5
K2183.1040032 B нержавеющая сталь 4 32 0,5
K2183.1040036 B нержавеющая сталь 4 36 0,5
K2183.1040040 B нержавеющая сталь 4 40 0,5
K2183.1040045 B нержавеющая сталь 4 45 0,5
K2183.1040050 B нержавеющая сталь 4 50 0,5
K2183.1040055 B нержавеющая сталь 4 55 0,5
K2183.1040060 B нержавеющая сталь 4 60 0,5
K2183.1050020 B нержавеющая сталь 5 20 0,63
K2183.1050022 B нержавеющая сталь 5 22 0,63
K2183.1050024 B нержавеющая сталь 5 24 0,63
K2183.1050026 B нержавеющая сталь 5 26 0,63
K2183.1050028 B нержавеющая сталь 5 28 0,63
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Обзор изделий

Номер заказа Форма Материал
основы

D L Z1

K2183.1050030 B нержавеющая сталь 5 30 0,63
K2183.1050032 B нержавеющая сталь 5 32 0,63
K2183.1050036 B нержавеющая сталь 5 36 0,63
K2183.1050040 B нержавеющая сталь 5 40 0,63
K2183.1050045 B нержавеющая сталь 5 45 0,63
K2183.1050050 B нержавеющая сталь 5 50 0,63
K2183.1050055 B нержавеющая сталь 5 55 0,63
K2183.1050060 B нержавеющая сталь 5 60 0,63
K2183.1050070 B нержавеющая сталь 5 70 0,63
K2183.1060024 B нержавеющая сталь 6 24 0,8
K2183.1060026 B нержавеющая сталь 6 26 0,8
K2183.1060028 B нержавеющая сталь 6 28 0,8
K2183.1060030 B нержавеющая сталь 6 30 0,8
K2183.1060032 B нержавеющая сталь 6 32 0,8
K2183.1060036 B нержавеющая сталь 6 36 0,8
K2183.1060040 B нержавеющая сталь 6 40 0,8
K2183.1060045 B нержавеющая сталь 6 45 0,8
K2183.1060050 B нержавеющая сталь 6 50 0,8
K2183.1060055 B нержавеющая сталь 6 55 0,8
K2183.1060060 B нержавеющая сталь 6 60 0,8
K2183.1060070 B нержавеющая сталь 6 70 0,8
K2183.1080028 B нержавеющая сталь 8 28 1
K2183.1080030 B нержавеющая сталь 8 30 1
K2183.1080032 B нержавеющая сталь 8 32 1
K2183.1080036 B нержавеющая сталь 8 36 1
K2183.1080040 B нержавеющая сталь 8 40 1
K2183.1080045 B нержавеющая сталь 8 45 1
K2183.1080050 B нержавеющая сталь 8 50 1
K2183.1080055 B нержавеющая сталь 8 55 1
K2183.1080060 B нержавеющая сталь 8 60 1
K2183.1080070 B нержавеющая сталь 8 70 1
K2183.1080080 B нержавеющая сталь 8 80 1
K2183.1080090 B нержавеющая сталь 8 90 1
K2183.1080100 B нержавеющая сталь 8 100 1
K2183.1100032 B нержавеющая сталь 10 32 1,2
K2183.1100036 B нержавеющая сталь 10 36 1,2
K2183.1100040 B нержавеющая сталь 10 40 1,2
K2183.1100045 B нержавеющая сталь 10 45 1,2
K2183.1100050 B нержавеющая сталь 10 50 1,2
K2183.1100055 B нержавеющая сталь 10 55 1,2
K2183.1100060 B нержавеющая сталь 10 60 1,2
K2183.1100070 B нержавеющая сталь 10 70 1,2
K2183.1100080 B нержавеющая сталь 10 80 1,2
K2183.1100090 B нержавеющая сталь 10 90 1,2
K2183.1100100 B нержавеющая сталь 10 100 1,2


