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Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica 1.0760.

Versione:
nitrurato e brunito.
\ Nota:
{ ; . - . . K0703.14 non & previsto sulla tabella di unificazione ufficiale. Per le viti a testa piana
) idonee vedere K0704.
/
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Sintesi articoli
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
N. ordine B D1 D2 D3 F H L L2 L3 L4
K0703.06 7,5 9 38 6 3 9,8 19,6 11 29 19
K0703.08 9,5 9 43 8 3 9,8 21,6 14 32,5 21
K0703.10 11,5 9 48 10 3 9,8 23,6 17 36,5 23
K0703.12 13,5 11 61 12 3 11,8 29,6 22 45 29
K0703.14 15,5 11 65 14 3 11,8 31,6 23 49 31
K0703.16 17,5 11 68 16 3 11,8 336 25 50 33
K0703.20 21,5 11 74 20 4 11,8 36,6 28 55 36
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