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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Проволока из пружинной стали EN 10270-1-DH.

Указание:
Нажимные пружины поставляются только длиной 400 мм.

Чертежи

Обзор изделий

Нажимные пружины для прихватов

Номер заказа D Di LO S Упругость
F макс.

(Н)

Ход пружины
f за один оборот

K1554.06 1 6,5 400 3 32 1,3
K1554.08 1 8,5 400 4 25 2,1
K1554.10 1,2 10,5 400 4 35 2,7
K1554.12 1,4 12,5 400 5 47 3,3
K1554.14 1,5 14,5 400 6 50 4
K1554.16 1,6 16,5 400 7 53 4,8
K1554.18 1,8 18,5 400 7 68 5,4
K1554.20 1,8 20,5 400 8 62 6,5
K1554.24 2 25 400 9 70 8,6
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Обзор изделий


