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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Алюминиевое литье.Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная
гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:
шлифованный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

По запросу:
Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:
- Круглые и квадратные трубки K0493
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Описание товара/фотография продукта

Чертежи
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Обзор изделий

Зажимы крестовые, алюминиевые

Номер заказа A B C D E G H K L P Q R S T

K0472.51212 12,1 12,1 20 25,5 25,5 - - 43,5 67 23 23 49 M6x20 M6x20
K0472.51414 14,1 14,1 20 25,5 25,5 - - 43,5 67 23 23 49 M6x20 M6x20
K0472.51515 15,1 15,1 20 25,5 25,5 - - 43,5 67 23 23 49 M6x20 M6x20
K0472.51616 16,1 16,1 20 25,5 25,5 - - 43,5 67 23 23 49 M6x20 M6x20
K0472.51818 18,1 18,1 20 25,5 25,5 - - 43,5 67 23 23 49 M6x20 M6x20
K0472.52014 20,1 14,1 27 40 33 40 26 59 84 21 33 65 M8x25 M6x20
K0472.52020 20,1 20,1 33 40 40 - - 73 101 33 33 78 M8x25 M8x25
K0472.52514 25,1 14,1 27 40 33 40 26 59 84 21 33 65 M8x25 M6x20
K0472.52525 25,1 25,1 33 40 40 - - 73 101 33 33 78 M8x25 M8x25
K0472.53014 30,1 14,1 27 40 33 40 26 59 84 21 33 65 M8x25 M6x20
K0472.53030 30,1 30,1 33 40 40 - - 73 101 33 33 78 M8x25 M8x25
K0472.54020 40,17 20,1 36 50 40 52 32 60 110 33 40 86,5 M10x30 M8x25
K0472.54030 40,17 30,1 45 65 65 65 45 98 137,5 44 44 108,5 M10x30 M10x30
K0472.54040 40,17 40,17 45 60 60 - - 100 137 40 40 111 M10x30 M10x30
K0472.55030 50,22 30,1 45 65 65 65 45 98 137,5 44 44 108,5 M10x35 M10x35
K0472.55050 50,2 50,2 53 70 70 - - 118 154 45 45 128 M10x35 M10x35


